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TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteen kdyton aloittaminen

TI-Nspire™ CX II- ja TI-Nspire™ CX Il CAS -kdmmenlaitteet ovat TI-Nspire™-tuotesarjan

uusimpia kimmenlaitteita. Ndissa kimmenlaitteissa on taustavalaistu varinaytto ja ne
ovat ohuempia. Muita ominaisuuksia ovat navigointi kosketuslevyn avulla, dynaaminen
kuvaajien piirto seka interaktiiviset tietokonetoiminnot.

Koska kimmenlaitteissa ja TI-Nspire™ -ohjelmistossa kdytetdan samoja toimintoja,
luokan tehtavia voidaan siirtda kimmenlaitteesta tietokoneeseen tai asiakirjat voidaan
siirtaa kimmenlaitteeseen, kun tehtavid halutaan tehdd muualla kuin tietokoneen
aarella. Voit aloittaa tehtavat koulussa ja tehda tyon loppuun kotona, jolloin voit
hyddyntaa ohjelmiston taysvarindyttda ja katevia navigointitoimintoja. Ohjelmiston
awvulla voit ladata kimmenlaitteen uusimmat ohjelmisto- ja
kayttojarjestelmapaivitykset heti kun ne ovat saatavilla ja varmistaa nain, etta
uusimmat toiminnot ovat aina kdytettavissasi.

Tama opas kattaa seuraavat TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteet:

e TI-Nspire™ CX Il / TI-Nspire™ CX Il CAS

e TI-Nspire™ CX II-T / TI-Nspire™ CX II-T CAS

e TI-Nspire™ CX II-C CAS

e TI-Nspire™ CX Il EZ-Spot

Kdmmenlaitteet toimivat monessa suhteessa samalla tavalla, mutta niiden valillad on
kuitenkin joitakin eroja. Jos Numeerinen-, Tarkka aritmetiikka- tai CAS-

kammenlaitteiden valilla on eroja, ne on eritelty ja asianmukainen toiminto on
kuvailtu.

Tietoa matematiikkatiloista

TI-Nspire CX Il -kdmmenlaitteet suorittavat laskutoimituksia yhdessa kolmesta tilassa:
Numeerinen, Tarkka aritmetiikka tai Tietokoneen algebrajarjestelma (CAS).

Numeerinen-tila tukee vain pisteiden, kokonaislukujen ja pinottujen murtolukujen
tuloksia.

Tarkka aritmetiikka -tila tukee pisteiden, kokonaislukujen, murtolukujen, &, e, juurten
ja muiden vakioiden, kuten In(5) ja sin(2), tuloksia.

CAS-tila tukee samoja tuloksia kuin Tarkka aritmetiikka seka symbolista laskentaa,
kuten x+x, ja CAS-funktioita, kuten symbolinen tekijéihin jakaminen, yhtadléiden
ratkaiseminen, raja-arvot integrointi.

Kaytettavissa olevat matematiikkatilat riippuvat TI-Nspire CX Il -kdmmenlaitteesi
mallista:

Kammenlaitteen malli Numeeriset | Tarkka aritmetiikka | CAS

TI-Nspire CX 11 v
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Kdammenlaitteen malli | Numeeriset | Tarkka aritmetiikka | CAS
TI-Nspire CX Il CAS /1 v v

TI-Nspire CX II-T V2 v

TI-Nspire CX II-T CAS /1 v v

TI-Nspire CX II-C CAS /1 v v

1 CAS-tila poissa kaytosta

2 Tarkka aritmetiikka -tila poissa kaytosta

TI-Nspire-™ CX -kimmenlaitteen néppdimet

TI-Nspire™ -kosketuslevya kaytetdan samalla tavalla kuin kannettavan tietokoneen
kosketuslevyd. Myos ulkoreunoja voidaan painaa oikealle, vasemmalle, yl6s ja alas

siirtymista varten.

Poistaa valikot tai valintaikkunat naytosta.
Pysdyttaa myos kdynnissa olevan laskutoimituksen.

Avaa luonnossivun nopeita laskutoimituksia ja

kuvaajien piirtoa varten.

Siirtas seuraavaan syGttokenttaan.

Kirjoittaa seuraavana sybtetyn merkin isoilla

kirjaimilla.

@ Valitsee kunkin nappdimen ylapuolella ndkyvan

funktion tai merkin. Lisaksi silld voi ottaa kaytt6on
pikavalin-toja painamalla sitd yhdessa muiden

nappainten kanssa.

Kytkee virran

kdmmenlaitteeseen. Jos virta on
kytketty kdmmenlaitteeseen, tama
ndppadin avaa perusndyton.

Avaa Asiakirja-valikon.

Avaa sovelluksen valikon tai
kontekstivalikon.

Poistaa edellisen merkin.
Nayttaa tallennetut muuttujat.

Sieventda lausekkeen,

suorittaa komennon tai valitsee
valikon kohdan.

Huomaa: p symboli ndppdimessa on merkkind useista vaihtoehdoista. Siirry
vaihtoehtoon painamalla useita kertoja tai kayttamalla kosketuslevyn
nuolindppaimia. Valitse vaihtoehto painamalla tai napsauttamalla sita.
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TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen valmistelu kéyttoéd varten

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaite sisaltda ladattavan litiumioniakun. Kimmenlaitteen
mukana tulevat myos seuraavat lisdvarusteet:

e Tavallinen mini-A:sta mini-B:hen USB-kaapeli tiedostojen siirtdmiseksi toiseen
kdmmenlaitteeseen

e A to mini-B -vakio-USB-kaapeli tiedostojen siirtdmiseksi tietokoneelle ja
tietokoneelta seka pariston lataamiseksi.

Kdammenlaitteen lataaminen

> Kayta jotakin seuraavista vaihtoehdoista ja lataa akkua vahintaan nelja tuntia, jotta
se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.

- Liitd kimmenlaite tietokoneeseen A to mini-B -vakio-USB-kaapelilla. Lataa
ajurin sisaltava ohjelmisto osoitteesta education.ti.com/software.

- Kytke laite seindpistorasiaan Tl-seindadapterin avulla (myydaan erillisend).

- Jos olet luokkahuoneessa, aseta kimmenlaite tai -laitteet TI-Nspire™ CX- tai Tl-
Nspire™-telakointiasemaan.

Huomaa: TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteessa on Syva lepotila -ominaisuus, joka
maksimoi akun kayttoian, kun laskinta varastoidaan pidempia aikoja. Voit asettaa
kammenlaitteen syvaan lepotilaan painamalla pohjassa kimmenlaitteen takana olevaa
sinistd nollauspainiketta vahintdan 4 sekunnin ajan. Voit herattaa kimmenlaitteen

syvasta lepotilasta painamalla painiketta vihintaan 4 sekunnin ajan tai
liittdmalla sen USB- (tietokone tai seindpistoke) tai telakointiasemavirtaan. Kun olet

herattanyt kimmenlaitteen, voit kdynnistdd sen milloin tahansa painamalla [Glon].

Huomaa: Jos haluat lisdtietoa akkujen lataamisesta, katso kohta TI-Nspire™-
kdmmenlaitteiden mddrittéminen.

Virran kytkeminen TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteeseen
ensimmdisen kerran

Kun paristo on ladattu, kytke virta kimmenlaitteeseen painamalla [Gton].
Kayttojarjestelman latautumisen aikana ndytossa nakyy edistymista kuvaava palkki.
Valitse seuraavaksi haluamasi kieli ja kirjasinkoko, kun laite pyytda niita.

Huomaa: Virta katkaistaan kimmenlaitteesta painikkeilla [ct] [@Ion]. Asetukset ja
muistin sisalto sailyvat ennallaan.

Automatic Power Down™ -toiminnon kdyttdminen

Automatic Power Down™ (APD™) -toiminto katkaisee virran kimmenlaitteesta
akkuvirran saastamiseksi, jos laitetta ei kdayteta kolmeen minuuttiin. Tassa tilanteessa
voit kytked virran uudelleen kimmenlaitteeseen nappaimells [@on], jolloin laite palaa
viimeksi avattuun asiakirjaan tai valikkoon. Voit muuttaa oletusasetusta painamalla
(3], jolloin avautuu Kimmenlaitteen asetukset -ikkuna, jossa voit muuttaa
Valmiustila-asetusta.
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Huomautus: Lisatietoja kimmenlaitteen maarittelysta 10ytyy kohdasta TI-Nspire™ CX -
kdmmenlaitteen konfigurointi.

Kielen valitseminen

Kun kayttojarjestelma on latautunut, valitse haluamasi kieli.

Change Language

Cancel

1. Avaa pudotusluettelo painamalla p.

2. Paina v ja selaa kielig, paina sitten || tai kun haluat valita kielen.

3. Paina ja korosta OK-painike ja tallenna sitten kielivalinta painamalla
tai [enter].
Kirjasinkoon valitseminen

Valitse seuraavaksi ndayton kirjasinkoko.

Handheld Setup
ron se: [Fmm ]
Power Standby: n
Hibernate: S n

Pointer S

[[] Enable tapping to click

Cancel

1. Avaa pudotusluettelo painamalla p.
2. Paina v ja korosta kirjasinkoko, paina sitten [2] tai ja valitse se.
3. Paina ja korosta OK-painike ja paina sitten [§] tai [enter].

Tervetuloa! -ndytt6 avautuu.

Welcomel

The next screen is the M home for the TI-Nspire™
CX 1l handheld. Here you can add applications to
your open documents.

The center of the Touchpad can be used to select
or grab. Click to select OK now.

oK

4 TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kdytén aloittaminen



4. Paina seuraavaksi | 3] tai ja valitse OK.

Naytoélle avautuu perusndyttoé

14

Scratchpad Documents
A Calculate
E Graph

5 Settings...

HUNENB®

Taustavalaistuksen kirkkauden sédtdminen

TI-Nspire™ CX ll-kimmenlaitteen ndytossa on taustavalaistus, mika tekee sen kaytosta
helpompaa kaikissa valaistusoloissa. Oletusarvoisesti kirkkausasetus on keskitasolla.
Taustavalaistuksen kirkkauden saataminen:

e Himmeimpi: Paina ja pida ja nappaile [=].
e Kirkkaampi: Paina [ctr] ja nappéile [+].
TI-Nspire™ -kosketuslevyn kdyttdminen

Kosketuslevyn avulla liikutaan ndytossa tai suoritetaan nuoli- ja Enter-ndappaimilla
tehtdvia toimenpiteita. Kosketuslevyn avulla voit liikkua kahdella eri tavalla:

e Voit kdyttda sitd samalla tavalla kuin tietokoneen kosketuslevya liu'uttamalla
sormenpaata kosketuslevyn keskiosassa, jolloin hiiren osoitin aktivoituu ja liikkuu.
Valitse valikon vaihtoehdot tai suorita toimenpide napsauttamalla tai
napauttamalla kosketuslevyn keskella.

e Kosketuslevyn reunoissa olevilla nuolindppaimilla voit siirtaa hiiren osoitinta ylos,
alas, vasemmalle tai oikealle. Suorita sitten toimenpide loppuun napsauttamalla

painiketta tai painamalla [enter],

Jos pidat nuolipainiketta alhaalla, hiiren kohdistin liikkuu jatkuvasti kyseiseen
suuntaan.

Huomaa: Jos hiiren osoitin on ndkyvissd komennon tai tiedoston kohdalla, voit valita
vastaavan komennon tai tiedoston napsauttamalla tai napauttamalla kosketuslevyn
keskelld olevaa kosketusaluetta . Jos komento tai tiedosto on korostettu, siirrd
osoitin kohteen paille tai valitse se [enter]-ndppaimells.
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Kun kadytat jotain sovellusta, kosketuslevyn avulla saat lisatietoja tehtavista. Kun
esimerkiksi liikutat kohdistinta Kuvaajat ja geometria -objektin paalla, nakyviin tulee
tietoja objektissa kdytetyistd muuttujista ja kdytettdvissa olevista tyokaluista.

Jotkut kayttdjat haluavat mukauttaa kosketuslevyn asetuksia nopeuttamalla tai
hidastamalla osoittimen liikkumista tai ottamalla kdyttéon kevyemman napautuksen
napsautuksen sijaan. Kosketuslevyn oletusasetusten muuttaminen on kuvattu kohdassa
TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteen konfigurointi.

Luonnossivun ymmdirtiminen

Luonnossivulla voit suorittaa nopeasti laskutoimituksia ja piirtaa kuvaajia ilman, etta se
vaikuttaa millaan tavalla aktiiviseen TI-Nspire™ -asiakirjaan. Kun haluat esimerkiksi
testata laskutoimituksen nopeasti ennen kuin lisdat sen asiakirjaan, voit avata
Luonnossivu-sovelluksen ja suorittaa laskutoimituksen. Sen jalkeen voit joko hylata
laskutoimituksen tai lisdtd sen asiakirjaan. Lisatietoja luonnossivusta |oytyy kohdasta
Luonnossivun kdyttdminen.

Koti-néyton kéyttdminen

Perusndytolta kaynnistetaan kaikki kimmenlaitteen toiminnot:

e Luonnossivun avaaminen nopeita laskutoimituksia ja kuvaajien piirtoa varten
e Uusien asiakirjojen luominen

e Olemassa olevien asiakirjojen avaaminen ja hallinta

e Asetusten madrittaminen ja tilan tarkistaminen

e Kdammenlaitteen vinkkien lukeminen

e Viimeksi kdytettyjen asiakirjojen avaaminen

e Palaaminen aktiiviseen asiakirjaan

Huomaa: Paina vaihtaaksesi Koti-ndytén ja nykyisen asiakirjan valilla.

Koti-ndytén vaihtoehdot

Valikon vaihtoehto Tarkoitus

Luonnossivu
Luonnossivun valikosta voit avata Laskin- tai Kuvaajat-sovelluksen ilman, etta se
vaikuttaa millaan tavalla parhaillaan kasittelemaasi asiakirjaan.

Kun olet Scratchpadissa, paina siirtyaksesi Scratchpad-sovellusten valilla: Laskin ja
kuvaajat.

Laskin Avaa luonnossivun, jolla Laskin-sovellus on kaytdssa. Kirjoita
perusnaytolla [A].

Kuvaaja Avaa luonnossivun, jolla Kuvaajat-sovellus on kaytossa.
Kirjoita perusnaytolla .
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Valikon vaihtoehto

Tarkoitus

Asiakirjat

Voit valita asiakirjojen kasittelyssa tarvittavia toimintoja valitsemalla kuvakkeen
toimintoa vastaavalla numerolla tai kosketuslevyn avulla ja painamalla lopuksi ndppainta

tai .

Uusi Avaa uuden TI-Nspire™ -asiakirjan ja luettelee kadytossa olevat
sovellukset.

Selaa Avaa tiedostoselaimen, josta voit avata olemassa olevia Tl-
Nspire™ -asiakirjoja tai lahettaa tiedostoja muille.

Viimeisin Luettelee viisi viimeisinta tallennettua asiakirjaa.

Nykyinen Siirtyy parhaillaan avoimena olevaan asiakirjaan.

Asetukset Tastd kohdasta voit tarkistaa kdmmenlaitteen tilan ja muuttaa

asetuksia.

Sovellusten kuvakkeet

Voit lisata nykyiseen asiakirjaan uuden sivun valitsemalla haluamasi sovelluksen
kuvakkeen. Jos yhtaan asiakirjaa ei ole avattu, uusi asiakirja avautuu uudelle sivulle

valitussa sovelluksessa.

Laskin Lisaa sivun asiakirjaan matemaattisten lausekkeiden

i syottamistd ja sieventamistd varten.

Kuvaajat Lisaa sivun funktioiden kuvaajien piirtamista ja tutkimista
\J varten.

Geometria Lisaa sivun geometristen kuvaajien piirtamista ja tutkimista

varten.

Listat & taulukot

Lisaa sivun taulukkodatan kasittelya varten.

Data & Tilastot

Lisaa sivun ja antaa tyokalut, joiden avulla voit nayttaa
datasarjoja erilaisissa kuvaajissa ja kasitella niita datasarjojen
vdlisten suhteiden tutkimista varten.

Muistiinpanot

Tarjoaa tekstinmuokkaustoimintoja, joilla voit lisata tekstia
TI-Nspire™-asiakirjoihin huomautuksina tai muiden kayttajien
kanssa jaettavaksi.

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kéytén aloittaminen
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Valikon vaihtoehto Tarkoitus

Vernier DataQuest™ Lisaa sivun antureiden tai mittareiden mittaustietojen

keruuta varten.

Jos haluat lisatietoja sovelluksista ja asiakirjoista, katso kohta Asiakirjojen kanssa
tyéskenteleminen TI-Nspire™-kdmmenlaitteissa.

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen néytto

TyOstdessasi asiakirjoja kimmenlaitteella ndyton yldosassa olevat kuvakkeet antavat
tietoja kimmenlaitteen toimintojen tilasta. Niiden kautta padset nopeasti
muuttamaan asetuksia. Kuvakkeet ovat selitettyina alla.

-6.67

Kuvake

Funktio

112

Sivujen vieritysnuolet - Voit kadyttaa kosketuslevya ndiden nuolien
napsauttamiseksi ja vierittaa asiakirjan sivuja.

Sivu-vdlilehti - Merkitsee aktiivisen sivun tehtavanumeron ja sivunumeron.
Esimerkki: merkintd 1.2 viittaa tehtdvaan 1 sivulla 2. Jos tehtavat ovat
nimettyja, saat nimen nakyviin siirtamalla osoittimen vélilehden paalle.

Asiakirjan nimi - Nykyisen asiakirjan nimi. Tahtimerkki asiakirjan nimen
vieressa ilmoittaa, etta asiakirjaan on tehty muutoksia viimeisen
tallennuskerran jalkeen. Nimeda napsauttamalla voit avata Asiakirjat-valikon.

Paina ja testaa - Iimaisee, ettd kimmenlaite on "Paina ja testaa" -tilassa.

Kirjautumistila - limaisee tilan seuraavasti: kimmenlaite etsii liitdntadpistetta
(vilkkuu), liitantapiste on |6ytynyt (palaa kiinteasti), ei kommunikointia,
kytketty ja valmis kirjautumaan (vilkkuva nuoli) tai kirjautunut ja ladattu
(kiinteasti palava nuoli). Napsauttamalla tasta voit tarkistaa asetukset ja tilan.
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Kuvake | Funktio
CAPS | Nayttad (eshift]-, [etri]- ja (caps -ndppdimien tilan.
RAD Kulmatila - Nayttaa kaytossa olevan kulmatilan lyhennyksen (asteet, radiaanit

tai graadit). Ndet koko nimen siirtamalla osoittimen ilmaisimen paalle.
Huomaa: Napsauta osoitinta vaihtaaksesi RAD- ja DEG-tilojen valilla.

Asetukset ja tila - Nayttaa akun senhetkisen latauksen ilmaisimen. Voit lukea
tilan prosentteina siirtdmalld osoittimen ilmaisimen paalle. Napsauta
kuvaketta ja avaa Asetukset ja tila -valikko.

Sulje asiakirja - Painamalla kuvaketta voit sulkea senhetkisen asiakirjan. Jos
tietoja ei ole tallennettu, tallenna tai hylkaa pyydettaessa.

Vinkkien kéyttdéiminen

Vinkit ovat kimmenlaitteen ohjelmiston sisaltamia pikaohjeita. Vinkkeja voidaan
kdyttda monella helpolla tavalla:

e Paina [ctn] (5]

e Joissakin valintaikkunoissa on ndkyvissa kysymysmerkkikuvake. Voit avata kyseiseen
tehtavaan liittyvat vinkit napsauttamalla kysymysmerkkikuvaketta.

Voit selata vinkkeja kosketuslevyn tai nuolipainikkeiden avulla:
e Siirry sivu alaspain painikkeilla [etr] [3].

e Siirry sivu ylospain painikkeilla [etn] [9].

e Vinkit-tiedoston loppuun siirrytaan painikkeilla [etn] (1].

e Tiedoston alkuun siirrytddn painikkeilla 7.

Ndppdimiston pikavalintojen kdyttdminen

Seuraavilla nappdimiston pikavalinnoilla voit suorittaa usein tarvittavia toimintoja. Voit
myos suorittaa kaikki funktiot valitsemalla vaihtoehdot valikoista.

Ohjeet

Avoimet vihjeet @

Tekstin muokkaaminen

Cut (Leikkaa) @ [Xj

Copy (Kopioi) (etrt ]

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kdytén aloittaminen 9



Liita

(en] (V]

Kumoa

(en] (2]
etn] Lesc]

Tee uudelleen

@

Vaihtaa likimaaraisen ja tarkan vastauksen valilla

Python-editori ja komentotulkki: Lisda uusi rivi
senhetkisen rivin jalkeen.

(et [enter]

Englanti: Vaihtaa kirjainmerkkia sopivan aksenttimerkin
valintaa varten

Kiina: Lisda merkki

Merkkien ja symbolien lisddminen asiakirjaan

Avaa merkki-/symbolipaletin

(en] (&)

Alaviiva

ED

Avaa matematiikkamallien paletin

[21H

Kenoviiva (\)

o) (=)

Manuaalinen datan kaappauskohta

(en] (]

Tyhjenna

ETNEY

Isot kirjaimet

(o) (e

Tallenna

(etn] [var]

Hakasulkeet

ED

Kaarisulkeet

(en] D)

Avaa trigonometrian symbolipaletin
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Yhtasuuri kuin

Nayta pii-symbolin paletti
(m, /, O jne.)

Nayta yhtal6-/epayhtalopaletti
<% 8 2,jal)

Nayta merkkien ja kirjainsymbolien paletti
Is$° %" :;_\)

nelidjuuri (&) ()
log ()
n &)
[ @

Asiakirjojen hallinta

Avaa asiakirjavalikko

Avaa asiakirja

(en] (O]

Sulje asiakirja

(e ] (W)

Luo uusi asiakirja

(] (N)

Lisaa uusi sivu

EI

Valitse sovellus

(en] (K]

Tallenna nykyinen asiakirja

(en] (S]
(] (€]

Liikkuminen

Sivun alkuun

Python-editori ja komentotulkki: Siirtda kohdistimen

ohjelman ensimmaisen rivin alkuun.

Sivun loppuun

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kéytén aloittaminen
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Python-editori ja komentotulkki: Siirtaa kohdistimen
ohjelman viimeisen rivin loppuun.

Sivu ylospain

(en] [9)

Sivu alaspdin

(en] (3)

Yksi taso ylospain

(] a

Yksi taso alaspéin

(@]

Kontekstivalikko

Laajentaa valintaa nuolen suuntaan

Kaikki nuolet

Python-editori ja komentotulkki: Sisentda senhetkisen
rivin tai valittujen rivien tekstin tai siirtyy tekstiin
sidottujen kehotteiden valilla

Liikkuminen asiakirjoissa

Nayttaa edellisen sivun

(etr] 4

Nayttaa seuraavan sivun

(e ] p

Nayttaa kuvakenakyman

(o] a

Poistuu kuvakenakymasta

(o] »

Vaihtaa jaetulla sivulla olevien sovellusten valilla

(etn ] [tab]

Siirtaa kohdistusta taaksepain sivulla

Python-editori ja komentotulkki: Ulontaa senhetkisen
rivin tai valittujen rivien tekstin tai siirtyy tekstiin
sidottujen kehotteiden valilla

Ohjatut toiminnot ja mallit

Lisaa sarake matriisiin nykyisen sarakkeen peraan

Lisaa rivi matriisiin nykyisen rivin peraan

12 TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kdytén aloittaminen




Python-editori ja komentotulkki: Lisaa uusi rivi
senhetkisen rivin jalkeen.

Integraalioperaatio
Derivaattaoperaatio (=]

Matematiikkamallien paletti

£ i (=) [

Murtolukumalli

(en] (=]

Nayton sadtaminen

Lisaa kontrastia

(en] (]

Vahenna kontrastia

(en] (=)

Virran katkaiseminen

(etn] [ on]

Sovelluskohtaiset pikavalinnat

Muistiinpanot/Ohjelmaeditori/Python-editori: Valitse
kaikki

Press-to-Test: Valitse kaikki luettelon kohdat

(en] (A]

Ohjelmaeditori/Python-editori: Tarkasta syntaksi ja
tallenna

(en] (8]

Ohjelmaeditori/Python-editori: Etsi

(e ] [F]

Geometria/kuvaaja: Piilota/nayta syGterivi

Listat ja taulukot / Ohjelmaeditori / Python-editori:
Siirry

(en] (6]

Ohjelmaeditori/Python-editori: Find and Replace (Etsi
ja korvaa)

(etn] [H)

Laskin / Ohjelmaeditori / Python-editori ja -
komentotulkki: Rivin alku

(en] (8)

Laskin / Ohjelmaeditori / Python-editori ja -
komentotulkki: Rivin loppu

(en] 2]

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteen kéytén aloittaminen
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Huomautuksia: Lisda matemaattisen lausekkeen ruutu

(e ] (M)

Huomautuksia: Lisaa kemiallisen lausekkeen ruutu

(en] [E)

Avaa Luonnossivu

Ig

Listat ja taulukot: Recalculate (Laske uudelleen)

Ohjelmaeditori: Tarkista syntaksi, tallenna ohjelma ja
liita ohjelman nimi laskimessa (laskimen nykyisen rivin
tyhjentamisen jalkeen)

Python-editori: Tarkista syntaksi, tallenna ohjelma ja
suorita Python-komentotulkki

Python-komentotulkki: Suorita viimeinen ohjelma
uudelleen

(] (R]

Geometria / Kuvaajat / Listat ja taulukot: Lis33
funktiotaulukko

Ohjelmaeditori / Python-editori ja -komentotulkki:
Lisad/poista kommenttisymboli

Ryhmita sovelluksia sivulla / pura ryhma

(] (4] / [an] (6]
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Luonnossivun kdayttaminen
Luonnossivu on TI-Nspire™ CX -kdimmenlaitteen toiminto, jonka avulla voit nopeasti:

* sieventdad matemaattisia lausekkeita,

e piirtaa funktioiden kuvaajia.
Luonnossivun avaaminen ja sulkeminen

» Paina perusnaytdssa avataksesi luonnossivun.

Avatessasi luonnossivun ensimmaista kertaa, esiin avautuu tyhja sivu laskimen
ollessa aktiivisena.

@ | A Scratchpad rap [I] X

» Paina [/E | vaihdellaksesi Lasku- ja Kuvaajat-sivujen valilla.

Luonnossivun kdyttdminen 15



i} .';w Scratchpad RAD @ b4

Define cr.rb(rr)=n?’ Done

cub(S) 27
| W‘ Scratchpad rap [l X

5.65 AV
1 /11 (\) =cub (\) x
10 1 10
W [665

» Paina nahdaksesi luonnossivun Lasku- tai Kuvaajat-valikon. Ndma valikot
ovat alavalikoita TI-Nspire™ -valikoille, joita kdytetdan Laskin- ja Kuvaajat -
sovelluksissa. Valikoiden taydellinen luettelo on esitetty naiden sovellusten
kayttoohjeissa.

» Paina sulkeaksesi luonnossivun.

Laskutoimitusten suorittaminen Luonnossivulla

Matemaattinen lauseke sytetdaan Luonnossivun Laskenta-sivun sy6ttoriville ja lauseke
sievennetdan painamalla [enter]. Lausekkeet nikyvit normaalissa matemaattisessa
esitysmuodossa syottaessasi niita.

Jokaisesta arvioidusta lausekkeesta ja tuloksesta tulee osa luonnossivun historiatietoja,
jotka esitetaan syottorivin ylapuolella.

Yksinkertaisten matemaattisten lausekkeiden syéttaminen

Huomaa:Negatiivinen luku syStetian painamalla ensin ()] ja kirjoittamalla luku sen
peraan.

Oletetaan esimerkiksi, ettd haluat sieventda lausekkeen 12
1. Valitse syottorivi tyoalueelta.

2. Aloita lauseke kirjoittamalla 2 8.
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-8

3. Palauta kohdistin perusriville painikkeella p ja tdydenna sen jdlkeen lauseke
kirjoittamalla:

[x] 43 (5] 12

28~43/12|

4. Sievenni lauseke painamalla [enter],

Lauseke nakyy normaalissa matemaattisessa muodossa, ja vastaus nakyy sivun
oikealla puolella.

43 2752

12 3

28

Huomaa:Voit pakottaa vastauksen desimaalimuotoiseksi likiarvoksi painamalla

painikkeita [ctr ] pelkan [enter]-painikkeen sijaan.

- 917.333
12y 4

%

Painikkeet [ctrl] pakottavat vastauksen likiarvoksi.

Huomautus: Tulosten muotoilua voidaan saatda myos asetuksissa. Lisatietoja
kdammenlaitteen raataldinnista |oytyy kohdasta T/-Nspire™ CX -kimmenlaitteen
konfigurointi.

Kohteiden lisddminen katalogista

Voit lisata syottoriville luettelon funktioita ja komentoja, symboleja seka
lausekemalleja.

1. Paina avataksesi luettelon. Oletusarvona esitetddan ensimmadinen valilehti, joka

listaa kaikki komennot ja funktiot aakkosjarjestyksessa.

Luonnossivun kéyttiminen
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18 2z 3. 4«F 56f |6 @

amortThl(

and

angle(

ANC

AN

Ans -
lz‘ [ =wizards On

‘abs(Expl‘) ‘

2. Jos lisaamasi funktio on nakyvissa listassa, valitse se ja paina lisataksesi sen.

3. Jos funktio ei ole nakyvissa:
a) Painamalla kirjainpainiketta voit hypata suoraan talla alkukirjaimella alkaviin
syOtteisiin.
b) Korosta syotettdva kohde painamalla tarpeen mukaan painiketta w tai a.

c) Napsauta numeroitua valilehtea listataksesi funktiot kategorioittain:
matematiikkafunktiot, symbolit, matematiikkamallit, kirjasto-oliot ja arvot
vakiomittayksikoille.

d) Lisaa kohde syottoriville [enter]-painikkeella.
Lausekemallin kaytto

Mallien avulla voit syottaa matriiseja, paloittain maariteltyja funktioita, yhtaloryhmia,
integraaleja, derivaattoja, tuloja ja muita matemaattisia lausekkeita.

7
g (n)
Jos esimerkiksi haluat maarittaa kohteen n=3

1. Avaa mallipaletti painikkeella [=].

M

0
=]

2. Lisda algebrallinen yhteenlaskumalli valitsemalla painike

Malli tulee nakyviin syottoriville, ja siina olevat pienet osiot kuvaavat syotettavia
elementteja. Yhden elementin vieressa oleva kohdistin ilmaisee, etta voit syottaa
arvon kyseiselle elementille.

3. Siirra kohdistin nuolipainikkeiden avulla kunkin elementin kohdalle ja sy6ta kullekin
arvo tai lauseke.
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4.

(]

n=3

Sievennd lauseke painamalla [enter]-painiketta.

i(n)

25

Lausekkeiden sy6ttaminen Wizardin avulla

Voit helpottaa joidenkin lausekkeiden syottamista kayttamalld apuna ohjattua
toimintoa. Ohjattu toiminto sisaltdd nimettyja kenttia, jotka helpottavat argumenttien
syottamistd lausekkeeseen.

Oletetaan, etta haluat sovittaa lineaarista regressiomallia y=mx+b seuraaviin kahteen

listaan:

{1121314I5}

{5,8,11,14,17}

1. Avaa Katalogi painikkeilla ja ota esille funktioiden aakkosellinen luettelo.

2. Napsauta luettelon sisalld ja hyppaa sen jalkeen L-kirjaimella alkaviin funktioihin
painamalla painiketta [L].

3. Paina tarvittaessa w korostaaksesi kohdan LinRegMx.

4. Jos Ohjattu toiminto kiynnistetty -vaihtoehto ei ole valittuna, paina ja
korosta Ohjattu toiminto kdynnistetty.

5. Muuta asetusta painamalla

6. Paina painikkeita ja korosta uudelleen LinRegMx.

1 ‘2 J= 38 4« |5 e |6 @ LinRegMx-funktio muissa kuin CAS- tai Tarkka
aritmetiikka -kdmmenlaitteissa

@ [J =Wizards On

‘ LinRegMx X, Y [,[Freq][,Category, Include]]

Luonnossivun kdyttdminen 19



| i ‘2 J= |3 F |4 F |5 of |6 @ LinRegMx-funktio CAS-kdmmenlaitteissa

a

left(

LibPriv
LibPub
libShortcuty
lim(

limit(

lz‘ [] =Wizards On

‘ LinRegMx X, Y [,[Freq][,Category, Include])

7. Paina [enter].

Naytolle avautuu ohjattu toiminto, jonka merkittyihin kenttiin voit kirjoittaa
argumentit.

Linear Regression (a+bx)

Save RegEqnto: [ V]
Frequency List: l:lz‘
Include Categories: l:lz‘

OK Cancel

8. Syotd arvot{1,2,3,4, 5} kohtaan X-lista.
9. Siirry painikkeella Y-lista-kenttdan.
10. Syota arvot {5,8,11,14,17} kohtaan Y-lista.

11. Jos haluat tallentaa regressioyhtalén johonkin tiettyyn muuttujaan, paina painiketta
ja korvaa teksti Tallenna RegYht kohteeseen muuttujan nimella.

12. Kun painat OK-painiketta, ohjattu toiminto sulkeutuu ja lauseke lisdtdaan
syoteriville.

Lauseke lisataan yhdessa maaritteiden kanssa, joilla maaritetaan regressioyhtalon
kopiointi ja vastaukset sisdltdvan muuttujan stat.results nayttaminen.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: Kopioi muuttuja stat.RegEqn,f1: stat.results

Sen jalkeen Luonnossivulla nakyvit stat.results-muuttujat.
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2 _'w Scratchpad RADE X

LinRegMx { 1,2,3,4,5 },{5,8,11,14,17 },1: Co -

"Title" "Linear Regression (mx+b)"
"RegEqn" "m-* x+b"
"m" 3.00
"b" 2.00
et 1.00
"r" 1.00
"Resid" D™
|
Y

Huomaa: Voit kopioida arvoja stat.results-muuttujista ja liittda ne syéttoélinjalle.
Historiatietojen tarkastelu

Jokaisesta arvioidusta lausekkeesta ja tuloksesta tulee osa luonnossivun historiatietoja,
jotka esitetaan syottorivin ylapuolella.

» Voit selata historiatietoja painikkeella a tai w.

_'w Scratchpad RAD@X

cub(l

1

)
cub(2) 8
)

Historiakohteen kopioiminen syattoriville

Voit kopioida syottoriville nopeasti lausekkeen, alalausekkeen tai vastauksen
historiatiedoista.

1. Selaa historiatietoja painikkeella a tai w ja valitse kopioitava kohde.

2. Valinnaisesti voit valita osan lausekkeesta tai vastauksesta painamalla [¢shift]-
painiketta yhdessa nuolipainikkeiden kanssa.

73.1428571429
approx

3. Kopioi valinta ja lisaa se syottoriville painamalla [enter]-painiketta.
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Historiatietojen tyhjentaminen

Kun tyhjennat historiatiedot, kaikki historiatietoihin maaritetyt muuttujat ja funktiot
sdilyttavat sen hetkisen arvonsa. Jos tyhjennat historiatiedot vahingossa, kdytda Kumoa-
komentoa.

» Valitse Toiminnot-valikon kohta Tyhjenni historia.
—tai—
Paina (1] [5].

Kaikki lausekkeet ja vastaukset poistuvat historiatiedoista.
Luonnossivun lausekkeiden muokkaaminen

Vaikka et voikaan muokata Luonnossivun Laskenta-lauseketta historiatiedoissa, voit
kopioida historiatiedoista koko lausekkeen tai osan siitd ja liittda sen syottoriville. Sen
jalkeen voit muokata syottorivia.

Elementtien lisdaminen syottoriville
1. Siirrd kohdistin lausekkeen sisélle painikkeella (tab], 4, p, a, tai w.
Kohdistin siirtyy Iahimpaan mahdolliseen kohtaan painamasi nuolen suunnassa.

2. Kirjoita elementit tai lisda ne luettelosta.

Lausekkeen osan valitseminen

Voit poistaa, leikata tai kopioida valitun osan lausekkeesta.

1. Siirrd kohdistin lausekkeessa olevaan aloituskohtaan painikkeella 4, p, a, tai w.

2. Pid4 painike alhaalla ja valitse lausekkeen osa nuolipainikkeella 4, p, a, tai

.

- Poista valinta painamalla (%]-painiketta.

- Voit leikata valinnan leikepdydalle painikkeilla [etr] [X].

- Voit kopioida valinnan leikepdydalle painikkeilla [etr] [C].

- Voit liittaa valinnan uudelle syéteriville luonnossivulla painamalla (et ] [V].
Kuvaajien piirtéiminen Luonnossivulla

1. Paina ja avaa Luonnossivun Kuvaaja-sivu, jos sita ei vielad ole avattu.

22 Luonnossivun kdyttiminen



Syoterivi nakyy oletusarvoisesti. Syoterivilla on nakyvissa funktion kirjoittamisen
vaatima muoto. Oletusarvoinen kuvaajatyyppi on Funktio, joten nakyvissa on muoto

f1(x)=.

Jos sy6ttorivia ei ndy, paina Ctrl + G tai paina (3]. N&in saat sydttorivin
nakyviin ja voit kirjoittaa kuvaajalle lausekkeen.

2. Paina > Kuvaajan syotté/muokkaus ja valitse kuvaajan tyyppi.
Esimerkiksi:

e Jos haluat piirtaa kuvaajan ympyran yhtalolle, paina > Kuvaajan
sy6tté/muokkaus > Yhtdld > Ympyrd > (x-h)2 + (y-k)2 = r2 tai paina

(1]. Taydenna yht&l6 ja paina ympyran piirtimiseksi.
e Jos haluat piirta funktion kuvaajan, paina > Kuvaajan sy6tté/muokkaus >

Funktio tai paina (3] (1].

Syéteriville vaihtuu maaritetyn kuvaajatyypin vaatima lausekemuoto. Voit
maarittaa useita yhtaloita jokaiselle kuvaajatyypille.

3. Kirjoita lauseke ja mahdolliset muut kuvaajatyypin vaatimat parametrit.

f?fx)=x2 +2*J:| :I

4. Paina kun haluat piirtda yhtalon kuvaajan, tai paina w kun haluat lisata

toisen yhtilon. Tarvittaessa voit painikkeiden (4] avulla valita Ikkuna/Zoomaa-
valikosta tyokalun nayttéalueen saatamista varten.

Kun piirrdt kuvaajan, syoterivi havida nakyvista, jotta kuvaaja mahtuu ndkymaan
selkeasti. Jos valitset tai jaljitat kaavion, kaavion maarittava suhde tulee nakyviin
syoteriville. Voit muuttaa kaaviota maarittamalla suhteen tai valitsemalla ja
muuttamalla kuvaajaa.

Jos piirrat useita kaavioita, maaritteleva suhde naytetaan jokaiselle niista. Voit
maarittaa ja piirtdad kustakin tyypista enintdaan 99 yhtaloa.
5. Kayta [menu]-nappainta ja tutki ja analysoi relaatiota kohteeseen:
o Jiljita yhtilo.
e Etsi mielenkiintoiset pisteet.
e Maarita liukusaatimella ohjattava muuttaja.

Taulukon tarkastelu

» Kun haluat nayttaa taulukon arvoista, jota vastaavat nykyisia kaavioita, paina

> Taulukko > Jaetun niyton taulukko ([meny] [7] [1]).
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6.65 4V X f(x)= v |+
X
)
(0, 0.
! x 1. 1.
10 1 10 5 5
<h h
4. a. |,
-6.65 0. 4«

Piilota taulukko napsauttamalla kuvaajan sivua jaetulla naytolla ja paina sitten

> Taulukko > Poista taulukko ([meny] (7] [2]). Voit myds painaa Ctrl + T.

Kun haluat siitaa sarakkeiden kokoa, napsauta taulukkoa ja paina >
Toiminnot > Saada koko ([meny] (1] [1]).

Kun haluat poistaa sarakkeen, muokata lauseketta tai muokata taulukon asetuksia,

napsauta taulukkoa ja paina > Taulukko ([menu) [2]).

Akseleiden muodon muuttaminen

Kun kasittelet kuvaajia, tyoalueella nakyy oletusarvoisesti suorakulmakoordinaatisto
(karteesinen). Voit muuttaa akseleiden ulkonakoa seuraavilla tavoilla:

1. Paina painikkeita (4] ja valitse kiytettava zoomaustyokalu.

2. Valitse akselit ja aktivoi painikkeilla Mairitteet-tyokalu.

a) Siirry muutettavaan maaritteeseen a tai w. Valitse esimerkiksi akselin pdaan
tyylin maarite.

b) Valitse kdytettava tyyli painamalla ¢ tai p.

¢) Muuta muita akseleiden maaritteita tyon vaatimusten mukaisesti ja poistu
lopuksi Maaritteet-tydkalusta painamalla [enter].

3. Saada akseleiden asteikko ja asteikkomerkkien vali manuaalisesti.

a) Napsauta ja pida kiinni asteikkomerkista ja siirra merkkia akselilla.
Asteikkomerkkien vali ja maara kasvavat (tai pienenevat) kummallakin
akselilla.

b) Jos haluat sdaataa vain toisen akselin asteikkoa ja asteikkomerkkien vélia, paina
[oshift) -painiketta ja tartu samalla asteikkomerkkiin ja veda sité akselilla.

4. Muuta akselin paiden arvoja kaksoisnapsauttamalla niita ja syéttamalla arvot.
Saada akseleiden paikkaa. Jos haluat siirtda akseleita muuttamatta niiden kokoa
tai asteikkoa, napsauta ja veda tyhjaa nayton aluetta, kunnes akselit ovat halutussa
kohdassa.

6. Muuta akseleiden asteikkoa painamalla > Ikkuna/Suurenna > lkkuna-asetukset
([menu] (4] (1))
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Kirjoita haluamasi arvot x-min-, x-max-, y-min- ja y-max-pisteiden nykyisten
arvojen paalle ja napsauta OK.

Paina > Nikymi > Piilota akselit ([menu] [2] (1]), kun haluat piilottaa tai
nayttaa akselit.
e Jos akselit nakyvat sivulla, tyokalun valitseminen piilottaa ne.

e Jos akselit eivat ndy sivulla, tyokalun valitseminen tuo ne nakyviin.

Kaavion jaljittaminen

Kuvaajan jaljitystoiminto siirtaa funktion, parametriyhtdlon, polaariyhtalon tai jakso-
tai sirontakuvaajan pisteiden kautta. Jaljitystyokalun kayttoonotto:

1.

Paina > Jaljita > Jaljita kuvaaja ([menu) (5] (1]), kun haluat siirtyé kaaviossa

jaljitystilassa.

¥ | Seratchpad rap [I] X
J 6.654,,

665 f1:(0,0)

(Valinnaisesti) Voit muuttaa jéljitysaskelta painikkeilla (5] 3).

SyGtettydsi erilaisen jaljitysaskeleen jaljitystyokalu liikkuu kuvaajassa talla
askelkoolla.

Kayta kuvaajan jaljitysta ja tutki kaaviota seuraavilla tavoilla:
e Siirry johonkin pisteeseen ja siirra jaljityskohdistin tahan pisteeseen.

e Siirry funktion kuvaajassa pisteestd pisteeseen painikkeella { tai p. Jokaisen
jaljitetyn pisteen koordinaatit tulevat nakyviin.

e Paina a tai w kun haluat siirtyd yhdesta kaaviosta toiseen. Pisteen
koordinaatit paivittyvat jaljityksen uuden kohdan mukaisesti. Jaljityskohdistin
sijoittuu siihen uuden kuvaajan tai kaavion pisteeseen, jossa x arvo on ldhinna
aikaisemmin jaljitetyn funktion tai kuvaajan viimeista pistetta.

e Kirjoita numero ja paina kun haluat siirtaa jaljityskohdistimen siihen
kaavion pisteeseen, jonka itsendiset koordinaatit ovat lahimpana kirjoitettua
arvoa.

e Voit luoda pysyvan pisteen, joka sailyy kuvaajassa painamalla [enter], kun
jaljityspiste tulee kohtaan, jonka haluat merkita. Pisteet sailyvat sen jalkeen,
kun poistut Kuvaajan jaljitystilasta.

Huomautuksia:
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e Merkkijono undef tulee nakyviin arvon sijasta, kun siirryt pisteeseen, jota ei ole
maaritetty funktiossa (jatkumattomuus).

e Kun jaljitat pisteita alun perin ndkyvissa olevan kuvaajan ulkopuolelta, naytto
siirtyy jaljitettdvan alueen mukaisesti.

4. Paina tai valitse toinen tyokalu Kuvaajan jaljitystilasta poistumiseen.
Mielenkiintopisteiden etsiminen

Analysoi kuvaaja -valikon tyokalujen avulla voit etsid mielenkiintopisteita funktion
kuvaajan maaritetylta alueelta. Valitse tyokalu, joka etsii funktion kuvaajasta
nollakohdan, minimin tai maksimin, leikkauspisteen tai kddnnepisteen tai derivaatan
(dy/dx) tai integraalin.

1. Valitse haluamasi mielenkiintopiste Analysoi kuvaajaa -valikosta. Jos haluat
esimerkiksi 16ytd4 nollakohdan, paina painikkeita (6] (1].

muu kuin CAS ja
Tarkka aritmetiikka

Nolla 6 (1 (6] (1]
Minimi (6] (6] (2]

CAS

Maksimi (6] (6] (3]
Leikkauspiste (6] (4] (6] (4)
Kaannepiste Ei sovellettavissa (6] (5]

dy/dx (6] 5) (6] (6]
Integraali (6] (6] (6]
Analysoi kartioleikkauksia @ @

Valitun tyokalun kuvake nakyy tydalueen vasemmassa ylakulmassa. Kun viet
kohdistimen kuvakkeen paalle, saat nakyviin tyokalun kayttoohjeet.

2. Napsauta kuvaajaa, josta haluat etsid mielenkiintopisteen ja ilmaise etsinnan
alkukohta napsauttamalla toisen kerran.

Toinen napsautus merkitsee etsintdalueen alarajan ja nakyviin tulee katkoviiva.

Huomaa: Jos etsit derivaattaa (dy/dx), napsauta kuvaajaa pisteessd (numeerinen
arvo), jota kdytetdan derivaatan etsimisessa.

3. Siirrd etsintdalueen maarittavaa katkoviivaa painikkeella { tai p ja napsauta sen
jalkeen pistettd, johon haluat lopettaa etsimisen (etsintdalueen ylaraja).
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m,l Scratchpad RADEX

M \ 6654,
\ k) (x+1)2-1

lower bound? P

[l

4, Kaynnistd etsiminen painamalla [enter]-painiketta pisteen kohdalla. Alue muuttuu
varjostetuksi.

Jos mielenkiintopiste on madrittelemallasi alueella, pisteen koordinaatit tulevat
nakyviin. Jos muutat kuvaajaa, josta on tunnistettu mielenkiintopisteitd, tarkista,
nakyyko mielenkiintopisteissa muutoksia. Jos esimerkiksi muokkaat funktiota
syoterivilld tai kasittelet kaaviota, piste, jossa kuvaaja leikkaa nollakohdan, voi
muuttua.

Koordinaateilla merkityt mielenkiintopisteet jaavat nakyviin kuvaajaan. Voit poistua
tyokalusta painikkeella tai valitsemalla jonkin toisen tydkalun.

Muuttujien kanssa tyéskentely luonnossivulla

Luonnossivun muuttujat jaetaan luonnossivun lasku- ja luonnossivun
grafiikkatoimintojen valilla mutta ei minkdan TI-Nspire™ -asiakirjojen kanssa. Jos
kaytat samaa nimed luonnossivun muuttujan ja asiakirjan muuttujan kanssa, mitdan
ristiriitaa ei synny, ellet yrita kopioida lausekkeita asiakirjojen ja luonnossivun valilla.

Luonnossivun sisdltdjen tallentaminen

Voit tallentaa Luonnossivun Laskenta-sivun, Luonnossivun Kuvaaja-sivun tai molemmat
TI-Nspire™ -asiakirjaksi.

1. Paina ja valitse sitten Tallenna asiakirjaan ([doc] [A]).
2. Paina [enter],

Tallenna asiakirjaan -valintaikkuna avautuu.

p e rap [i] X
Save to Document... g

Select Scratchpad contents

to a document:
label

2
sraph ==l

culate

(O New Document

(® Current Document

Cance

w3 |
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Valitse tallennettava sivu tai sivut.
4. Jos avattuna on asiakirja, valitse joko Uusi tai Nykyinen asiakirja.
Napsauta Tallenna.

e Jos valitsit tallennuksen nykyiseen (avoimeen) asiakirjaan, luonnossivun sivut
lisatdaan asiakirjaan.

e Jos valitsit tallennuksen uuteen asiakirjaan, luonnossivun sivut muutetaan
tallentamattomaksi asiakirjaksi. Asiakirjan tallentaminen:

- Paina > Tallenna. Naytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.
- Kirjoita asiakirjalle nimi.
- Valitse Tallenna tallentaaksesi uuden asiakirjan.

Luonnossivun sisdllén tyhjentiminen

Suorita seuraavat toimenpiteet poistaaksesi laskelmat ja graafisen tyon
luonnossivusovelluksesta.

1. Paina > Tyhjenni luonnossivu ([doc+] [B]).
2. Paina poistaaksesi luonnossivun sisallon.
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Asiakirjojen kasittely TI-Nspire™ CX Il -kammenlaitteessa

Kaikki TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteella tekemasi tyo sisaltyy yhteen tai useampaan
TI-Nspire™ -asiakirjaan, jotka voit jakaa muiden kimmenlaitteiden kayttajien ja
tietokoneohjelmistoa kdyttavien kanssa.

e Jokainen asiakirja on jaettu vahintaan yhteen ja enintdan 30 tehtdvaan.
e Jokainen tehtava sisaltda vahintaan yhden ja enintdan 50 sivua.
e Jokainen sivu voidaan jakaa enintadn neljaan ty6alueeseen.

e Kukin tyoalue voi sisdltdd mita tahansa TI-Nspire™ -sovelluksia (Laskin, Kuvaajat,
Geometria, Listat ja laskutaulukot, Data ja tilastot, Muistiinpanot ja Vernier
DataQuest™).

Asiakirjan avaaminen

1. Valitse aloitusndkymassa Selaa.

—tai—

Paina [2].

Tiedostonhallinta aukeaa.

*Unsaved Document

1 Unsaved Document

Ij My Documents 342K
[ 7th Period Geometry oK
) Algebra | oK
] Algebra II 0K
[ Examples 291K
7 MyLib 35K

K o

2. Siirry tiedostoon, jonka haluat avata.

e Paina w korostaaksesi asiakirjan nimen ja paina sitten tai avataksesi
asiakirjan.

* Jos tiedosto on kansiossa, paina w korostaaksesi kansion ja paina sitten tai

avataksesi kansion.

3. Paina avataksesi Asiakirjat-valikon, josta paaset avoimen asiakirjan kanssa
tyoskentelyyn liittyviin vaihtoehtoihin.

Uuden asiakirjan luominen
1. Valitse aloitusnakymassa Uusi.

—tai—
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Paina (1].

Voit myds painaa [ctr] [N].

Naytolle avautuu uusi asiakirja seka sovellusten luettelo.

m2
[ JE;
84
s
6
7
B s
@o

1 Add Calculator

Add Graphs

Add Geometry

Add Lists & Spreadsheet
Add Data & Statistics
Add Notes

Add Vernier DataQuest™
Add Widget

Add Program Editor

»

Huomaa: Nayton vasemmassa ylakulmassa oleva valilehti ilmaisee, etta kyseessa
on ensimmaisen tehtdvan ensimmainen sivu.

2. Korosta valinnoilla w ja a sovellus, jonka haluat lisats sivulle ja paina sitten
avataksesi sivun.

Asiakirjojen tallentaminen

Kun haluat tallentaa asiakirjan Omat asiakirjat -kansioon:

1. Paina avataksesi Asiakirjat-valikon ja valitse sitten Tiedosto > Tallenna.

Huomautus: Voit myds painaa (1] [4) tai [etn] [S] tallentaaksesi asiakirjan.

N&ytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.
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Save As...

Save In:| My Documents |“_-|+
MName Type Size

|j Jth Period Geometry Folder =
|j Algebra | Folder

[ Algebra Il Folder -

File Mame: | Document]

Save Cancel

Jos tallennat asiakirjan ensimmaisen kerran, sovellus kysyy, mihin kansioon haluat
tallentaa sen ja mika asiakirjalle annetaan nimeksi. Oletuskansio on Omat
asiakirjat.

2. Kirjoita asiakirjalle nimi.
3. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan Omat asiakirjat -kansioon.

Asiakirjan tallentaminen eri kansioon

Asiakirjan tallentaminen eri kansioon:

1. Paina avoimessa asiakirjassa nappaimia (1] (5.

Naytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.

2. Paina siirtyaksesi olemassa olevien kansioiden listaan. Ensimmainen
listan kansio on valittuna.

3. Kiytd w ja a, kun haluat selata kansiolistaa.

4. Valitse ja avaa kansio painamalla .

5. Kirjoita asiakirjalle nimi.

6. Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan valittuun kansioon.

Asiakirjan tallentaminen uuteen kansioon

Asiakirjan tallentaminen uuteen kansioon:

1. Paina avoimessa asiakirjassa (] (5].

Naytolle avautuu Tallenna nimella -valintaikkuna.
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Save As... o @ Uusikansio -kuvake
i

Save In:| My Documents |

MName Type Size

3 MyLib Falder ‘

Y MyWidgets Folder

- (ot @ | Folder i @ Kirjoita uusi kansionimi

File Mame: ‘Documenﬂ ‘

Save Cancel

5.
6.

Paina [tab], kunnes Uusi kansio -kuvake on korostettuna ja paina sitten
luodaksesi uuden kansion.

Uusi kansio lisataan viimeiseksi olemassa olevien kansioiden luetteloon. Kansion
nimi on oletusarvoisesti "Kansiol."

Kirjoita uuden kansion nimi ja paina sitten tallentaaksesi sen.
Paina uudestaan avataksesi kansion.

Tiedostonimi-kentta aktivoituu.

Kirjoita asiakirjalle nimi.

Napsauta Tallenna, kun haluat tallentaa asiakirjan uuteen kansioon.

Sovellusten kdsittely

Sovellusten kayttoon liittyvia vaihtoehtoja ovat:

Uuden asiakirjan luonti ja sovelluksen valinta
Uuden sivun ja sovelluksen lisddminen avoimeen asiakirjaan

Useiden sovellusten lisdaminen sivulle asiakirjassa

Sovelluksen lisidminen

On useita tapoja lisata sovellus sivulle:

Uutta asiakirjaa luotaessa kayta kosketuslevya tai vastaavia numeroita valitaksesi
sovelluksen sovelluslistalta.

Lisataksesi uuden sivun ja sovelluksen avoimeen asiakirjaan paina [ctrl] ja
valitse sitten sovellus listalta.

Esimerkiksi paina [2] lisatiksesi Kuvaaja-sovelluksen sivulle. Sovellus aukeaa
tyoalueelle.
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-6.67

Voit my6s painaa ja valita sitten sovelluksen perusnaytolta napsauttamalla yhta
seuraavista sovelluskuvakkeista:

Laskin

Kuvaajat

Geometria

Listat ja laskutaulukot

Data ja tilastot

BB @A B E

Muistiinpanot

Vernier DataQuest™

Usean sovelluksen kaytto sivulla
Sivulle voi lisdtd enintdan nelja sovellusta.

Kun luot uuden asiakirjan, siinad on tilaa yhden sovelluksen lisdamiseen. Jos haluat
lisata sivulle useampia sovelluksia, voit muuttaa sivun asettelua siten, etta sivulle
mahtuu jopa nelja sovellusta.
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Voit valita vakioasettelun, joka on yksi valikon kohdista, tai voit mukauttaa asettelun
tarpeitasi vastaavasti.

Sivun vakioasettelun valitseminen
1. Ota asetteluvaihtoehdot nakyviin painikkeilla (5] [2].

*Doc

filx) Documents
—— [ 1 File »

& O A

] 1 Layout1 | Custom Split

| Select Layout »

B 3 Layout3 3 SelectApp (Ctrl+K)

B B 4 Layout4 L Swap Applications
]

3

5 Layout5 3 Delete Application
6 Layouts 3 Delete Page

|7 Layout7 7 Group (Ctrl+4)
E 8 Layout8 i Ungroup (Ctrl+6)

2. Paina haluamaasi asettelua vastaavaa numeroa.

Jos haluat esimerkiksi pystysuunnassa jaetun kaksiruutuisen asettelun, paina [2].

Press menu

-6.67

3. Voit liikkua ruutujen valills painamalla [ctn] [tab]. Lihavoidut viivat ruudun ympérilla
ilmoittavat, etta ruutu on aktiivinen.

4. Paina ja sen jalkeen uuteen ruutuun lisattavan sovelluksen numeroa. Jos
haluat esimerkiksi lisata Listat ja laskutaulukot -sovelluksen, paina (4].
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Huomaa: Jos haluat muuttaa sivun asettelua tai lisdta tai poistaa sovelluksia, voit
tehda sen milloin tahansa. Kun poistat sovellusta, valitse ensin poistettava
sovellus.

Mukautetun sivun asettelun luominen

Jos vakioasettelu ei vastaa tarpeitasi, voit mukauttaa sovelluksille varatun tilan sivulla.

1. Ota asetteluvaihtoehdot nikyviin painamalla (5].

*Doc

Documents

B 1 File ¢

s 2 Efjit Custom Split

'El 3 View 5 gelect Layout g

1M 4 Insert 3 gelect App  (Ctri+K)
-10 MJ Swap Applications

C 6 Refre:s Delete Application

‘1?7 Settin  Delete Page

& 8 Login.- Group (Ctrl+4)

o9 Press Ungroup (Ctrl+6)

2. Valitse mukautettu ja jaettu asettelu painamalla [1].

Nakyviin tulee vakioasettelu, jossa sovellusten ruutujen valilla on jakaja. Kayta

nuolia ("1!:") jakajan keskelld ja saada ruutujen koko.
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Heny
)
=10 1 1w
Use + or —to choose a layout

Fress menu

-B.E7

3. Saada asettelun ruutujen korkeus tai leveys siirtamalla jakajaa painamalla
A, v, (tai).

4. Valitse rajattu asettelu painamalla [+] tai [=].
e Painamalla [=] palaat tdyden sivun asetteluun.

e Painamalla kerran, vaihdat asettelun pystysuorasta vaakasuoraan
asetteluun. Paina [=] ja siirryt takaisin pystysuoraan asetteluun.

e Painamalla kahdesti lisdat kolmannen ruudun sivulle. Painamalla monta

kertaa, voit valita pystysuoran ja vaakasuoran sivun asettelun valilld kolmessa
ruudussa.

e Painamalla [#] viisi kertaa lisaat neljannen ruudun sivulle. Paina (=] kun haluat
selata aikaisempia asetteluvalintoja.

5. Hyvaksy asettelun mitat painamalla [3] tai )

6. Voit liikkua ruutujen valilla painamalla (ctr] [tab]. Lihavoidut viivat ruudun ymparilla
ilmoittavat, etta ruutu on aktiivinen.

Sovellusten paikkojen vaihtaminen sivulla

Jos haluat muuttaa sovellusten paikkoja useita sovelluksia sisaltavalla sivulla, voit
vaihtaa kahden sovelluksen paikkaa.

1. Paina (5] Sivun asettelu (4] Vaihda sovellusta.

Valittu sovellus ymparoidaan mustalla, paksulla, vilkkuvalla reunalla, ja ndyttoon
ilmestyy sovelluksen vaihdon kohdistin €J.

Huomaa: Kaksiruutuisessa sivuasettelussa valittu sovellus vaihtaa automaattisesti
paikkaa vastakkaisen ruudun kanssa. Viimeistele vaihto painamalla tai .

2. Siirrad kohdistin painamalla a, w, { tai p sen sovelluksen kohdalle, jonka paikkaa
haluat vaihtaa.
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3. Viimeistele vaihto painamalla (%] tai .

Huomaa: Voit peruuttaa vaihdon painamalla [esc].
Sovellusten ryhmittely
Enintdan neljan sovellussivun ryhmittely yhdelle sivulle:

1. Valitse sarjan ensimmadinen sivu.

2. Valitse Asiakirja-valikosta Sivun asettelu > Ryhma.

Paina (5] (7).

Seuraava sivu ryhmittyy ensimmaisen sivun kanssa. Sivun asettelu saatyy
automaattisesti siten, etta kaikki sivut nakyvat ryhmassa.

Sivujen ryhmittelyn purkaminen
Sivuryhman purkaminen:

1. Valitse ryhmitetty sivu.

2. Valitse Asiakirja-valikosta Sivun asettelu > Poista ryhmitys.
—tai—
Paina (5] [8].
Ryhma purkautuu yksittaisiksi sivuiksi jokaiselle sovellukselle.
Sovelluksen poistaminen sivulta

1. Napsauta poistettavaa sovellusta.

2. Valitse Asiakirja-valikosta Sivun asettelu > Poista sovellus.
—tai—
Paina (5] [5].
Valittu sovellus poistuu.

Jos haluat kumota poiston, paina Ctrl-Z.
Sovellusvalikon kdytté

Sovellusvalikon avulla voit valita tietyn sovelluksen kayttoon tarkoitettuja tyokaluja.
Jokaisella sovelluksella on oma sovellusvalikkonsa.

Sovellusvalikon kaytto
1. Jos olet tyhjalla sivulla, avaa sovellusvalikko painamalla .

Valikko sisdltda ne sovellukset, jotka voit lisata sivulle.
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Fress menu

2. Paina sen sovelluksen numeroa, jonka haluat lisata sivulle. Jos haluat esimerkiksi
lisata Listat ja laskutaulukot -sovelluksen, paina (4] .

1
2 Add Graphs

3 Add Geometry

4 Add Lists & Spreadsheet

S Add Data & Statistics

6 Add Notes

7 Add Vernier DataQuest™

8 Add Widget

9 Add Program Editor »

3. Paina kun haluat n3ytta3 sovellusvalikon, jossa on lueteltu vaihtoehdot
ajankohtaisen sovelluksen kayttoon.

Alla olevassa esimerkissa on Listat ja laskutaulukot -sovelluksen sovellusvalikko.

vl 1 Actions »

*Doc

N 4 Statistics »
5 Table
| I

2
3
4

5

o
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Kontekstivalikot

Kontekstivalikot esittavat vaihtoehtoja, jotka ovat erityisia valitulle oliolle tai nykyiselle
osoittimen sijainnille.

Kontekstivalikon kaytto
> Piaset kontekstiherkkdn valikkoon sovelluksesta painamalla (ctrt] (menu),

Alla olevassa esimerkissa kontekstivalikko ndyttaa vaihtoehdot, jotka ovat
saatavana valitulle solulle Listat ja laskutaulukot -sovelluksessa.

4 Insert Cell

L - 5 Delete Cell

2 6 Fil

3 7 Variables ’
8 Resize ]

4 9 Summary Plot

5 A Quick Graph

‘B Color b 2 b

Tehtdvien ja sivujen kdsittely

Asiakirjat-valikon vaihtoehdot antavat seuraavat valinnat:

e Tallenna asiakirja

e Siirry muokkaustoimintoihin, kuten kumoa, tee uudelleen, leikkaa, kopioi, liita ja
poista

e Siirry sivujen valilld ja avaa sivujen luokittelijanakyma asiakirjoille, joissa on useita
sivuja.

e Muuta sivun asetusta, lisda sivuja tai tehtavia, poista sivuja ja muuta asetuksia
e Lisaa tehtdvid, sivuja ja sovelluksia avoimiin asiakirjoihin
e Siirry sivun asetusvalintoihin

Tehtdvdin liséiéiminen asiakirjaan

Tehtdvien asiakirjaan lisddmisen ansiosta voi kdyttaa uudelleen muuttujanimia.
Asiakirja voi sisdltaa enintdan 30 tehtavaa. Uuden tehtdvan lisdaminen:

1. Paina (4] (1] avataksesi Lisaa-valinnat.
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Uusi yksisivuinen tehtdva lisatdan asiakirjaan. Nayton vasemmassa ylakulmassa
oleva vililehti osoittaa, ettd tama on toisen tehtdvan ensimmainen sivu.

Fress menu

2. Paina avataksesi Sovellus-valikon ja paina sitten sita sovellusta vastaavaa
numeroa, jonka haluat lisata uudelle sivulle.

Asiakirjan sivujen katselu ja jérjestéiminen uudelleen

Sivujen luokittelijandkymassa naet kaikki asiakirjan sisaltamat tehtavat ja kaikki
tehtavan sivut pikkukuvien muodossa. Sivujen luokittelijan avulla voit jarjestaa ja

poistaa sivuja, kopioida yhden tehtavan sivun toiseen tehtavaan seka soveltaa malleja
sivuille.

Usean sivun tarkastelu sivujen luokittelijalla

Sivut nakyvat kimmenlaitteen asiakirjassa normaalisti yksi kerrallaan, mutta sivujen
luokittelijalla ndet kaikki asiakirjan sisdltamat tehtavat ja kaikki tehtavan sivut
pikkukuvien muodossa. Sivujen luokittelijalla voit jarjestaa ja poistaa sivuja seka
kopioida yhden tehtdvan sivun toiseen tehtavaan.

Sivujen luokittelijan avaaminen asiakirjasta

» Paina (o] a.
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Sivujen luokittelija ndyttdaa kaikki nykyisen asiakirjan sisaltamat tehtavat ja sivut.

*Unsaved Document m

*Problem 1 R
- o
¥ Problem 2

Tehtdvan sivujen jarjestdminen uudelleen

Kayta sivujen luokittelijaa (paina [ctr] ), kun haluat siirtaa sivun tehtivissé, jossa on
useita sivuja:

1. Paina 4 tai p -ndppdintd, kun haluat valita sivun, jonka haluat siirtaa.

Sivun ymparille ilmestyva paksu reuna ilmaisee, ettd se on valittu.

*Jnsaved Document m

¥ Problem 1 N
*Problem 2

2. Joko pida painettuna tai paina , kunnes tartuntaosoitin 2 tulee
nakyviin.

3. Siirrd sivu haluamaasi kohtaan painamalla ¢, p, a tai w.
4. Viimeistele siirto painikkeella [ %] tai [enter].
Huomaa: Voit peruuttaa toimenpiteen painamalla [esc].

Sivu siirtyy uuteen kohtaan tehtdvdssa ja sivunumero paivittyy vastaavasti.
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Sivun kopioiminen toiseen tehtdavain

Sivun kopioiminen tehtdvasta toiseen saman asiakirjan sisalla:
1. Paina (o] a ja avaa sivujen luokittelija.

2. Valitse kopioitava sivu painamalla {, p, aja w.

Sivun ympdrille ilmestyva paksu reuna ilmaisee, etta se on valittu.

*Jnsaved Document o

¥ Problem 1 KR
*Praoblem 2

3. Kopioi sivu painamalla (cl.

4. Paina {, p, a tai w ja valitse haluttu sijainti tehtdvdssd, jonne haluat liittda sivun.
Kopioitu sivu sijoitetaan valitsemasi sivun jalkeen.

5. Liitd sivu uuteen kohtaan painamalla [etr ] [V].
Sivu kopioidaan uuteen kohtaan tehtdvassa ja sivunumero paivittyy vastaavasti.

Huomaa: Jos sivu sisdltda samannimisid muuttujia kuin uusi tehtdva, tdma voi
aiheuttaa ristiriidan. Nimea muuttujat tarvittaessa uudelleen.

Sivun kopioiminen toiseen asiakirjaan

Sivun kopioiminen asiakirjasta toiseen:

1. Paina (o] a ja avaa sivujen luokittelija.

2. Valitse kopioitava sivu painamalla {, p, aja w.

Sivun ymparille ilmestyva paksu reuna ilmaisee, etta se on valittu.

3. Kopioi sivu painamalla (cl.
4. Avaa Omat asiakirjat -ikkuna painamalla 2).

5. Korosta painamalla a ja w kansio, joka sisdltad sen asiakirjan, johon haluat
kopioida sivun

6. Avaa kansio painamalla p .
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—tai—
Paina (3].
7. Korosta asiakirja painamalla a ja w.
8. Avaa asiakirja painamalla tai [enter],
9. Avaa sivujen luokittelija painamalla [ctn] a.
10. Siirra sivu haluamaasi kohtaan asiakirjassa painamalla ¢, p, aja w.
11. Liita sivu uuteen kohtaan painamalla [etr ] [V].
Sivu siirtyy uuteen kohtaan tehtdvassa ja sivunumero paivittyy vastaavasti.
Tehtdvien kopioiminen, liittdminen ja poistaminen

Voit kopioida ja liittda yhden tehtavan paikasta toiseen saman tai eri asiakirjan sisalla.
Voit my0s poistaa tehtavan asiakirjasta.

Tehtdvan kopioiminen ja liittdminen
Tehtdva kopioidaan ja liitetddn seuraavasti:

1. Avaa sivujen luokittelija.

Paina [ctr] a.

—tai—
Paina 3] 3).

*Unsaved Document @

*Problem 1 R
- o
¥ Problem 2

2. Valitse tehtiva. Jos tehtévia on useita, voit painaa ja supistaa sivujen
luokittelijan, joka luetteloi tehtdvat vain niiden numeron ja otsikon mukaan.

3. Paina [etn] [C].

4. Siirry paikkaan, johon haluat liittda tehtavan.
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5. Paina [etn] [V].
Sovellus sijoittaa tehtdavan kopion uuteen paikkaan.
Tehtdvan poistaminen
Tehtdva poistetaan asiakirjasta seuraavasti:
1. Valitse tehtava sivujen luokittelijasta.
2. Paina [en] [X].
Tehtava poistuu asiakirjasta.
Tehtévén nimedminen uudelleen
Tehtdva nimetdan uudelleen seuraavasti:
1. Kun asiakirja on aktiivinen, avaa sivujen luokittelija.
Paina [ct] a.
2. Valitse tehtavan nimi.
3. Paina [otr] (menu),
4. Valitse Nime3 uudelleen ja kirjoita nimi.
5. Tallenna muutos painamalla [etn] [S].
Sivun lisééminen tehtévddn
Jokainen tehtdva voi sisdltda enintdan 50 sivua. Uuden sivun lisddminen tehtdvaan:
» Paina [ctn] tai [etn] [1] lisataksesi tyhjan sivun ja valitaksesi sovelluksen
—tai—

» Paina esittaaksesi Perusndyton ja osoita sitten sovellusta, jonka haluat lisdta
uudelle sivulle, ja napsauta tai napauta sita.

Sovellus lisda nykyiseen tehtavaan uuden sivun.

44 Asiakirjojen kdsittely TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteessa



Mode

Time Based
Rate

S samplesfs
Duration
40

Huomaa: Naytén vasemmassa ylakulmassa oleva vililehti ilmaisee, etta kyseessa
on toisen tehtdvan toinen sivu.

Liikkuminen asiakirjan sivuilla

Vililehdilld ndkyy enintdan kolme asiakirjan sivua. Jos asiakirjassa on enemman kuin
kolme sivua, valilehtien oikealla ja vasemmalla puolella on nuolet.

Seuraavien painikkeiden avulla voit liikkua asiakirjoissa.

(etn] ¢ tuo nikyviin edellisen sivun.
(etn] p tuo nikyviin seuraavan sivun.
(et] a avaa sivujen luokittelijan.

(o] w nayttaa edellisen nakyman.

Kayta kosketuslevya ja napsauta valilehtien kummallakin puolella olevia nuolia.
Ndin saat ndkyviin lisda sivuja asiakirjasta, joka sisdltdad enemman kuin kolme
sivua.

Asiakirjojen hallinta

Omat asiakirjat on tiedostojen hallintakansio, johon asiakirjat tallennetaan ja
jarjestetdan. Alla olevasta kuvasta ndet nimitykset, joita kdytetaan Omat asiakirjat -
nayton eri osista. Ndiden osien yksityiskohtaiset kuvaukset on esitetty nayton
kuvauksen jalkeen.
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g E:I Unsawved Document
3 My Documents 342!-(——@
g—- [ Examples 291K
1 MyLib 35K
0—- O Mywidgets 17K
O stopwatch 17K

@ Lagjennettu kansio

@ Nykyinen, tallentamaton asiakirja

© Supistettu kansio

(4] Jarjestelman tilan ilmaisimet

@ Tiedoston koko

Tiedostojen selaaminen Omat asiakirjat -ikkunassa

Omat asiakirjat-ikkunan avaaminen:

» Paina (2].

Huomaa: Jos kisittelet jotakin sivua, paina a o] a.

Naytolle avautuu Omat asiakirjat-ikkuna, jossa ovat nakyvissa kaikki
kdmmenlaitteen sisdltamat kansiot ja tiedostot.

red Document

[¥] Unsaved Document

7 My Documents 342K

| Examples 291K
[ 00 Getting Started 104K
O o FPercentage Explorer 9K
O 02 Introducing Functions 26K
3 03 Linear Equations Explorer 17K
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e Voit lajitella sarakkeita nimen tai koon mukaisesti napsauttamalla sarakkeen
otsikkoa. Napsauttamalla uudelleen voit vaihtaa jarjestyksen nousevasta
laskevaksi.

e Voit selata Omat asiakirjat -ikkunaa napsauttamalla vierityspalkkia tai
tarttumalla palkkiin.

e Jos haluat laajentaa yhden kansion, osoita kansiota ja napsauta kansion
kuvaketta tai paina ). Voit kutistaa kansion napsauttamalla uudelleen tai

painamalla (ctr] 4.
e Jos haluat laajentaa kaikki kansiot, paina (7). Supista painamalla
(8].

Kansioiden tai asiakirjojen nimedaminen uudelleen

Kansion tai asiakirjan nimeaminen uudelleen:

1. Korosta uudelleen nimettdva asiakirja tai kansio painamalla a ja w.
2. Paina 2).

*Jnsaved Document m

Name & Size

Unsaved Document

| Wy Documents 342K
ﬁ Examples 291K
3 MyLib 35K
O MywWidgets 17K

5 =

Asiakirjan tai kansion nimi korostuu.
3. Kirjoita uusi nimi ja viimeistele muutos painamalla )

Huomaa: Voit peruuttaa toimenpiteen painamalla .
Kansioiden luominen
Voit luoda kansioita kahdella eri tavalla:

e Voit luoda kansion tallentaessasi uutta asiakirjaa: Tallenna ja Tallenna nimell3 -
valikon komennoilla voit maarittda asiakirjalle uuden kansion nimen.

e Voit luoda kansion suoraan Omat asiakirjat -naytolts. Paina (1]. Kirjoita nimi
uudelle kansiolle ja lisda nimi painamalla [%] tai [enter].
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Tiedostojen ja kansioiden nimedmiskaytannoét

Kansioiden nimien on oltava yksildllisia. Tiedostojen ja kansioiden nimet voivat olla
hyvin pitkid ja ne voivat sisaltaa lahes kaikkia merkkeja, mukaan lukien valilyonteja ja
valimerkkeja.

Huomautus: Jos tarkoituksesi on siirtad asiakirjoja tietokoneeseen TI-Nspire™ -
ohjelmistossa kayttoa varten, kayta sellaisia nimia, jotka tietokoneesi hyvaksyy. Ala
kayta nimissa valimerkkeja, merkkeja \, / tai symboleita.

Asiakirjojen ja kansioiden poistaminen

1. Korosta poistettava asiakirja tai kansio painamalla a ja w.

2. Paina [etn] (6].

—tai—
Paina [%].
& Size

Unsaved Do 3 Cut

- 4 Copy

My Documer 342K
DP Y 5 Paste

) Examples
S MyLib 7 Rename 35K

= . 8 New Document

[ MyWidgets 17K

. 9 Mew Folder
17k

Naytolle avautuu valintaikkuna, jossa pyydetaan vahvistamaan tiedoston tai
kansion poisto.

[ Unsaved Document

=l Confirm Document Delete 3K
D’ Are you sure you want to delete document 1K
m, ‘stopwatch'? Bie
D‘ Cancel 7K

O
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3. Paina 3] tai ja valitse ndin Kyll4.
Asiakirja poistuu.
Asiakirjojen ja kansioiden kopioiminen

Voit kopioida asiakirjoja ja kansioita Kopioi [ctn] [C]- ja Liita [t ] (V] -toimintojen
avulla.

Jos haluat kopioida asiakirjan toiseen kansioon, valitse haluamasi kansio ja liita
asiakirja siihen.

Poistettujen asiakirjojen palauttaminen

Useimmat Omat asiakirjat -ikkunassa tehdyt komennot voidaan kumota. Painamalla

(etn] [Z] (Kumoa) voit peruuttaa viimeksi suoritetun toimenpiteen siihen saakka,
kunnes poistettu asiakirja palautetaan.

Asiakirjan sulkeminen
1. Sulje asiakirja painamalla 1 (3].

—tai—

Paina [ctr] [W].

Jos olet tehnyt muutoksia asiakirjaan, sovellus kysyy, haluatko tallentaa muutokset.
2. Napsauta Kylla tallentaaksesi asiakirjan tai napsauta Ei hylataksesi muutokset.
TI-Nspire™ -tyokalujen kuvaus

Tdssa kappaleessa esitetdan yleiskatsaus tyokaluista, joita kaytetdaan TI-Nspire™ -
asiakirjojen kanssa kimmenlaitteella, mukaan lukien muuttujat, luettelo, symbolit ja
matematiikkamallit.

TI-Nspire™ -muuttujien luominen

Muuttuja voi olla mika tahansa sovelluksessa luodun kohteen tai funktion osa tai
maarite Esimerkkeja maaritteista, joista voi tulla muuttujia, ovat nelion pinta-ala,
ympyrdn sade, taulukkosolun sisdltama arvo tai sarakkeen sisdlto tai funktion lauseke.
Luodessasi muuttujan se tallennetaan muistiin tehtdvaan. Katso lisatietoja muuttujista
kappaleesta Muuttujien kdyttdminen.

Luettelon kadyttaminen

Luettelo sisaltda TI-Nspire™ -jarjestelman komennot ja funktiot, yksikét, symbolit ja
lausekemallit. Komennot ja funktiot on listattu aakkosjarjestyksessa. Komennot tai
funktiot, jotka eivat ala kirjaimella, 16ytyvat listan lopusta (&, /, +, -, jne.). Luettelon
avaaminen:

1. Paina avoimesta asiakirjasta avataksesi luettelon.
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TEd 212 338 4= 5ef 6[F

amortThl( -

and

angle(

ANOVA, 3*%
ANOVAZWay 3*%
Ans

approx( -
@ []=Wizards Cn

\amortTblNPmt, N, I, PV, [Pmt], [FV], [PpY], [ 3]

2. Paina valilehtea vastaavaa numeropainiketta.
Paina esimerkiksi esittddksesi listan matemaattisista funktioista.

3. Paina w, kunnes kohde, jonka haluat lisatd, on korostettu.
Ruudun alareunassa nakyy syntaksiesimerkki valitusta kohteesta.
Huomaa: Saat ndkyville muita syntaksiesimerkkeja valitusta kohteesta painamalla
ensin [tab], jonka jalkeen voit suurentaa tai pienentid Ohjeen painamalla [enter],
Siirtyaksesi takaisin valittuun kohteeseen paina (tab].

4. Lisaa kohde painamalla [enter].

Tietoja luetteloikkunasta

Luetteloikkuna kayttaa ndita valilehtia kategorisoimaan komentoja, erikoismerkkeja ja
malleja asiakirjoissa:

1 Sisaltaa kaikki komennot ja funktiot aakkosjarjestyksessa

2 Iz Sisaltaa kaikki matemaattiset funktiot

3 Sisdltaa vakiomittayksikdiden arvot

4 off Sisdltaa symbolipaletin, josta voit lisatad erikoismerkkeja

5 mff Sisdltda matemaattiset mallit kaksiulotteisten objektien luontiin, mukaan lukien
tuote, summa, nelidjuuri ja integraali

6 Nayttaa julkisen kirjaston (LibPub) objektit
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Ohjattujen toimintojen kdyttdminen

Jotkin luettelofunktiot sisdltdavat ohjatun toiminnon auttamaan sinua antamaan

funktioargumentit. Kayta ohjattua toimintoa painamalla [tab], kunnes Ohjatut
toiminnot kdytéssa -ruutu on korostettu. Lisaa valintamerkki ruutuun painamalla

tai [enter].

16 202 340 4= 5ef 6 @

Number
Angle
List
[=] Matrix
Create
Transpose
Determinant -

E‘ | = Wizards On

| Miatrix

Erikoismerkkien kirjoittaminen

Symbolipaletti sisdltda osan luettelon sisaltamista objekteista. Symbolipaletin
avaaminen:

1. Avoimessa asiakirjassa paina [ctn] (=]

||l =] % sl =|=|-|+
x|y £ " JITI
Sidfjre@# %% & |
" i 200 L.

2. Paina 4 p, a tai w valitaksesi symbolin.

3. Painike lisaa symbolin.
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Matemaattisten lausekkeiden syéttaminen

Kayta matemaattisten lausekkeiden malleja luomaan kaksiulotteisia olioita, kuten
summaus, integraali, derivaatta ja neliGjuuri. Matemaattisten lausekkeiden paletin
avaaminen:

1. Avoimessa asiakirjassa paina [=].

o=

R CIE I o R
mo (8 o [ B BE) e g g0 ffa

g % T

2. Paina 4 p, a tai w valitaksesi lausekkeen.

3. Paina (%] tai lisataksesi lausekkeen.

Kansainvalisten merkkien kirjoittaminen

Kayta @ -nappainta kun kirjoitat erityisesti painotettuja tai korostettuja merkkeja
sovelluksiin, kuten Muistiinpanot, jotka sallivat tekstin lisdamisen.

1. Avaa Muistiinpanojen kaltainen sovellus, joka sallii tekstin lisdamisen.
2. Kirjoita haluttu teksti.

3. Aseta kursori sen kirjaimen jalkeen, johon haluat lisdtd aksentin. Tassa esimerkissa

on kaytetty ranskan akuuttiaksentilla varustettua e-kirjainta.

Paina @ nappaimistolld. Huomaa, etta “e" muuttuu muotoon “é.“ Jatka @

painamista, kunnes I8ydat haluamasi aksenttiversion. Paina [ ] tai tekstisi seuraavaa

kirjainta hyvaksyaksesi merkin ja jatkaaksesi kirjoittamista.
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Kuvien kasittely

Kuvia voidaan kayttaa TI-Nspire™ -sovelluksissa viite-, arviointi- ja opetustarkoituksiin.
Kuvia on mahdollista lisata seuraaviin TI-Nspire™ -sovelluksiin:

e Kuvaajat ja geometria
e Data ja tilastot
e Muistiinpanot

e Kysymys, mukaan lukien pikatesti

Kuvaajat ja geometria- seka Data ja tilastot -sovelluksissa kuvat asetetaan taustalle
akseleiden ja muiden kohteiden taakse. Muistiinpanot- ja Kysymykset-sovelluksissa
kuva asetetaan kohdistimen paikkaan tekstin tasoon (etualalle).

Seuraavia kuvatiedostotyyppeja on mahdollista sijoittaa: .jpg, .png tai .bmp.

Huomautus: .png-tiedostotyypin ldpinakyvyysominaisuus ei ole tuettu. Lapinakyvat
taustat naytetaan valkoisina.

Kuvien kdsittely kimmenlaitteella

Kammenlaitteessa kuvat voidaan kopioida asiakirjasta toiseen tai niiden kokoa tai
sijaintia voidaan muokata asiakirjan sisalla. Kuvia voidaan myos poistaa asiakirjasta.

Kuvia ei voida lisata tai sijoittaa asiakirjaan, kun kimmenlaite on kdytdssa. Kuvan
sisaltdma asiakirja voidaan kuitenkin siirtaa tietokoneelta kimmenlaitteelle.

Huomaa: Jos kimmenlaitteella ei ole riittavasti tallennustilaa kuvan sisaltavan
asiakirjan vastaanottamiseen, ndytetaan virheilmoitus.

Kuvan kopiointi

Suorita seuraavat vaiheet kuvan kopioimiseksi asiakirjasta toiseen tai sivulta toiselle
saman asiakirjan sisalla.

1. Avaa asiakirja, joka sisaltda kopioitavan kuvan.
2. Valitse kuva.
e Kysymys- tai Muistiinpanot-sovelluksissa siirrd kursori kuvan paalle ja paina
2.
e Paina Kuvaajat ja geometria -sovelluksessa (] 2] (2].
e Paina Data ja tilastot -sovelluksessa (3] (6.
Kuvan ymparille ilmestyy reunus.
Paina [ctr] ja napsauta sitten Kopioi. Voit painaa myos [etrl] [C].
4. Avaa asiakirja, johon haluat liittda kuvan tai valitse sivu nykyisessa asiakirjassa.

Huomaa: Jos avaat uuden asiakirjan, sinua pyydetdan tallentamaan ja sulkemaan
nykyinen asiakirja.

Kuvien késittely 53



5.

Paina [etn] [V].

Huomaa: Jos liitit kuvaa Kuvaajat ja geometria -sovellukseen, paina ja sitten

ED

Kuva kopioidaan asiakirjan sivulle.

Kuvan uudelleensijoitus

Seuraavien toimenpiteiden avulla voit sijoittaa kuvan uuteen paikkaan sivulla.

1.
2.

3.

Avaa asiakirja ja siirry sivulle, joka sisaltaa kuvan.
Valitse kuva.

e Kysymys- tai Muistiinpanot-sovelluksissa siirrd kursori kuvan paalle ja sitten
paina, pida pohjassa ja vapauta . Kuva muuttuu varjostetuksi.

e Paina Kuvaajat ja geometria -sovelluksessa 1] 2] 2.
e Paina Data ja tilastot -sovelluksessa (6].
Kuvan ympdrille ilmestyy reunus.

Siirra kuvaa.

e Kysymys- tai Muistiinpanot-sovelluksissa siirrd kursori uuten sijaintiin ja paina

e Kuvaajat ja geometria- tai Data ja tilastot -sovelluksissa:

- Paina ja pida se pohjassa, kunnes kursori muuttaa nelisivuiseksi

nuoleksi ( ‘-I-' ). Kuva ajelehtii taustalle ja reunus muuttuu katkoviivaksi.
- Siirrd sormeasi touchpadilla siirtddksesi kuvan uuteen sijaintiin ja paina

sitten (%] tai asettaaksesi kuvan.

Kuvakoon muuttaminen

Suorita seuraavat vaiheet muuttaaksesi kuvan kokoa sivulla.

1. Avaa asiakirja, joka sisaltaa kuvan.
2. Valitse kuva.
e Kysymys- tai Muistiinpanot-sovelluksissa tai Pikatestissa, siirrd kursori kuvan
paalle ja paina, pidd pohjassa ja vapauta . Kuva muuttuu varjostetuksi.
e Paina Kuvaajat ja geometria -sovelluksessa ] 2] [2].
e Paina Data ja tilastot -sovelluksessa (3] (6.
Kuvan ympdrille ilmestyy reunus.
3. Siirra kursori yhteen kulmista.
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Kursori muuttaa nelisivuiseksi suuntanuoleksi ( }F: ).

Huomaa: Jos siirrat kursorin kuvan reunalle, se muuttaa kaksisivuiseksi
suuntanuoleksi. Voit raahata kuvaa vasemmalle tai oikealla muuttaaksesi sen
kokoa mutta kuva vaaristyy.

4. Paina .

@l -tyokalu otetaan kayttoon.

5. Liikuta sormeasi kosketuslevyn pdalla mihin tahansa suuntaan muuttaaksesi kuvan
kokoa.

Katkoviiva ilmestyy osoittamaan uuden koon.
6. Voit valita uuden koon painamalla [%] tai [enter].
Kuvan poistaminen
Suorita seuraavat vaiheet poistaaksesi kuvan sivulta.

1. Avaa asiakirja, joka sisaltaa kuvan.
2. Valitse kuva.

e Kysymys- tai Muistiinpanot-sovelluksissa siirrd kursori kuvan paalle ja sitten
paina, pida pohjassa ja vapauta . Kuva muuttuu varjostetuksi.

e Paina Kuvaajat ja geometria -sovelluksessa 1] 2] 2].
e Paina Data ja tilastot -sovelluksessa (3] [6].

Kuvan ymparille ilmestyy reunus.

3. Paina [ctn] ja valitse sitten Poista.

Kuva poistetaan.

Huomaa: Kysymys- ja Muistiinpanot-sovelluksissa voit painaa myos
poistamaan valitun kuvan.
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Opettajan TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -
ohjelmiston kaytto luokassa

Jos olet luokassa, jossa opettajan TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -
ohjelmistoa kdytetdan, sinun taytyy kirjautua luokkaan voidaksesi saada yhteyden
opettajan tietokoneeseen. Opettaja voi kommunikoida kimmenlaitteesi kanssa
seuraavilla tavoilla:

e Lahettda tiedostoja
e Kerata tiedostoja
e Poistaa tiedostoja

e Lahettda pikatesteja ja vastaanottaa pikatestien vastauksia

Opettaja voi my0s keskeyttda ja kdynnistda uudelleen kimmenlaitteesi toiminnan. Kun
oppitunti keskeytetaan, saat siita viestin kimmenlaitteeseesi. Et voi kdyttaa
kdmmenlaitettasi, ennen kuin opettaja siirtaa sen pois keskeytystilasta.

Langattomien viestintdlaitteistojen kdytto

Opettajat, jotka kayttavat TI-Nspire™ CX Premium Teacher -ohjelmistoa luokassaan,
voivat kayttaa langattomia alustoja ja/tai verkkosovittimia oppilaiden TI-Nspire™ CX -
kammenlaitteille. Kyseiset kimmenlaitteet voivat sitten linkittya langattomasti
opettajan tietokoneeseen kiinnitettyyn kdyttopisteeseen.

Voit liittdd minka tahansa seuraavista laitteista TI-Nspire™ CX -kdimmenlaitteisiin:

e Langaton TI-Nspire™ CX -verkkosovitin — v2 (2,4 GHz:n tai 5,0 GHz:n taajuus)
e Langaton TI-Nspire™-verkkosovitin (2,4 GHz)
Langattoman sovittimen liittiminen CX-kdmmenlaitteeseen

Huomaa: Langaton sovitin saa virran kimmenlaitteen akusta.

1. Aseta langaton sovitin kimmenlaitteen paalle siten, ettd sovittimen liitin on
kammenlaitteen yldosassa olevan liittimen kohdalla.

Langaton verkkosovitin (koulun laite)

- Kohdistusohjaimet
- kdmmenlaitteeseen
O kohdistamista varten

Liitin

L |
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2. Tyonna sovitin paikalleen varmistaen, etta sovittimen sivuilla olevat ohjaimet
menevat kimmenlaitteen sivuilla oleviin uriin.

Kédmmenlaite sivulta
katsottuna

Kohdistusura @
langattoman

sovittimen

kohdistamista varten

—

3. Paina sovitin paikalleen siten, etta se kiinnittyy tiukasti kimmenlaitteen yldosaan
seuraavan kuvan mukaisesti.

Huomaa: TI-Nspire™ CX -kdimmenlaite voidaan ladata mukana tulevalla langattomalla
sovittimella.

Yhteyden muodostaminen TI-Nspire™ CX Navigator™ -jérjestelmdiéin

Kun haluat muodostaa yhteyden TI-Nspire™ CX Navigator™ -verkkoon, sinun tulee ensin
kirjautua verkkoon kimmenlaitteestasi. Ennen kuin voit kirjautua sisaan, opettajan
taytyy tehda seuraavat toimenpiteet:

e Aloittaa oppitunti-istunto tietokoneeltaan.

e Antaa sinulle oppitunnin verkkonimi, kdyttdjanimi ja tarvittaessa salasana.
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Huomautus: Kdyta tatd menetelmaa verkkoon kirjautumiseen, jos kimmenlaitteen
kayttojarjestelmaversio on 3.2 tai uudempi.

Kirjautuminen verkkoon
1. Kytke langaton sovitin tai langaton kytkentateline kimmenlaitteeseen.

2. Varmista, ettd TI-Nspire™ CX ll-kimmenlaite on valmis kirjautumaan. () -kuvake
vilkkuu.)

3. Tee jokin seuraavista toimenpiteista:
¢ Paina aloitusikkunassa painikkeita (5] [5].
e Paina avoimessa asiakirjassa painikkeita (8].

Kirjautuminen oppitunnille -ikkuna avautuu ja nakyviin ilmestyy se verkko, johon
langattomasta laitteesta on viimeksi muodostettu yhteys.

@ CAS

Scratchpad Documents
Login to Class

Network: Select a Networl

User Name: |jga|‘cia

Password: | abC|

Network Cancel

Huomautus: Jos kimmenlaite on kytketty tietokoneeseen USB-kaapelilla, ndyttoon
ei ilmesty verkon nimea ja voit jatkaa sisdankirjautumista.

4. Jos nayttdon ilmestyva verkon nimi on oikea, napsauta kohtaa Kirjautuminen. Jos
verkko ei ole oikea, napsauta kohtaa Verkko.

Kammenlaitteen ndytdssa nakyy paitsi se verkko, johon langaton laite yhdistettiin,
myos kaikki muut kantoalueella olevat verkot.
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i) CAS

Scratchpad Documents

TI-Nspire Networks

Network:

Algebrall

calculus_I1

5. Valitse verkko luettelosta ja napsauta kohtaa Kytke.
Jos kytkentd onnistuu, kirjautumisikkunassa nakyvat kytkentatila ja verkon nimi.

6. Kirjoita kayttajatunnuksesi ja salasanasi.

Valitse Kirjaudu.

Nakyviin tulee viesti sisdankirjautumisen onnistumisesta.

Login Successful

You are logged in as user: John

TI-Nspire™ -kdmmenlaitteen kirjautumistilan kuvakkeet

8. Napsauta OK.

TI-Nspire™ CX Il ja TI-Nspire™ CX Il CAS -kdmmenlaitteiden ndytolla olevat kuvakkeet
ilmaisevat kimmenlaitteen ja liityntdpisteen, langattoman sovittimen, langattoman
kytkentatelineen tai TI-Navigator™-verkon valisen yhteyden tilan. Kuvakkeet ilmaisevat
tilan seuraavasti:

Kuvake | Tila Merkitys

Vilkkuva | Kdmmenlaite etsii kdyttopistetta.

”))

E Kiinted Kammenlaite on |6ytanyt kiyttopisteen.
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Kuvake | Tila Merkitys

ﬁ;ﬂ Kiintea Kdammenlaite ei ole yhteydessa sovittimeen eika

kytkentatelineeseen. Irrota kimmenlaite sovittimesta tai
kytkentatelineestd, odota, kunnes kuvake haviaa nakyvista ja
kytke kdmmenlaite sitten uudelleen sovittimeen tai
kytkentatelineeseen.

o Vilkkuva | Kdmmenlaite on kytketty verkkoon ja on valmis kirjautumaan.

o Kiinted Kéammenlaite on kirjautunut verkkoon.

Tiedoston siirtojen ymmdrtéminen

Oppitunnin aikana opettaja voi lahettaa tiedostoja oppilaan kimmenlaitteeseen ja
kerata tai poistaa tiedostoja oppilaan kimmenlaitteesta.

Huomaa: Ennen oppitunnin alkua opettaja voi maarittda toiminnot tiedostojen
lahettamiseksi tai kerdamiseksi. Kun kirjaudut sisdan, tiedostot on ldhetetty tai keratty.
Jos opettaja maarittda toiminnot seka tiedostojen ldhettamiseksi ettd keraamiseksi,
ndet ainoastaan viimeisimman suoritetun toiminnon valintaikkunan.

Lihetettyjen tiedostojen avaaminen

Kun opettaja lahettda tiedoston kimmenlaitteeseesi, avautuu Siirrot suoritettu -
valintaikkuna.

¢t CAS

Scratchpad Documents
AC - 1 Mew
lete

Folder: Algebra - €
Document: approxfrac.tns

» Avaa tiedosto napsauttamalla Avaa. Jos opettaja lahettda useita tiedostoja,
toiminto avaa listan viimeisen tiedoston.

Huomaa: Tiedostot vastaanotetaan aakkosjarjestyksessa nimen mukaan,
riippumatta siitd, missa jarjestyksessa opettaja ne lahetti. Listan viimeinen
tiedosto on aakkosjarjestyksen viimeinen tiedosto.
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» Napsauta Siirry kohtaan kun haluat siirtya kimmenlaitteen kohtaan, jonne tiedosto
|ahetettiin. Tiedoston nimi on korostettu. Voit avata kyseisen tiedoston, tai siirtya
toiseen tiedostoon. Jos opettaja lahetti useita tiedostoja, aakkosjarjestyksessa
viimeinen tiedosto listassa on korostettu.

» Napsauta OK hylatdksesi valintaikkunan ilman tiedoston avaamista.
Kammenlaitteesi palaa siihen tilaan, jossa se oli kun viesti ldhetettiin.

Tiedostojen keradminen tai poistaminen

Opettajasi voi kerdta tai poistaa tiedostoja kimmenlaitteestasi oppitunnin aikana.
Opettaja voi esimerkiksi kerata kotitehtdvat tai poistaa tiettyja tiedostoja ennen
koetta. Kun opettaja keraa tai poistaa tiedostoja, saat siitd viestin kimmenlaitteeseesi.

i CAS

Scratchpad Documents
1 New

All files hawve been transferred.

» Napsauta OK hylatdksesi viestin.
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Kammenlaitteiden konfigurointi

Tama luku sisaltda seuraavat aihealueet:

e Kammenlaitteen akkujen yllapito
e Oletusasetusten muuttaminen

e Langattoman moduulin liittdminen kaytettdessa kimmenlaitetta luokassa
Akun tai paristojen lataustilan tarkistaminen
Kammenlaitteen ladattavan TI-Nspire™ -akun tilan tarkistaminen:
1. Paina painikkeita [@Fen].
Naytolle avautuu perusndytto.
2. Paina (5] (4] (Asetukset >Tila).

Kammenlaitteen tila -valintaikkuna avautuu.

Handheld Status

Batteries: 100%

‘ersion: 5.0.0.1297

Akun tila ndkyy téssa.

Storage Capacity: 92.3 ME
Storage Awvailable: 91.8 ME

Metwork: Wireless client is not attached.

Login: Mot logged in.

About QK

3. Napsauta OK tai paina kun haluat sulkea ikkunan.
Huomaa: Paina avoimessa asiakirjassa (4] ([doc+] > Asetukset ja tila > Tila).

Kdémmenlaitteen akun lataaminen

Voit ladata TI-Nspire™ -akun kimmenlaitteessa kytkemalla sen johonkin seuraavista
virtaldhteista:

e Tietokoneeseen kytketty standardi USB-kaapeli
e Tl:n USB-seinalaturi (myyddan erikseen)

e TI-Nspire™ CX Docking Station, jos olet luokkahuoneasetuksessa
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Akun latautumiseen tarvittava aika voi vaihdella, mutta yleensa lataaminen kestda
noin kuusi tuntia. TI-Nspire™ -akkua ei tarvitse poistaa kimmenlaitteesta lataamisen
ajaksi. Voit kayttaa kimmenlaitetta normaalisti samalla, kun se on kytketty laturiin.

Akun lataaminen tietokoneesta

Jos lataat kimmenlaitteen tietokoneesta, tietokoneessa on oltava asennettuna TI-
Nspire™ -USB-ajuri. USB-ajurit kuuluvat vakiona kaikkiin TI-Nspire™ -ohjelmistoihin,
joita ovat:

e TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

e TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software
e TI-Nspire™ CX Student Software

e TI-Nspire™ CX CAS Student Software

Lataa ajurin sisdltava ohjelmisto osoitteesta education.ti.com/software.
Virtaldahteiden prioriteetti

Kun ladattava TI-Nspire™ -akku on tayteen ladattu, kimmenlaite ottaa virtaa
seuraavassa jarjestyksessa:

* Ensiksi kytketysta ulkoisesta virtalahteesta, joka voi olla:
- Standardin USB-kaapelin valityksella kytketty tietokone
- Hyvaksytty seinalaturi (myydaan erikseen)

e Toiseksi, ladattavasta TI-Nspire™ -akusta

Kaytettyjen paristojen turvallinen ja oikea havittaminen

Al3 hajota, puhkaise tai heita paristoja tuleen. Paristot voivat haljeta tai rajahtaa
vapauttaen vaarallisia kemikaaleja. Poista kaytetyt paristot kdytosta paikallisten
maardysten mukaisesti.

Kdédmmenlaitteen asetusten muuttaminen

Voit muuttaa tai tarkistaa seuraavat asetukset Asetukset-valikon vaihtoehtojen avulla:

e Kielen vaihtaminen
e Asetukset (Asiakirjat, Graafiset esitykset ja Geometria)

- Avoimien asiakirjojen ja luonnossivun asetusten maarittaminen tai
palauttaminen

- Kammenlaitteen asetusten maarittaminen tai palauttaminen
e Kdmmenlaitteen asetusten maarittdiminen
e Tila
e Kirjaudu sisdan

Huomautus: Kaikki vaihtoehdot eivat ole aina kdytettdvissa. Valinnat, jotka eivat ole
kdytettavissa, on poistettu kdytosta.
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Asetukset-valikon avaaminen

> Paina perusnaytolla painiketta tai valitse kosketuslevyn avulla vaihtoehto
Asetukset.

Asetukset-valikko avautuu.

1 Change Language...

2 Document Settings...

3 Handheld Setup...

4 Status...

5 Login...

6 Network...

/7 Tl=Innovator Hub...

8 Restore Factory Defaults...

Kielivalinnan muuttaminen

Voit vaihtaa kielivalinnan seuraavalla tavalla:

1. Paina perusnaytolla [5] tai avaa valikko valitsemalla Asetukset.
2. Valitse valikosta Vaihda kieli tai paina [1].

Naytolle avautuu Vaihda kieli -valintaikkuna.

Change Language

Language: | English (U.5.) >

Cancel

3. Avaa pudotusluettelo painamalla p.

4. Korosta kieli painamalla w ja valitse se sitten painamalla [%] tai [enter].
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5. Paina ja korosta OK-painike ja tallenna sitten kielivalinta painamalla tai
(enter].
Kémmenlaitteen asetusten mukauttaminen

Kammenlaitteen asetusten vaihtoehdoista voit mukauttaa laitteen asetukset
tarpeittesi mukaisiksi.

e Kirjasinkoko (pieni, keskikoko tai suuri).
e Valmiustila. (1, 3, 5, 10 tai 30 minuuttia).
- Talla toiminnolla voit pidentada pariston kayttoikaa.

- Oletusarvoisesti kimmenlaitteen virta katkeaa automaattisesti, kun sita ei
kayteta kolmeen minuuttiin.

e Lepotila (1, 2, 3, 4, 5 vrk tai ei koskaan).
- Talla toiminnolla voit pidentada pariston kayttoikaa.
- Kun kdmmenlaite siirtyy lepotilaan, se tallentaa nykyisen tyon muistiin.

- Kun kdynnistat kimmenlaitteen uudelleen, jarjestelma kdynnistyy uudelleen ja
avaa tallennetun tyon.

e Osoittimen nopeus (hidas, normaali tai nopea).
e Automaattinen himmennys (30, 60, tai 90 sekuntia ja kaksi tai viisi minuuttia).
e Ota kosketuslevy kdyttoon.

Kdammenlaitteen asetusten muuttaminen

1. Paina perus naytossa (5] [3] (Asetukset > Kimmenlaitteen asetukset).

Naytolle avautuu valintaikkuna nimelta Kimmenlaitteen asetukset.

Handheld Setup

Font Size: | Medium 4
Power Standby: | 3 Minutes 4
Hibernate: | 4 Days ]
Pointer Speed: | Normal ’
Auto Dim: | 90 Seconds | P

[C] Enable tapping to click

Cancel
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2. Paina , kunnes haluamasi luokka korostuu.
3. Paina ), kun haluat tarkastella mahdollisten asetusten listaa.
4. Korosta haluamasi asetus painamalla v .

5. Valitse uusi asetus painamalla [§] tai [enter].

6. Kun olet muuttanut kaikki asetukset haluamiksesi, paina -painiketta, kunnes
OK korostuu ja ota sitten muutokset kiyttoon painamalla [§] tai [enter].

Huomaa: Voit palauttaa kimmenlaitteen tehdasasetuksiin napsauttamalla
komentoa Palauta.

Asiakirjan asetusten mukauttaminen

Asiakirjan asetuksissa maaritetaan, miten kimmenlaite nayttaa ja tulkitsee TI-
Nspire™-asiakirjojen ja luonnossivun tiedot. Kaikki numerot, mukaan lukien matriisien
ja listojen elementit, nakyvat asiakirjan asetusten mukaisesti. Voit muuttaa
oletusasetuksia milloin tahansa ja voit myos maarittaa tietyn asiakirjan asetukset.

Asiakirjan asetukset ja niiden mahdolliset arvot on esitetty seuraavassa taulukossa.

Kentta Arvot
N&yta numerot e Float
e Liukuval - Liukuval2
e Kiinted0 - Kiintedal2
Kulma e Radian
e Degree
e Graadi
Eksponenttimuoto | ¢ Normal

e Tieteellinen
e Tekninen

kompleksiluku

Reaali- tai .

Real
Suorakulmainen
Polar

Laskentatila

Automaattinen

e Tasmallinen
e Likimaardinen

Huomaa: Automaattinen-tilassa vastaus, joka ei ole
kokonaisluku, ndytetdan murtolukuna paitsi silloin, kun
tehtavassa on kaytetty desimaalilukuja. Tasmallinen-tilassa
(vain CAS) vastaus, joka ei ole kokonaisluku, ndytetaan
murtolukuna tai symbolisessa muodossa paitsi silloin, kun
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Kentta

Arvot

tehtdvassa on kaytetty desimaalilukuja.

Tarkka e Padlla

aritmetiikka e Pois palta
Huomaa: Tama vaihtoehto on kaytettavissa vain Tarkka
aritmetiikka -kdmmenlaitteissa.

CAS-tila e Padlla

e Tarkka aritmetiikka
* Pois paalta

Huomaa: Tama vaihtoehto on kdytettavissa vain CAS-
kdmmenlaitteissa ja -ohjelmistossa.

Vektorimuoto

e Suorakulmainen

e Lierio

e Pallo
Kantaluku e Desimaali

e Heksa

e  Binaari
Yksikkojdrjestelma | e Sl

e Eng/US

Huomaa: Tama vaihtoehto on kaytettavissa vain CAS-
kdmmenlaitteissa ja -ohjelmistossa.

Asiakirjojen oletusasetusten muuttaminen

Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat maarittaa asiakirjan oletusarvot TI-Nspire™ -

asiakirjoille ja luonnossivulle.

1. Tallenna ja sulje avoinna olevat asiakirjat.

2. Paina Koti-naytossa (5] (2] (Asetukset > Asiakirja-asetukset).

Naytolle avautuu Asiakirjan asetukset -valintaikkuna.
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Document Settings

Display Digits: | Float &

Angle: [ Radian
Exponential Format: | Normal

Real or Complex:

o
2N

Document Settings

Display Digits: | Float &

Angle: | Radian
Exponential Format: [ Normal

Real or Complex:

Calculation Mode: | Auto Calculation Mode: | Auto
Exact Arithmetic: | On CAS Mode: | On
OK Cancel QK Cancel
Tarkka aritmetiikka -kdyttojdrjestelmd CAS OS

3. [tab]-painikkeella voit liikkua asetusten luettelossa. Painikkeella a voit siirtys

luettelossa taaksepain.

Aktiivisena oleva ruutu on ymparoity lihavoidulla reunuksella.

4. Napsauttamalla p avautuu pudotusluettelo, jossa voit tarkastella kunkin asetuksen

arvoja.

5. Paina a ja w-painikkeita korostaaksesi haluamasi vaihtoehdon ja paina sitten

2| tai valitaksesi arvon.

6. Tallenna asetukset oletusasetuksiksi napsauttamalla OK, jos haluat kdyttdaa naita
asetuksia kaikissa TI-Nspire™-asiakirjoissa ja luonnossivulla.

Asiakirjan asetusten muuttaminen TI-Nspire™ -asiakirjassa

Voit muuttaa avoinna olevan TI-Nspire™ -asiakirjan asetuksia seuraavasti. Asetuksia
kaytetddan myos Scratchpadiin ja kdytetaan oletuksena uusille asiakirjoille.

1. Paina avoimessa asiakirjassa (5] 2] ([@Fon) > Asetukset > Asiakirjan

asetukset).

Naytolle avautuu Asiakirjan asetukset -valintaikkuna.

Document Settings

Display Digits: | Float &
Angle: [ Radian
Exponential Format: | Normal

Real or Complex:

o
A

Document Settings

Display Digits: | Float 6
Angle: | Radian
Exponential Format: [ Normal

Real or Complex:

Calculation Mode: | Auto Calculation Mode: | Auto
Exact Arithmetic: | On CAS Mode: | On
OK Cancel QK Cancel
Tarkka aritmetiikka -kdyttojdrjestelmd CAS OS

2. -painikkeella voit liikkua asetusten luettelossa. Painikkeella a voit siirtya

luettelossa taaksepain.
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Aktiivisena oleva ruutu on ymparoity lihavoidulla reunuksella.

3. Kun olet haluamasi asetuksen kohdalla, avaa pudotusvalikko painamalla p ja voit
tarkastella jokaisen asetuksen arvoja.

4. Paina a- ja v-painikkeita korostaaksesi haluamasi vaihtoehdon ja paina sitten

tai valitaksesi arvon.

5. Napsauta OK tai paina (3] tai kayttasksesi uusia asetuksia avoimeen
asiakirjaan ja asettaaksesi ne oletusasetuksiksi uusille asiakirjoille ja
luonnossivulle.

Asiakirjojen asetusten palauttaminen

Noudata seuraavia vaiheita palauttaaksesi alkuperaiset tehdasasetukset avoimiin tai
uusiin asiakirjoihin ja Scratchpadiin.

1. Paina Koti-naytossa [5] (8] (Asetukset > Palauta tehdasoletusarvot).

Naytoélle avautuu Palauta oletusarvot -valintaikkuna.

Restore Defaults

Restore all of the following to their factory default
alues?

- Document Settings

- Graphs & Geometry Settings

- Data & Statistics Settings

- Handheld Setup

Cancel

2. Palauta asetukset oletusarvoisiin tehdasasetuksiin napsauttamalla OK-painiketta.

3. Paina tai napsauta Peruuta palataksesi Koti-nayttoon ilman, etta teet
muutoksia.

Kuvaajat ja geometria -asetusten mukauttaminen

Kuvaajat ja geometria -asetuksilla sdadetdan tietojen ndyttda avoinna olevissa
tehtdvissa ja seuraavissa uusissa tehtavissa. Kun mukautat sovelluksen asetuksia,
suorittamasi valinnat muuttuvat kaikkien Kuvaajat ja geometria -sovelluksella
tekemiesi téiden oletusasetuksiksi.

Voit muuttaa Kuvaajat ja geometria -sovelluksen asetuksia ja valita asetukset
oletusarvoiksi kaikkiin uusiin kuvaajiin, geometrian asiakirjoihin ja luonnossivuun
seuraavasti.

1. Avaa asiakirja aktiivilla Kuvaajat ja geometria -sovelluksella.
2. Paina (9] ([menu) > Asetukset).

Naytolle avautuu valintaikkuna "Kuvaajat ja geometria -asetukset".
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Display Digits:

seometry Angle:

Graphs & Geometry Settings

Floa

sraphing Angle: n

[] Automatically hide plot labels

Show axes end

n 1

alues
v

OK Cancel

3. [tab]-painikkeella voit liikkua asetusten luettelossa. Napsauttamalla ) avautuu
pudotusluettelo, jossa voit tarkastella kunkin asetuksen arvoja.

Kentta
Nayta numerot

Arvot
Automaattinen
Float

Liukuval - Liukuval2
Kiinted0 - Kiinted12

Piirtokulma

Automaattinen
Radian

Degree

Graadi

Geometriakulma

Automaattinen
Radian

Degree

Graadi

Ruudukko

Ei ruudukkoa
Pisteruudukko
Viivaruudukko

4. Paina w, jos haluat tarkastella arvoja ja paina sitten [3] tai [enter], jos haluat valita

jonkin arvon.

5. Merkitse valintaikkunan alaosassa oleva valintaruutu, jos haluat ottaa asetuksen
kayttoon, tai tyhjenna valintaruutu, jos haluat poistaa asetuksen kaytosta.

Valintaruutu

Toiminta, kun ruutu on valittu

Piilota
kuvaajien
selitteet

Kuvaajien merkinnat nakyvat vain, kun osoitinta liikutetaan
kuvaajan paalld, kun kuvaaja valitaan tai kun siihen tartutaan.
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Valintaruutu

Toiminta, kun ruutu on valittu

automaattisesti

Nayts
akseleiden
paiden arvot

Nayttaa numeerisen merkinnan akselilla nakyvien pienimman
ja suurimman arvon kohdalla.

Nayts
funktioiden
kasittelyn
tyokaluvinkit

Nayttaa hyodyllisia ohjeita funktion kuvaajien kasittelyn
yhteydessa.

Etsi tutkittavat
kohteet
automaattisesti

Nayttaa funktioiden kuvaajien ja objektien nollakohdat ja
minimi- ja maksimipisteet funktion kuvaajia jaljitettdessa.

Pakota
geometrisen
kolmion kulmat
kokonaisluvuiksi

Rajoittaa kolmion kulmat kokonaislukuarvoiksi sitd mukaa, kun
luot tai muokkaat kolmiota. Tama asetus on kaytettavissa vain
geometrianakymdssa silloin, kun geometriakulman yksikkd on
asetettu asteeseen tai graadiin. Sitd ei voi kayttaa analyyttisissa
kulmissa kuvaajien piirron nakymassa tai analyyttisissa kulmissa
geometriandkyman analyysi-ikkunassa. Tama asetus ei vaikuta
olemassa oleviin kulmiin eika sitd voi kadyttaa, jos kolmiota
rakennetaan aikaisemmin syotettyjen pisteiden perusteella.
Oletusarvoisesti tama asetus ei ole valittuna.

merkitsee
pisteet

Lisaa selitteitd (4, B, ..., Z, A1, By jne.) geometristen
muotojen pisteisiin, suoriin seka karkipisteisiin sitda mukaa, kun
piirrét niita. Selitteiden merkintssarja alkaa 4:sta asiakirjan
kullakin sivulla. Oletusarvoisesti tama asetus ei ole valittuna.

Huomaa: Mikali luot uuden objektin, joka kdyttda olemassa
olevia selitteettomia pisteitd, kyseiset pisteet eivat saa
automaattisesti selitettd valmiissa objektissa.

6. Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:

Kayta asetuksia vain avoimena olevaan asiakirjaan napsauttamalla OK.

Napsauta Peruuta sulkeaksesi valintaikkunan tekemattd muutoksia.

Kdédmmenlaitteen tilan tarkistaminen

Kammenlaitteen tila -ndytdssa on seuraavat tiedot kimmenlaitteen senhetkisesta
tilasta:

Ohjelmistoversio

Verkko (mahdollinen)

Ladattavien paristojen tila

Tallennuskapasiteetti ja kdytettavissa oleva tallennustila
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e Opiskelijan kirjautumisnimi ja kirjautumistieto

e Tietoja

Kdmmenlaitteen tila -ndyton avaaminen

1. Paina perusnaytolla [5] (4] (Asetukset > Tila).

Kammenlaitteen tila -nayttd avautuu.

Handheld Status

Batteries: 100%

“ersion: 5.0.0.1297

Storage Capacity: 82.3 ME

Storage Awvailable: 91.8 ME

Metwork: Wireless client is not attached.

Login: Mot logged in.

About

0K

2. Voit sulkea Kimmenlaitteen tila -naytdn napsauttamalla OK-painiketta.

Kdmmenlaitteen tietojen tarkastelu

Tietoja-naytolta naet lisatietoja kimmenlaitteen tyypista, kayttojarjestelméan versiosta

ja tuotteen ID-tunnuksen.

1. Paina perusnaytolla (5] (4] (Asetukset > Tila).

Kammenlaitteen tila -naytto avautuu.

2. Napsauta kohtaa Tietoja tarkastellaksesi tiedot kimmenlaitteesta.

About

Handheld Type: TI-Nspire™ CX ||

Math and Science Learning Technology
Copyright @ 2006-2018 Texas Instruments
All rights reserved.

Product 1D: 1D200080000000866460872A10C
Eoot ROM Version: 5.0.0.42

Eoot Loader Wersion: 5.0.0.54

Wisit education.ti.com for the latest versions.

oK

3. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK.

4. Palaa perusnaytolle napsauttamalla OK-painiketta.
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TI-Nspire™ -akun vaihtaminen

Vaihtaessasi ladattavaa TI-Nspire™ -akkua asenna se kimmenlaitteeseen seuraavalla
tavalla:

Huomaa: Kimmenlaitteesi ei valttdmatta ole tasmalleen samanlainen kuin naissa
piirroksissa.

1. lIrrota kimmenlaitteen takapuolella oleva kansi avaamalla ruuvit pienen
ruuvimeisselin avulla.

2. lrrota kansi.

3. Poista vanha akku.

4. Aseta ladattava akku lokeroonsa.

5. Aseta takakansi takaisin paikalleen ja kiinnita se ruuvimeisselilla.
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Ladattavia paristoja koskevia varotoimenpiteitd

Al3 altista akkuja yli 60 °C:n (140 °F:n) lampétiloille.
Al3 pura tai vahingoita akkuja.

Kayta ainoastaan akulle tarkoitettua laturia tai alkuperdisen laitteen mukana
toimitettua laturia.

Tl suosittelee, etta kaytat taman laskimen mukana toimitettua USB-kaapelia. Jos
paatat kayttaa kolmannen osapuolen virtasovitinta Tl:n toimittaman USB-kaapelin
kanssa, kdyta sellaista sovitinta, joka tayttda sovellettavat turvallisuus- ja
toimintastandardit ja sertifioinnit, mukaan lukien UL- ja CE-sertifioinnit.

Huomioi ndma varotoimet poistaessasi ladattavia paristoja:

Kayta sijalla ainoastaan Tl:n hyvaksymaa akkua.

Poista kenno tai akku laturista tai vaihtovirta-adapterista silloin, kun se ei ole
kaytossa tai kun sita ei ladata.

Akun kaytté muissa laitteissa voi aiheuttaa henkilévahinkoja tai laite- tai
omaisuusvahinkoja.

Al3 kayta erimerkkisia (tai tyyppisid) akkuja yhdessa. Akun korvaaminen
vaaranlaisella akulla aiheuttaa rajahdysvaaran.

Akkujen havittaminen

Al3 hajota, puhkaise tai heita akkuja tuleen. Akut saattavat haljeta tai rajahtaa
vapauttaen vaarallisia kemikaaleja. Poista kdytetyt akut kdytostad paikallisten
madraysten mukaisesti.
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Kammenlaitteiden kytkenta ja tiedostojen siirtaminen

T&ssa luvussa neuvotaan, miten voit kytked toisiinsa kaksi TI-Nspire™ CX |I-
kdmmenlaitetta, miten kimmenlaitteet kytketdan tietokoneeseen ja miten tiedostoja
siirretadan naiden valilla.

TI-Nspire™-kdmmenlaitteissa on USB-portti, jonka kautta se voidaan kytkea toiseen TI-
Nspire™-kammenlaitteeseen tai tietokoneeseen.

Kédmmenlaitteiden kytkeminen

Voit kdyttda USB-kaapelia kytkedksesi TI-Nspire™-kdmmenlaitteen tai kytkeaksesi TI-
Nspire™-kammenlaitteen tietokoneeseen.

TI-Nspire™-kammenlaitteen mini-USB-kaapeli, jolla kaksi TI- Kdmmenlaitteen ja tietokoneen vilinen Tl-
Nspire™-kammenlaitetta kytketdan toisiinsa. Nspire™-USB-kytkentdkaapeli.

Kahden TI-Nspire™-kammenlaitteen kytkenta mini-USB-kaapelilla

TI-Nspire™ CX II-kdmmenlaitteessa USB-porttion
kammenlaitteen yldosassa oikealla puolella, kun
laitteen ndyttd on yldspain.

088
[o]a]s]

1. Kiinnitd mini-USB-kaapelin toinen paa tiukasti USB-porttiin.

2. Kiinnita kaapelin toinen paa vastaanottavan kimmenlaitteen USB-porttiin.
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TI-Nspire™-kammenlaitteen kytkeminen tietokoneeseen
1. Kytke kaapelin mini-USB-paa kimmenlaitteen yldosassa olevaan porttiin.
2. Kytke kaapelin USB-paa tietokoneen USB-porttiin.

Tiedostojen siirtdminen kémmenlaitteiden vdilillé

Voit ldhettaa asiakirjoja, kayttojarjestelmatiedostoja (OS-tiedostoja) ja kansioita
toiseen TI-Nspire™-kammenlaitteeseen.

Huomaa: TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteissa on oltava v4.5.1 tai uudempi
kayttojarjestelma, jotta TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteista voidaan siirtaa tiedostoja
niihin tai niista.

Tiedostojen ja kansioiden siirtdmissaannot
e Voit siirtaa tiedostoja ja kayttojarjestelmatiedostoja.

e Kayttojarjestelmatiedostot eivat ole vaihtokelpoisia kimmenlaitteiden eri tyyppien
valilla. Et voi esimerkiksi siirtad CAS-kayttojarjestelmaa ei-CAS-
kdmmenlaitteeseen.

e Jos lahettamallasi asiakirjalla on sama nimi kuin vastaanottavan kimmenlaitteen
jollakin tiedostolla, asiakirja nimetaan uudelleen. Jarjestelma yksiloi nimen

lisdadmalla tiedostonimeen numeron. Jos esimerkiksi tiedosto Mydata on jo
vastaanottavalla kimmenlaitteella, se nimettaisiin uudelleen nimella Mydata(2).

Seka lahettava ettad vastaanottava kimmenlaite ndyttavat viestin, jossa uusi nimi
on nakyvissa.

e Koko polun sisaltavan tiedostonimen pituus on enintdan 255 merkkia. Jos
siirrettavalla tiedostolla on sama nimi kuin olemassa olevalla tiedostolla
vastaanottavalla kimmenlaitteella ja tiedostojen nimissa on 255 merkkia,
siirrettdvan tiedoston nimi lyhennetdan niin, etta ohjelmisto voi noudattaa
edellisen kohdan uudelleennimeamistapaa.

e Kaikki lahetettavaan asiakirjaan liittyvat muuttujat siirtyvat asiakirjan mukana.

e Lahetys on aloitettava 30 sekunnin kuluessa.

Varoitus: Jotkin vanhemmat TI-Nspire™-kdmmenlaitteet voivat vastaanottaa
tiedostoja, mutta eivat kansioita. Jos kohtaat virheen, kun siirrdt jotain vanhemmalle
TI-Nspire™-kammenlaitteelle, katso kohta Yleiset virhe- ja ilmoitusviestit.

Asiakirjan tai kansion ldhettaminen toiseen kimmenlaitteeseen
1. Tarkista, ettd kimmenlaitteet on kytketty toisiinsa.

2. Avaa Omat asiakirjat -tiedostoselain ja siirry siirrettavan tiedoston tai kansion
kohdalle.

3. Paina touchpadin - ja w-painikkeita korostaaksesi sen asiakirjan tai kansion, jonka
haluat lahettaa.

4. Paina (1] [6] valitaksesi Laheta Asiakirjat-valikosta.
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5. Tiedoston siirto kdaynnistyy. Etenemispalkki osoittaa siirron tilan. Lahetetdan...-
valintaikkunassa on myds peruutuspainike, jonka avulla voit peruuttaa siirron, kun
se on kdynnissa.

Onnistuneen lahetyksen lopuksi ndkyviin tulee viesti

"<Folder / File name> siirretty nimelld <Folder / File name>.” on ndytossa. Jos
tiedosto nimettiin uudelleen vastaanottavalla kimmenlaitteella, viestissa nakyy
uusi tiedoston nimi.

Asiakirjan tai kansion vastaanottaminen

Vastaanottavan TI-Nspire™-kammenlaitteen kayttajalta ei vaadita toimenpiteita. Virta
kytkeytyy kimmenlaitteisiin automaattisesti, kun kaapeli kytketaan.

Onnistuneen siirron lopuksi ndyttdon tulee viesti “<Folder / File name> vastaanotettu”.
on naytossa. Jos tiedosto nimettiin uudelleen, viestissa nakyy uusi tiedoston nimi.

Varoitus: Jotkin vanhemmat TI-Nspire™-kammenlaitteet voivat vastaanottaa
tiedostoja, mutta eivat kansioita. Jos kohtaat virheen, kun siirrat jotain vanhemmalle
TI-Nspire™-kammenlaitteelle, katso kohta Yleiset virhe- ja ilmoitusviestit.

Siirron peruuttaminen

1. Jos haluat peruuttaa kdynnissa olevan siirron, paina Peruuta ldhettavassa
kdammenlaitteessa. Kumman tahansa kimmenlaitteen kayttdja voi myos painaa

kohtaa [esc].
2. Paina joko tai peruuttaaksesi siirron virheilmoituksen.

Tiedostojen siirtdminen tietokoneiden ja kiimmenlaitteiden viilillé

Asiakirjat-ty0alueella opettajat ja opiskelijat voivat siirtda nopeasti tiedostoja ja
kansioita tietokoneesta kimmenlaitteeseen tai tiedostoja kimmenlaitteesta
tietokoneeseen veda ja pudota -menetelmalla.

Huomaa: Kdytdssa on oltava v5.0 tai uudempi TI-Nspire™-ohjelmisto, jotta TI-Nspire™
CX Il -kdmmenlaitteille tai -kimmenlaitteilta voidaan siirtda mitaan.

1. Yhdista kimmenlaite tietokoneeseen kayttamalla tavallista A:sta mini-B:hen -USB-
kaapelia.

2. Avaa TI-Nspire™-ohjelmistossa asiakirjojen tyotila.

3. Napsauta asiakirjojen tyokalupalkissa avataksesi sisaltéselaimen.
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Documents Toolbox

= ? =] Tietokonepaneeli

»

Computer

Lockin: |TH-Nspire X ~| G

Name & Size

. Dictionary

. Downloads

, Examples

. Images

| Live Presenter Recordings
. MyLib

, MyWidgets

. Screen Captures

. Stacks Kytketyt kimmenlaitteet

TI-Nspire™ CX Connected Handhelds x

Lookin: |Connected Handhelds ~ I

Name ¥
H THNspire CX 1 8FID

4. Selaa kansioon, joka sisadltaa siirrettavan tiedoston.

e Voit siirtda tiedoston kimmenlaitteelta tietokoneelle napsauttamalla tiedostoa
ja vetdamalla sen tietokonepaneelin kansioon.

e Voit siirtaa tiedoston tietokoneelta kimmenlaitteelle napsauttamalla tiedostoa
ja vetamalla sen yhdistettyyn kimmenlaitteeseen.

Huomaa: TI-Nspire™ CX Premium Teacher- tai TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher -
ohjelmistojen kayttajat voivat myos kayttaa sisaltotyotilan vaihtoehtoja siirtddkseen
tiedostoja kimmenlaitteelta tietokoneelle.
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Tallenna kaimmenlaitteelle -vaihtoehdon kdyttaminen

Asiakirjat-tyoalueella voit siirtda tiedoston kytkettyyn kimmenlaitteeseen myos
Tiedosto-valikon Tallenna kimmenlaitteeseen -toiminnon avulla. Tassa tapauksessa
voit tallentaa tiedoston johonkin tiettyyn kimmenlaitteen kansioon.

1.

2
3.
4

Tarkista, ettd kimmenlaite on kytketty tietokoneeseen.
Siirry tietokonepaneelissa kansioon, jossa tiedosto on.
Napsauta tiedostoa.

Napsauta Tiedosto > Tallenna kimmenlaitteeseen. Naytdlle avautuu Tallenna
kdmmenlaitteeseen -valintaikkuna.

#¥ Saveto Handheld (==

Lookin [Connected Handhelds -

Name
B THNepire CX 1l 8FOD

Documentname: |Documentd.ins

‘ Cancel |

Kaksoisnapsauta kimmenlaitteen nimea ja siirry sitten kansioon, johon haluat
tallentaa tiedoston.

Klikkaa Tallenna. Tiedosto on tallennettu valittuun kansioon ja Tallenna
kdammenlaitteeseen -valintaikkuna sulkeutuu.

Kansioiden Idhettdmisestd aiheutuvien virheiden kdisittely

Jos tiedoston ldhettaminen aiheuttaa virheen, se saattaa tarkoittaa sita, etta
vastaanottava kimmenlaitteen kayttojarjestelma ei tue siirtoa. Ratkaise ongelma
paivittamalla vastaanottavan kimmenlaitteen kayttéjarjestelma. Yrita lahetysta sitten
uudelleen.

Yleisia virheilmoituksia ja huomautuksia

Viestin
ndyttava laite

Viesti ja merkitys

Lahettava ”"Tata kansiorakennetta ei tueta vastaanottavassa
kammenlaite kammenlaitteessa. Vastaanottavan kammenlaitteen

kayttojadrjestelmd on ehkad paivitettava. Voit
pdivittaa sen valitsemalla Laheta
kayttojdrjestelmd Omat asiakirjani -valikosta.”

OK
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Viestin
ndyttdva laite

Viesti ja merkitys

Jos kansion ldhettaminen vanhempaan TI-Nspire™-kdmmenlaitteeseen
aiheuttaa virheen, yrita paivittaa vastaanottavan kammenlaitteen
kayttojarjestelma. Jos ongelma ei poistu, tiedostot on mahdollisesti
lahetettava yksitellen.

Lahettava
kdmmenlaite

"Siirto epdonnistui. ”“Tarkista johto ja yrita
uudelleen.”
OK

Tama viesti nakyy, jos kaapelia ei ole kytketty ldhettavan kimmenlaitteen
yhteysporttiin. Irrota ja kytke kaapeli uudelleen ja yrita siirtaa asiakirja
uudestaan.

Napsauta OK peruuttaaksesi lahetysviestin.
Huomaa: Lihettava kimmenlaite ei valttamatta aina ndyta tata viestia. Sen
sijaan nakyvissa on viesti BUSY, joka tarkoittaa, etta laitteen kaikki resurssit

ovat kaytossd, ja viesti pysyy nakyvissa siihen saakka, kunnes lahetys
peruutetaan.

Lahettava
kdmmenlaite

”"Vastaanottajalla ei ole riittavasti
tallennustilaa tiedoston siirtoon.”

OK

Tama viesti osoittaa, ettd vastaanottavalla kimmenlaitteella ei ole
riittavasti tallennustilaa hyvaksymaan siirrettavaa tiedostoa.

Vastaanottavasta kimmenlaitteesta on vapautettava tilaa uutta tiedostoa
varten. Voit tehda se seuraavasti:

e Poista tarpeettomia tiedostoja.

¢ Tallenna tiedostoja tietokoneelle myohempaa kayttéa varten ja poista
ne sitten kdmmenTI-Nspire™-kammenlaitteesta.

Lahettava
kdmmenlaite

"<folder>/<filename> siirretty nimellid
<folder>/<filename (#) .”

Tama viesti ndkyy onnistuneen siirron paattyessd, kun jarjestelma on
joutunut nimeamaan tiedoston uudelleen, koska vastaanottavassa
kdmmenlaitteessa on jo samanniminen tiedosto. Jarjestelma nimeaa
siirretyn tiedoston uudelleen lisaamalla numeron nimen loppuun.
Uudelleennimettyjen tiedostojen numerointi alkaa aina numerosta 2, ja
luku voi kasvaa yhdella tarpeen mukaan.

Lahettava
kdmmenlaite

"<folder>/<filename> siirretty nimellid
<folder>/<new filename>.”

Tama viesti tarkoittaa, ettd vastaanottavaan kdmmenlaitteeseen on luotu
uusi kansio ldhetettavaa asiakirjaa varten.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"<folder>/<filename (x)> vastaanotettu.”

Tama viesti tarkoittaa, ettd vastaanottavassa laitteessa on samanniminen
asiakirja kuin lahetettava asiakirja.
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Viestin

ndyttdva laite
Vastaanottava
kdmmenlaite

Viesti ja merkitys

"<new folder>/<new filename> vastaanotettu.”

Tama viesti tarkoittaa, ettd jarjestelma on luonut uuden kansion
|ahetettdvaa asiakirjaa varten.

Vastaanottava
kammenlaite

"Siirto epdonnistui. ”“Tarkista johto ja yrita
uudelleen.”
OK

Tama viesti tarkoittaa, ettd kaapelia ei ole kytketty kunnolla
vastaanottavan kdmmenlaitteen yhteysporttiin. Irrota ja kytke kaapeli
uudelleen ja yrita siirtoa uudestaan.

Napsauta OK peruuttaaksesi lahetysviestin.

Kdmmenlaitteiden kytkentd ja tiedostojen siirtdminen

81



Tiedostohallinta

TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteessa on 128 Mt Flash-muistia. Kdyttojarjestelma
kayttda osan tdstda muistista ja uusien asiakirjojen tallentaminen kimmenlaitteelle
vahentda saatavilla olevaa tallennustilaa entisestaan. Jotta voit valttaa tai ratkaista
tallennustilaongelmia, kayta jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

e Poista asiakirjoja ja kansioita, joita et enda kayta.
¢ Varmuuskopioi tiedostoja ja kansioita toiselle kimmenlaitteelle tai tietokoneelle.

¢ Nollaa tallennustila, jolloin poistat KAIKKI kimmenlaitteen tiedostot ja kansiot.
Saatavilla olevaa tallennustilaa tarkistetaan

Toteuta seuraavat vaiheet tarkastellaksesi kimmenlaitteellasi saatavilla olevaa
tallennustilan maaraa (tavuina).

1. Valitse perusnaytolta, Asetukset-valikosta vaihtoehto Tila.

Paina (5] (4].

Nakyviin tulee Kimmenlaitteen tila -ikkuna.

Handheld Status

Eatteries: 'IOO%

‘ersion: 5.0.0.1297
Storage Capacity: 92.3 MEB
Storage Awailable: 91.8 ME

Metwork: Wireless client is not attached.

Login: Mot logged in.

About 0K

2. Katso Tallennustilaa saatavilla -kentdstd, paljonko kimmenlaitteella on
kaytettavissa olevaa tilaa.

3. Palaa perusndytélle napsauttamalla OK-painiketta.
Tallennustilan vapauttaminen

Voit vapauttaa tallennustilaa poistamalla asiakirjoja ja/tai kansioita kimmenlaitteelta.
Jos haluat sdilyttaa asiakirjat ja kansiot myohempaa kayttoa varten, siirra ne toiseen
kdammenlaitteeseen tai tietokoneelle TI-Nspire™-ohjelmiston avulla.

Tiedostojen poistaminen kimmenlaitteelta
1. Paina (2] avataksesi Omat asiakirjani -tiedostoselain.

2. Paina a tai w valitaksesi sen kansion tai asiakirjan, jonka haluat poistaa.
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3.

Paina [%!]-painiketta.
—tai—
Paina [ctn] (6].

Naytolle avautuu valintaikkuna, jossa pyydetaan vahvistamaan poisto.

Name A Size

] Examples 196K
Confirm Document Delete

Are you sure you want to delete document 'Getting

Started™?
Yes Cancel

[ Getting Started 104K

[ 1ceCreamCone 4K

=N i

Paina vahvistaaksesi tai peruuttaaksesi.

Kansio/asiakirja poistuu pysyvasti kimmenlaitteesta.

Tiedostojen varmuuskopiointi toiselle kimmenlaitteelle

1.

2
3.
4

5.

Kytke kaksi kimmenlaitetta toisiinsa USB—USB-kytkentdkaapelilla.

Paina avataksesi Omat asiakirjani ldhettivistd kimmenlaitteesta.

Paina - ja w-painikkeita korostaaksesi sen asiakirjan, jonka haluat ldhettaa.
Paina ja valitse sitten Léheta.

—tai—

Paina [ctr] (2].

Kun tiedoston siirto on valmis, viesti nakyy vastaanottavassa yksikossa.

Tiedostojen siirtaminen tietokoneelle

Kayta TI-Nspire™-ohjelmistoa siirtddksesi tiedostoja ja kansioita kimmenlaitteelta
tietokoneelle.

1.

Yhdista kammenlaitteesi tietokoneeseen kayttamalla tavallista A:sta mini-B:hen -
USB-kaapelia.

Avaa TI-Nspire™-ohjelmistossa asiakirjojen tyctila.

Napsauta asiakirjojen tyokalupalkissa avataksesi sisadltoselaimen.
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Documents Toolbox

I m

Tietokoneen ikkuna

»

Computer

Lookin: |TI-Mspire CX - O

Name & Size

. Dictionary

. Downloads

, Examples

. Images

| Live Presenter Recordings
. MyLib Kytkettyjen kdmmenlaitteiden
. MyWidgets ikkuna

. Screen Captures
. Stacks

TI-Nspire™ CX Connected Handhelds x

Lookin: |Connected Handhelds ~ | <~

Name ¥
H THNspire CX 1 8FID

4. Siirry tietokonepaneelissa kansioon, johon haluat tallentaa tiedostot.

5. Kaksoisnapsauta kytkettyjen kimmenlaitteiden ikkunassa kimmenlaitteen nimea
nahdaksesi kimmenlaitteen sisdltamat kansiot ja tiedostot.
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TI-Nspire™ CX Connected Handhelds ~
Lookin: |THNspire CXII8F9D  ~ | i
Name Size
. Examples |~
| MyLib
. MyWidgets
_ Circle_Radi..a_Per_CKins 4 KB _
_ Fountain_Parabolains 2KB [T
~ Getting Started.tns 104 KB
~ ICECreamConetns 4KB
_ MNspireLogs.zip 0KB I
: Solving_Per..sessmentins 3KB -

6. Valitse tiedosto tai kansio, jonka haluat tallentaa tietokoneeseen.
e Valitse yksi tiedosto tai kansio kerrallaan napsauttamalla sita.

e Jos haluat valita kaikki kimmenlaitteen tiedostot, valitse ensin luettelon
ensimmainen tiedosto, pida sitten pohjassa Vaihto-ndppdinta ja napsauta
luettelon viimeista tiedostoa tai kansiota.

e Jos haluat valita satunnaisia tiedostoja, napsauta ensimmadista tiedostoa ja
pida sitten pohjassa Ctrl-ndppaintd, kun valitset muita tiedostoja.

Huomaa: Jos valitset useita tiedostoja, ne tallentuvat oppituntipaketiksi (.tilb-
tiedostoksi).

7. Veda tiedostot tietokonepaneelin kansioon.
—tai—
Valitse Tiedosto > Tallenna nimella.
Tiedostot kopioituvat tietokoneen kansioon.

8. Vahvista, ettd tarvitsemasi tiedostot ovat saatavilla tietokoneellasi, ja poista sitten
tiedostot kimmenlaitteelta.

Huomaa: TI-Nspire™ CX Premium Teacher- tai TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher -
ohjelmistojen kayttdjat voivat myos kayttda sisaltotyotilan vaihtoehtoja kopioidakseen
tiedostoja kimmenlaitteelta tietokoneelle.

Tallennustilan nollaaminen

Toimi seuraavasti vain, jos haluat poistaa KAIKKI tiedostot ja kansiot
kdmmenlaitteesta.

VAROITUS: Tama toiminto tyhjentda leikepdydan sisallon, tyhjentdd Luonnossivun ja
poistaa kaikki kayttdjan luomat tiedostot ja kansiot kimmenlaitteesta. Tata toimintoa
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i voi peruuttaa. Harkitse ennen tata toimenpidetta riittaako vain valittujen tietojen
poistaminen.

1. Kun olet varma, ettd haluat tyhjentda kaikki tiedostot, avaa Omat asiakirjat -

tiedostoselain painamalla (2].
2. Avaa kontekstivalikko [menu]-ndppaimella.

3. Valitse komento Poista kaikki.
—tai—

Paina [C].

Poista kaikki -valintaikkuna avautuu.

Delete All

This action will clear the
cratchpad, and de

py/paste clipboa
e all files and
this device. Do you wish to proceed?

o [

4. Napsauta OK vahvistaaksesi, ettd haluat tyhjentaa kimmenlaitteen tallennustilan.

rd,

olders on
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Kammenlaitteen kayttéjarjestelman paivittaminen

Jotta voit hyddyntda uusimpia kimmenlaitteiden ominaisuuksia ja pdivityksia, lataa
uusimmat kayttojarjestelmatiedostot Education Technology -verkkosivustolta
(education.ti.com). Voit paivittaa TI-Nspire™-kammenlaitteiden kayttojarjestelman
tietokoneella, jossa on jokin seuraavista ohjelmistoista:

e TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -ohjelmisto (v5.0 ja uudempi)

e TI-Nspire™ CX Student Software -ohjelmisto (v5.0 ja uudempi)

e TI-Nspire™ CX CAS Premium Teacher Software -ohjelmisto (v5.0 ja uudempi)
e TI-Nspire™ CX CAS Student Software -ohjelmisto (v5.0 ja uudempi)

e TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software -ohjelmisto

e TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software -ohjelmisto

Luokassa voit pdivittda usean kimmenlaitteen kdyttojarjestelmat samanaikaisesti TI-
Nspire™-telakointiasemien avulla.

Voit myo0s siirtaa kayttojarjestelman yhdelta TI-Nspire™-kdmmenlaitteelta toiselle tai
yhdeltd TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteelta toiselle. Erityyppisten kimmenlaitteiden
kayttojarjestelmat eivat kuitenkaan ole keskendan vaihtokelpoisia. Tarkka aritmetiikka-
tai CAS-kayttojarjestelmaa ei voi siirtdd muulle kuin Tarkka aritmetiikka- tai CAS-
kdammenlaitteeseen eika TI-Nspire™-kdmmenlaitteen kayttojarjestelmaa voi siirtaa TI-
Nspire™ CX Il -kimmenlaitteeseen.

Mité sinun tulee tietdd

e Jos vastaanottavassa kimmenlaitteessa ei ole tarpeeksi tilaa paivitysta varten,
nakyviin tulee viesti. Saat lisdtietoja kohdasta Tiedostojen hallinta.

e Kayttojarjestelman paivitys ei poista kdyttajan asiakirjoja. Kayttojarjestelman
paivitykselld on vaikutusta asiakirjoihin vain siind tapauksessa, etta
vastaanottavassa laitteessa on turmeltunut kayttojarjestelma. Tassa tapauksessa
kayttojarjestelman palauttaminen voi vaikuttaa asiakirjoihin. Tarkeat asiakirjat ja
kansiot kannattaa varmuuskopioida ennen kayttéjarjestelmapdivityksen asennusta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin aloitat kayttojarjestelman paivittamisen, tarkista, ettd akkuvirtaa on
vahintdan 25 %.

> Voit tarkistaa TI-Nspire™ CX Il -kimmenlaitteiden ladattavan akun tilan painamalla
(5] (4] avataksesi Kimmenlaitteet -valintaikkunan.

Automaattinen virrankatkaisu (Automatic Power Down™, APD™) ei toimi
kayttajarjestelman lataustilassa. Jos kimmenlaite on pitkddn lataustilassa ennen kuin
varsinainen lataus alkaa, paristot voivat tyhjentya. Tassa tapauksessa sinun on
vaihdettava paristot tai ladattava akku ennen kayttojarjestelman lataamista.
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Kdéyttojdrjestelmdn pdivitysten etsiminen

Uusimmat tiedot saatavilla olevista kayttojarjestelman paivityksista |6ydat aina Texas
Instruments in verkkosivulta education.ti.com.

Voit ladata kayttojarjestelman paivityksen Texas Instruments in verkkosivustolta
tietokoneeseen ja asentaa sen TI-Nspire™ CX II-kdmmenlaitteeseen USB-kaapelin
vélityksella. Pdivitysten lataamiseen tarvitaan Internet-yhteys ja asianmukainen USB-
kaapeli.

Kdammenlaitteen kayttéjarjestelman paivitysten tarkistaminen

Kun kaytdt TI-Nspire™-ohjelmistoa, voit nopeasti tarkistaa, onko kimmenlaitteessasi
uusin kdyttojarjestelma silloin, kun kimmenlaite on kytketty tietokoneeseen.

1. Avaa TI-Nspire™-ohjelmisto ja tarkista, ettda kimmenlaite on kytketty
tietokoneeseen.

Avaa Sisaltoresurssien hallinta napsauttamalla Asiakirjat-tydalueen painiketta
Valitse kytketty kimmenlaite Kytketyt kimmenlaitteet -ikkunasta.

TI-Hspire™ CX Connected Handhelds -3

Look in: [Conneded Handhelds "] e

MName =
. TI-Nspire CX 1l 8F9D

4. Valitse komennot Ohje > Tarkista kiyttojarjestelman paivitykset.

e Jos kayttojarjestelma on uusin versio, Tarkista kayttojarjestelman paivitykset -
valintaikkuna avautuu ja siind sanotaan, etta kayttojarjestelman versio on
uusin.

Check for O5 Update =5

@ Your TI-Mspire CX operating system is up to date.
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Jos kayttojarjestelman versio ei ole uusin, valintaikkunan viestissa sanotaan,
ettd kayttojarjestelmastd on saatavana uusi versio.

5. Sulje valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

Kdyttojdrjestelmdn pdivittdmisen suorittaminen

TI-Nspire™-ohjelmistossa voit valita kytketyn kimmenlaitteen kadyttojarjestelman
paivityksen seuraavilta tydalueilta ja valikoista:

Voit valita Ohje > Tarkista kimmenlaitteen/laboratoriokytkentéitelineen
kayttojarjestelman pdivitykset kaikissa ohjelmistoversioissa. Ota tdma toiminto
kayttoon valitsemalla kytketty kimmenlaite Sisaltoresurssien hallinnasta. Jos
kdmmenlaitteen kayttojarjestelma ei ole ajan tasalla, valintaikkunassa sanotaan,
ettd kayttojarjestelmdastd on saatavana pdivitetty versio. Paivitd kayttojarjestelma
ohjeita noudattaen.

Voit kdyttaa kaikissa TI-Nspire™-ohjelmiston versioissa Asiakirjat-tyoalueen
toimintoja:

Avaa Sisaltoselain, valitse kimmenlaitteen nimi, napsauta painiketta bl ja
valitse komento Asenna kayttojarjestelma.

—tai—

Valitse Tyokalut > Asenna kimmenlaitteen/laboratoriokytkentitelineen OS.

TI-Nspire™-ohjelmiston opettajan versioissa voidaan kdyttaa Sisalto-tydalueen
toimintoja:

Napsauta Resurssit-ikkunassa hiiren oikeanpuoleisella painikkeella kytketyn
kdammenlaitteen nimea ja valitse Asenna
kdmmenlaitteen/laboratoriokytkentételineen kiyttojarjestelma.

—tai—

Valitse esikatseluikkunassa kimmenlaitteen nimi, napsauta esikatseluikkunan

kohtaa = ja valitse Asenna kimmenlaitteen/laboratoriokytkentitelineen
kayttojarjestelma.
—tai—

Napsauta hiiren oikealla painikkeella kimmenlaitteen nimea ja valitse
komento Asenna kimmenlaitteen/laboratoriokytkentitelineen
kayttojarjestelma.

Kayttojarjestelman paivittamisen viimeistely

Kun valitset kimmenlaitteen kayttojarjestelman paivitystoiminnon, valintaikkuna
nimelta Valitse kimmenlaitteen kayttojarjestelmatiedosto avautuu.
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% Select Handheld OS File

Lookin: | |, Downloads ~|

| &% T-Nspire-5.0.0.1242 1002

File name, |

File ype:  |Handheld OS File -]

[-instanios| | gancel |

Valittavana ndkyvan tiedoston tyyppi on oletusarvoisesti valittua kimmenlaitetta
vastaava.
1. Valitse kayttojarjestelmatiedosto:

e Jos paivitat TI-Nspire™ CX Il -kammenlaitteen, valitse tiedosto TI-Nspire.tco2

e Jos paivitat TI-Nspire™ CX Il CAS -kdmmenlaitteen, valitse tiedosto TI-
Nspire.tcc2

e Jos paivitat TINspire™ CX II-T (Tarkka aritmetiikka) -kdmmenlaitteen, valitse
tiedosto TI-Nspire.tct2

2. Lataa kayttojarjestelma ja paivita kammenlaite napsauttamalla komentoa Asenna
kayttojarjestelma. Esiin ilmestyy vahvistusviesti “Olet pdivittdmdssé
kdmmenlaitteen kdyttéjdrjestelmdd. Tallentamattomat tiedot hdvidvdt. Haluatko
jatkaa?” on naytossa.

3. Jatka valitsemalla Kyll&.

Asennetaan kayttojdrjestelmaa -valintaikkuna avautuu ja ilmoittaa latauksen
edistymisesta. Ala irrota kimmenlaitetta.

Installing OS @

Installing OS...
IMPORTANT! Do not disconnect during OS installation.
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4. Kun lataus on valmis, nakyviin tulee Tiedot-valintaikkuna. Tama tarkoittaa sitd, etta
kayttojarjestelmatiedosto on siirretty onnistuneesti kimmenlaitteeseen. Voit
irrottaa kdmmenlaitteen.

6.

The handheld will take a few moments to install the OS and restart
If you wish, you can discennect the handheld from the computer now.

@ The 08 file has been successfully transferred to the handheld

Klikkaa OK.

Paivitetty kayttojarjestelma asentuu kimmenlaitteeseen. Kun paivitys on valmis,

kdmmenlaite kdynnistyy uudelleen.

Tee seuraavat valinnat noudattaen kimmenlaitteen ohjeita:
e Valitse haluamasi kieli.
e Valitse haluamasi fonttikoko.

Kun Tervetuloa-ndyttd avautuu, napsauta OK-painiketta.

N&kyviin tulee Perusnaytto.

Kayttojarjestelman siirtdminen toisesta kimmenlaitteesta

Huomaa: Et voi siirtda TI-Nspire™-kdmmenlaitteen kayttojarjestelmaa TINspire™ CX Il -
kammenlaitteeseen etkd voi siirtda Tarkka aritmetiikka- tai CAS -kdimmenlaitteen
kayttojarjestelmaa muuhun kuin Tarkka aritmetiikka- tai CAS -kdmmenlaitteeseen.
Ndiden laitteiden kdyttojarjestelmat eivat ole samat, eivatka ne ole keskenaan
vaihtokelpoisia.

Kayttojarjestelman siirtdminen kimmenlaitteesta toiseen:

1.

2
3.
4

Tarkista, etta kaikki asiakirjat on suljettu vastaanottavassa kimmenlaitteessa.
Kytke kaksi kimmenlaitetta toisiinsa USB-mini-A—mini-B-USB-kaapelilla.
Valitse lahettavan kimmenlaitteen aloitusnakymasta Omat asiakirjat -kansio.

Paina ja valitse sitten Laheta kayttojarjestelma.
Paina TI-Nspire-kdmmenlaitteessa ndppdinta .
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' Rename A Size

Collapse
104K

z[
=
— +

L e 4|V X[ BB

1
4
5 Close (Ctrl+W)

6 Send 61K
7 Expand All 17K
8 Collapse All " CX 4K
9 Settings & Status »

A Send 05 2K

v 104K

c
B

o 7

Vastaanottavaan kimmenlaitteeseen tulee nakyviin viesti ”Vastaanotat
kdyttojdrjestelmdn pdivitystd. Tallentamattomat muutokset katoavat. Haluatko
jatkaa?” seka Kylla- ja Ei-vastauspainikkeet. Valitse Kylla, kun haluat vastaanottaa
kayttojarjestelman paivityksen.

e Jos Kylld-painiketta ei napsauteta 30 sekunnin kuluessa, kimmenlaite vastaa
automaattisesti kieltavasti, ja siirto peruuntuu.

e Kaikki avoinna olevat asiakirjat on tarkeaa tallentaa ja sulkea ennen
kayttojarjestelman paivittdmista. Jos kayttojarjestelman paivitysta jatketaan
kdammenlaitteessa, jossa on avoin, tallentamaton asiakirja, tiedot haviavat.

Kun paivitys on kdynnissa, seuraavat viestit nakyvat sekd vastaanottavassa etta
|ahettdvdassa kimmenlaitteessa:

e ”Vastaanotetaan kdyttdjdrjestelmdd. Ald irrota kaapelia.”
o ”Kéyttojdrjestelmdd Idhetetddn. Ald irrota kaapelia.”

Kun siirto on valmis, ldhettava kimmenlaite vastaanottaa valmistumisviestin,
minka jalkeen kimmenlaitteen kaapelin voi irrottaa. Kayttojarjestelma asentuu
automaattisesti vastaanottavaan kimmenlaitteeseen. Asennuksen aikana
vastaanottavassa laitteessa nakyy viesti “Asennetaan kéyttéjdrjestelmdd
<versionumero>".

Kun asennus on valmis, nakyviin tulee viesti "Kdyttdjdrjestelmd <version number>
on asennettu. Kimmenlaite kdynnistetddn nyt uudelleen.” tulee nakyviin.
Uudelleenkaynnistys alkaa. Jos kaapeli on edelleen kytkettyna lahettavassa
kdmmenlaitteessa, onnistuneen siirron viesti pysyy nakyvissa laitteen naytossa.

Tarkeda:

Muista aina varmuuskopioida kaikki tarkeat vastaanottavan kimmenlaitteen tiedot
ja asentaa uudet paristot.

Tarkista, ettd |ahettava laite on Liheta kiytt6jarjestelma -naytossa.

92 Kdmmenlaitteen kdyttéjdrjestelmén péivittiminen



Kdyttojirjestelméin péivittiminen useaan
kémmenlaitteeseen

Luokassa voit pdivittda usean kimmenlaitteen kdyttojarjestelmat samanaikaisesti TI-
Nspire™ CX-telakointiasemien avulla.

TI-Nspire™-ohjelmiston opettajan versiossa voit siirtda tiedostoja tietokoneesta useaan
kammenlaitteeseen Sisalto-tydalueella. Lisatietoja tiedostojen siirtdmisesta
kytkettyihin kimmenlaitteisiin on kohdassa Sisdlto-tydalueen kéyttd.

Kéyttojdrjestelmdpdivityksen viestit

Seuraavassa on kdyttojarjestelman paivitykseen liittyvia tietoja sekda mahdolliset
kdmmenlaitteissa nakyvat virheilmoitukset.

Viestin
ndyttava laite
Lahettava
kdmmenlaite

Viesti ja merkitys

”"Vastaanottajalla ei ole riittadvasti
tallennustilaa. Vapauta <xxxK>.”

Tama viesti osoittaa, ettd vastaanottavalla kimmenlaitteella ei ole
riittavasti tallennustilaa uutta kayttojarjestelmaa varten. Tilavaatimus
ndytetdan, jotta tietdisit, paljonko uutta kayttojarjestelmaa varten
tarvitaan tallennustilaa. Voit siirtaa tiedostot tietokoneeseen
vapauttaaksesi tarvittavan tilan.

Lahettava
kdmmenlaite

"Vastaanottajan on vaihdettava akku ennen
kdyttojarjestelmdn paivittamista.”

Tama viesti tarkoittaa, ettd vastaanottavan laitteen paristot on vaihdettava
Laheta kayttojarjestelmapaivitys laitteeseen vasta, kun paristot on
vaihdettu.

Lahettava
kdmmenlaite

”"Vastaanottajalla on uudempi kayttojadrjestelma
eikd hédn voi
ladata tata kdyttojarjestelmaa.”

OK

Tama viesti tarkoittaa, ettd vastaanottavassa laitteessa on uudempi
kayttojarjestelmaversio kuin parhaillaan lahetettava. Kayttojarjestelmaa ei
voi ladata.

Lahettava
kdmmenlaite

”"Vastaanottaja ei hyvaksynyt pdivitysta.”
OK

Tama viesti tarkoittaa, ettd vastaanottava laite hylkaa paivityksen.

Lahettava
kdmmenlaite

"Kayttojarjestelmd on siirretty.
Nyt voit irrottaa kaapelin."

OK

Tama viesti tarkoittaa, etta siirto on valmis ja kaapelin voi irrottaa
turvallisesti lahettavasta laitteesta.

Lahettava

“Lihetetddn kdyttdjidrjestelmidd. Ald irrota
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Viestin
ndyttdva laite
kammenlaite

Viesti ja merkitys

kaapelia."

Tama viesti nakyy yhdessa siirtoa kuvaavan edistymispalkin kanssa, kun
kayttojarjestelmapaivitysta siirretaan.

Kumpikin
kammenlaite

"Siirto epdonnistui. ”“Tarkista johto ja yrita
uudelleen.”
OK

Lahettdvaa ja/tai vastaanottavaa laitetta ei ole kytketty kunnolla. Aseta
kaapeli uudelleen jokaiseen kdmmenlaitteeseen ja yrita lahettaa
uudelleen.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"Vastaanotat kayttojadrjestelmdn paivitysta.
Tallentamattomat muutokset katoavat.
Haluatko jatkaa?”

Kylli Ei

Tama viesti tulee nakyviin, kun kayttojarjestelman paivitys on juuri
alkamassa. Jos et valitse Kylla-painiketta 30 sekunnin kuluessa, laite vastaa
automaattisesti kieltavasti.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"Vastaanotetaan kidyttéjadrjestelmid. Ald irrota
kaapelia."

Tama viesti ndkyy yhdessa siirtoa kuvaavan edistymispalkin kanssa, kun
kayttojarjestelmapaivitysta siirretaan.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"Asennetaan kdyttéjarjestelmaa."

Tama viesti nakyy, kun siirto on valmis. Viesti jaa nakyviin ilmoittaen nain
laitteen tilan.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"Kayttojarjestelmd on siirretty. Kdmmenlaite
kdaynnistyy uudelleen."

OK

Tama viesti nakyy lyhyen aikaa ennen kuin kdimmenlaite kaynnistyy
uudelleen automaattisesti.

Vastaanottava
kdmmenlaite

"Asennus on turmeltunut. Kdmmenlaite kdynnistyy
uudelleen. Sinun on yritettadvad kdyttdjdrjestelmin
paivitystd uudelleen.”

OK

Lahetyksen aikana tapahtui virhe ja asennus oli viallinen. Kdimmenlaite
kdynnistyy uudelleen. Asenna kayttojarjestelmapaivitys uudelleen
kdmmenlaitteen uudelleenkdynnistymisen jalkeen.
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TI-Nspire™ CX Il Connect

TI-Nspire™ CX Il Connect on verkkopohjainen sovellus, joka tarjoaa yhteyden
tietokoneen ja TI-Nspire™ CX Il -grafiikkalaskimen vélille. Sen avulla voit ottaa laskimen
naytosta nayttokuvan, siirtda .tns-tiedostoja laskimeen ja laskimesta seka paivittaa
laskimen kayttojarjestelman.

Jarjestelmavaatimukset

e Selain
- Google Chrome -versio 90 tai uudempi
- Microsoft Edge -versio 90 tai uudempi
e Tietokone
- Chromebook-laite
- Windows® 10
- Mac® 0S 10.15 tai uudempi
e Aktiivinen Internet-yhteys
e Verkko-USB kaytossa
e Pddsy jaettuun muistiin, tiedostoihin ja leikepdydalle
Tuetut laskimet
e TI-Nspire™ CX Il
e TI-Nspire™ CX Il CAS
e TI-Nspire™ CX II-T
e TI-Nspire™ CX II-T CAS
e TI-Nspire™ CX II-C CAS
TI-Nspire™ CX Il Connect -kidmmenlaitteiden kédyton aloittaminen

1. Avaa yhteensopiva selain.

2. Kirjoita osoitepalkkiin nspireconnect. ti.com.

Jos saat kehotteen, hyvdksy evdsteet napsauttamalla Hyviksy ja jatka, ja napsauta
sitten HYVAKSY-painiketta hyviksyidksesi Tl:n kdyttéehdot.

Yhteensopivuus tarkistetaan sovelluksen latautuessa. Jos ongelmia 16ytyy, sivulla
on tietoja siitd, mitd on ratkaistava.
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TI-72spire™ CX T Connect

Let’s Get Started ~ N

Connect your TI-Nspire™ CX Il
1 graphing calculator to your
computer using the USB cable.

2 CONNECT TO CALCULATOR m

# Tews inruves Copyriht 2021 Texas sranets ocorporte. Al ihtreserved. | License | Priacy Pl | Tems of Use

3. Kun Let's Get Started (Aloita) -sivu on latautunut, yhdista TI-Nspire™ CX Il -laskin
tietokoneeseen.

Huomaa: Jos tietokoneessa on vain USB-C-portti, tarvitset USB-A-USB-C-
sovittimen laskimen yhdistamista varten.

4. Napsauta YHDISTA LASKIMEEN.
Napsauta ponnahdusikkunassa laskimen nimea ja napsauta sitten Yhdista.
| HSPHECOHHE‘U.U.CGW wants to connect |

Ti-Nspire(tm) CX |l Handheld

° Connect |

Nakyviin tulee kotisivu, jossa on kolme kaytettavissa olevaa vaihtoehtoa: Nayton
kaappaus, tiedostonsiirto ja kayttojarjestelman paivitys.
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TI-72spire™ CX I Connect ®

o m S

SCREEN CAPTURE FILE TRANSFER 0S UPDATE

Verkkosivustossa liikkkuminen

TI-Nspire™ CX Il Connect -verkkosivussa voi liikkua kahdella tavalla laskimen
yhdistamisen jalkeen:

e TI-Nspire™ CX Il Connect -logo jokaisen aloitussivulle linkittdvan sivun vasemmassa
yldkulmassa

e Linkit kunkin sivun oikeassa ylakulmassa oleviin toimintoihin paitsi aloitussivulle ja
Let's Get Started (Aloita) -sivuille

Huomaa: Jos laskin irrotetaan ja yhdistetdan sitten uudelleen (tai yhdistat toisen
laskimen), sinut ohjataan Let's Get Started (Aloita) -sivulle.

Google Driven kdytto

Huomaa: Tama ominaisuus on valinnainen. Tl ei tallenna kayttdjatietojasi, jos kirjaudut
Googlella.

Google Drive -tilin kdyttaminen nayttokuvien tallentamiseen tai tns-tiedostojen
siirtdmiseen:

1. Napsauta minkd tahansa sivun oikeassa yldkulmassa olevaa Kirjaudu Googlella -
kuvaketta.

@

Sign in with Google

2. Suorita Google Driveen yhdistaminen loppuun Kirjaudu Googlella -
ponnahdusikkunassa.
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G Signin - Google Accounts - Google Chrome - o X

@ accounts.google.com/ofoauth2/auth/identifier?radirect_uri=storagerelay%3A%2F%2Fh

G Sign in with Google

Signin

to continue to ti.com

[ Email or phone

Forgot email?

To continue, Google will share your name, email address, language preference, and
profile picture with ti.com. Before using this app, you can review ti.com's

privacy policy and terms of service.

English (United States) ~ Help  Privacy  Terms

3. Kun saat kehotteen Google-tilin vakiovalintaruudusta, valitse valintaruutu, joka
sallii sovelluksen padsyn Google Driveen tiedostojen siirtamistd varten
tietokoneeseen tai tietokoneesta.

See, edit, create, and delete only the specific
L Google Drive files you use with this app.
Learn more

Onnistuneen kirjautumisen jalkeen kirjautumiskuvakkeessa on vihrea valintamerkki,
ja sita voidaan kayttaa Google Drive -tilin uloskirjautumisessa.

)

Huomaa: Kun kdytdt Google Drivea nayttokaappauksiin tai tiedostojen siirtoon,
sinun on ensin luotava kansio(t), joita haluat kdyttda Google Drivessa.

TI-Nspire™ CX Il Connectin yhteyden katkaiseminen Google Drivesta

1. Napsauta Google Drivessa asetuskuvaketta ja valitse Asetukset.

98 TI-Nspire™ CX Il Connect



o]

Settings
Get Backup and Sync for Windows

Keyboard shortcuts

2. Napsauta Asetukset-valintaikkunassa Hallitse sovelluksia.

3. Etsi TI-Nspire CX Il Connect -sovellus luettelosta ja napsauta sitten OPTIONS >
Katkaise yhteys Drivesta.

Settings m

General The following apps have been connected to Drive. Connect more apps Learn more
Notifications
Manage Apps
B Cormearsescnets Useby defaut OPTIONS -

E Google Sites Usebydefault  OPTIONS ~
Create and edit stes

Google Slides

Usebydefault  OPTIONS
Create and edit presentations

TI-Nspire™ CX Il Connect OPTIONS ~

Disconnect from Drive
—&  ZIP Extractor
@8 Dpecompress ZIP, RAR, and 7z files to Google Drive

4. Valitse vahvistusikkunassa KATKAISE YHTEYS.

| Disconnect app x

TI-Nspire™ CX Il Connect will be discennected from Drive

CANCEL DISCONNECT

TI-Nspire™ CX Il Connect -sovellus poistetaan luettelosta.
5. Napsauta VALMIS.
Laskimen ndyttékuvan kaappaus
Laskimen ndyttékuvan kaappausta varten:

1. Siirry NAYTTOKUVAN KAAPPAUS -sivulle.
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TI-72spire™ CX I Connect D sceencoone  [pritonser @ osvpasie @

SCREEN CAPTURE

2. Napsauta OTA NAYTTOKUVA -painiketta.
Nykyinen laskimen naytto tulee nakyviin.

Huomaa: Jos haluat kaapata toisen nayttékuvan, tee tarvittavat muutokset
laskimeen ja napsauta uudelleen OTA NAYTTOKUVA -painiketta.

3. Napsauta jotakin seuraavista painikkeista:

0 — Kopioi nykyisen ndyttdkuvan tietokoneen leikepdydalle ja kayttda kuvaa

muissa sovelluksissa.

& —Tallentaa nykyisen nayttokuvan tietokoneeseen.

#A - Tallentaa nykyisen ndyttékuvan Google Driveen.

Huomaa: Kun kaytat Google Drivea nayttokaappauksiin tai tiedostojen siirtoon,
sinun on ensin luotava kansio(t), joita haluat kdyttaa Google Drivessa.

Tiedostojen siirtéiminen
Tiedostojen siirtdminen tietokoneeseen tai tietokoneesta:

1. Siirry TIEDONSIIRTO-sivulle.
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TI-72spire™ CX I Connect Bl sceencoune  [prietonsier @ ostoome @

FILE TRANSFER

B0 8

FROM CALCULATOR o CALCULATOR

2. Napsauta joko LASKIMESTA tai LASKIMEEN ja noudata alla olevia ohjeita.

Huomaa: Vain .tns-tyypin tiedostoja voi siirtdd. Muita tiedostotyyppeja ei nayteta.
Laskimessa olevien tiedostojen on myos oltava Omat asiakirjat -kansiossa, ei
alikansiossa.

Tiedostojen siirtaminen laskimesta tietokoneeseen

Valitse tiedostot laskimen Omat asiakirjat -kansiosta, jotka haluat lahettaa
tietokoneeseen.

Huomaa: Valitse tai poista valinta Valitse kaikki -ruudusta korostaaksesi tai
tyhjentddksesi kaikkien tiedostojen valinnan.

TI-72spire™ CX I Connect @ sencomne [ Coswene @

« BACK FILE TRANSFER

Choose filefs)from your calculator to send.

Tiedostojen siirtdminen Google Driveen:

1. Napsauta GOOGLE DRIVE -painiketta.

2. Napsauta kansiota, johon haluat tallentaa tiedostot, ja napsauta Valitse.
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Huomaa: Kun kaytat Google Drivea nayttokaappauksiin tai tiedostojen siirtoon,
sinun on ensin luotava kansio(t), joita haluat kdyttda Google Drivessa.

Huomaa: Jos siirrat tiedostoja, jotka ovat jo Google Drivessa, ne korvataan
automaattisesti.

3. Kun Ldhetetyt tiedostot -luettelo tulee nakyviin, voit valita lisaa siirrettavia
tiedostoja napsauttamalla LAHETA LISAA TIEDOSTOJA- tai TAKAISIN -linkkia.

Tiedostojen siirtdminen tietokoneeseen:
1. Valitse TIETOKONEESEEN.

2. Napsauta kansiota, johon haluat tallentaa tiedostot, ja valitse Valitse kansio.

3. Kun sinua kehotetaan sallimaan sivuston nayttamaan tiedostot, valitse Nayta
tiedostot.

4. Kun kohdekansion muutoksia pyydetadn tallentamaan, valitse Tallenna muutokset.

Huomaa: Jos siirrat tietokoneella jo olevia tiedostoja, tiedostosta luodaan kopio
tiedostonimeen liitetylld numerolla.

5. Kun Lahetetyt tiedostot -luettelo tulee nakyviin, voit valita lisaa siirrettavia
tiedostoja napsauttamalla LAHETA LISAA TIEDOSTOJA- tai TAKAISIN -linkkia.

Tiedostojen siirtdminen tietokoneesta laskimeen
1. Napsauta joko GOOGLE DRIVE- tai TIETOKONEESTA-painiketta.

TI-72spire™ CX IT Connect Bl D oo @

« BACK. FILE TRANSFER

Choose flef) o send to your calculator.

s

2. Etsi ja valitse siirrettdva(t) tiedosto(t).

Huomaa: Jos siirrat laskimessa jo olevia tiedostoja, tiedostosta luodaan kopio
tiedostonimeen liitetylld numerolla.
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3. Kun Lahetetyt tiedostot -luettelo tulee nakyviin, voit valita lisaa siirrettavia
tiedostoja napsauttamalla LAHETA LISAA TIEDOSTOJA- tai TAKAISIN -linkkia.

Huomaa: Jos siirrat laskimessa jo olevia tiedostoja, tiedostosta luodaan kopio
tiedostonimeen liitetylla numerolla.

4. Laskimessa nakyy kehote, jossa on seuraavat vaihtoehdot:
Avaa — avaa siirretyn tiedoston.
Siirry kohteeseen — avaa Omat asiakirjat -kansion ja korostaa siirretyn tiedoston.
OK — tyhjentaa kehotteen.

Huomaa: Jos siirrdt useita tiedostoja, kehote koskee vain viimeksi siirrettya
tiedostoa.

Kdyttojdrjestelmdn pdivittdiminen
Paivitad laskimen kayttojarjestelma seuraavasti:
1. Siirry Kayttojarjestelman paivitys -sivulle.

Sovellus tarkistaa laskimen kayttojarjestelmaversion. Jos saatavilla on uudempi
versio, sinua pyydetaan paivittdmaan siihen.

TI-72spire™ CX I Connect Esrncoe  [pretonter @ osvpie @

OS UPDATE

510177

LATEST OS AVAILABLE:

5.3.0.564

2. Napsauta Paivita kayttojarjestelma -painiketta.

Kun paivitys on valmis, ndyttoon tulee vahvistusviesti.
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Yleista

Online-tuki

education.ti.com/eguide

Valitse maasi, niin ndet lisda tuotetietoja.

Ota yhteyttd TI-tukeen

education.ti.com/ti-cares

Valitse maasi, niin naet teknisia tietoja ja muita tukiresursseja.

Huolto- ja takuutiedot

education.ti.com/warranty

Valitse maasi, niin saat tietoa takuun kestosta ja ehdoista tai tuotepalvelusta.
Rajoitettu takuu. Tama takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi.

Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243

Ladattavia paristoja koskevia varotoimenpiteitd
o Al3 altista akkuja yli 60 °C:n (140 °F:n) ldmpétiloille.
e Al4 pura tai vahingoita akkuja.

e Kaytd ainoastaan akulle tarkoitettua laturia tai alkuperdisen laitteen mukana
toimitettua laturia.

e Tl suosittelee, ettd kaytat taman laskimen mukana toimitettua USB-kaapelia. Jos
paatat kayttaa kolmannen osapuolen virtasovitinta Tl:n toimittaman USB-kaapelin
kanssa, kdyta sellaista sovitinta, joka tayttda sovellettavat turvallisuus- ja
toimintastandardit ja sertifioinnit, mukaan lukien UL- ja CE-sertifioinnit.

Huomioi ndma varotoimet poistaessasi ladattavia paristoja:

e Kaytd sijalla ainoastaan Tl:n hyvdaksymaa akkua.

e Poista kenno tai akku laturista tai vaihtovirta-adapterista silloin, kun se ei ole
kaytossa tai kun sita ei ladata.

e Akun kaytté muissa laitteissa voi aiheuttaa henkilévahinkoja tai laite- tai
omaisuusvahinkoja.

o Al4 kdyta erimerkkisia (tai tyyppisid) akkuja yhdessa. Akun korvaaminen
vaaranlaisella akulla aiheuttaa rdjahdysvaaran.
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Akkujen havittiminen

Al3 hajota, puhkaise tai heita akkuja tuleen. Akut saattavat haljeta tai rajahtaa
vapauttaen vaarallisia kemikaaleja. Poista kdytetyt akut kdaytosta paikallisten
madraysten mukaisesti.
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