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TI-Nspire™-telakointiasemat

TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemien avulla voit ladata akkuja ja siirtaa
tiedostoja samaan aikaan moneen kimmenlaitteeseen.

TI-Nspire™-telakointiasema TI-Nspire™ CX -telakointiasema

TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasema on suunniteltu niin, etta siihen mahtuu
kymmenen kosketuslevyllista TI-Nspire™-kammenlaitetta suojakoteloilla tai ilman.
My6s TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteet mahtuvat TI-Nspire™ Docking Station -
telakointiasemaan.

TI-Nspire™ CX Docking Station -telakointiasema on suunniteltu erityisesti TI-Nspire™
CX- ja TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaitteille. Jokaisessa CX Docking Station -
telakointiasemassa on paikka kymmenelle CX-kdmmenlaitteelle. CX-telakointiasemaan
ei voi kuitenkaan asettaa TI-Nspire™-kammenlaitteita.

Huomaa: Joidenkin Windows®- ja Mac®-tietokoneiden USB-rajoitusten vuoksi vain yksi
telakointiasema ja enintadn 10 kimmenlaitetta voidaan liittaa tietokoneeseen
kerrallaan.

TI-Nspire™-telakointiasemien kdytto
Luokassa telakointiasemia voi kdyttda seuraaviin tarkoituksiin:

e Lataa TI-Nspire™-litiumioniakut latausvalmiissa TI-Nspire™- ja TI-Nspire™ CX -
kdmmenlaitteissa.

e Tiedostojen siirtdminen samanaikaisesti useaan kimmenlaitteeseen siirtotyokalun
avulla TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software- tai TI-Nspire™ CX Teacher
Software -ohjelmistossa.

e Kayttojarjestelman paivittdiminen useaan TI-Nspire™ CX -kdimmenlaitteeseen
samanaikaisesti.

Telakointiasemia ei voi kdyttdaa akkujen lataamiseen tai tiedostojen siirtdmiseen
kdimmenlaitteessa, jossa ei ole ajanmukaista kayttojarjestelmaa, eika
kayttojarjestelmaa voi ladata kimmenlaitteisiin, joissa ei ole kayttojarjestelmaa.
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Tarkeita tietoja telakointiaseman kaytosta
Huomioi seuraavat asiat, kun kaytat TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemia:

e Kaikkia telakointiaseman laitepaikkoja ei tarvitse tayttaa akkujen lataamista tai
tiedostojen kimmenlaitteisiin siirtdamista varten.

e Akkujen lataaminen ja tiedostojen siirtaminen on mahdollista samanaikaisesti.

e Telakointiasema on kytkettava opettajan tietokoneeseen ja seindpistorasiaan tai
jatkojohtoon.

¢ Kun telakointiasemat on kytketty opettajan tietokoneeseen, voit tarkistaa opettajan
TI-Nspire™ Teacher Software -ohjelmistossa seuraavat asiat:

- Kytkettyjen kimmenlaitteiden akkujen tilat (seka ladattavat TI-Nspire™-akut
ettd mahdolliset AAA-paristot).

- Kytkettyihin kimmenlaitteisiin siirrettdvien tiedostojen ja kansioiden tila.

e Opettajat, jotka kayttavat TI-Nspire™ CX Teacher Software- tai TI-Nspire™ CX
Premium Teacher Software -ohjelmistoa, voivat poistaa Press-to-Test-toiminnon
kaytosta useista kimmenlaitteesta samanaikaisesti TI-Nspire™ telakointiaseman
avulla. Lisatietoja on kohdassa Press-to-Test-toiminnon opas.

Tarkeita tietoja CX-kdmmenlaitteiden kaytosta

Kun kdytat telakointiasemaa ladataksesi akkuja tai siirtadksesi tiedostoja TI-Nspire™ CX
-kammenlaitteeseen, huomioi seuraavat asiat:

e Taysi sarja CX-kdmmenlaitteita, joissa on litiumioniakut, voivat latautua tayteen
virtalahteesta jo kuudessa tunnissa tai lyhyempana aikana.

* Yhteys telakointiasemassa oleviin CX-kdmmenlaitteisiin muodostetaan USB-
kaapeleiden kautta, jos langatonta moduulia ei ole liitetty tai jos langaton moduuli
on liitetty, mutta se ei ole yhteydessa tukiasemaan.

e Jos CX-kdimmenlaitteissa on langattomat adapterit ja liitdntapisteyhteys, akku
latautuu, mutta yhteys toimii edelleen langattoman adapterin kautta.

Ohjelmisto ja Jirjestelmdvaatimukset

Jotta opettaja voi siirtda tiedostoja TI-Nspire™- ja TI-Nspire™ CX -telakointiasemassa
oleviin kimmenlaitteisiin, han tarvitsee jonkin seuraavista ohjelmistoista:

® TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -ohjelmisto (versio 5.0 tai uudempi)

e TI-Nspire™ CX Teacher Software -ohjelmisto (versio 2.1 tai uudempi)

e TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software -ohjelmisto (versio 3.0 tai uudempi)
Kun telakointiasemia kdytetaan tiedostojen siirtdmiseen tai TI-Nspire™ CX -

kdmmenlaitteiden akkujen lataamiseen, kaikkien ohjelmistoversioiden on oltava
vahintaan 3.0.
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Vaatimukset

Siirtotoiminnon kaytto ja kimmenlaitteiden tilan tarkistaminen edellyttaa, etta
opettajan tietokone vastaa ohjelmiston asennuksen ja kaytén minimivaatimuksia.
Lisatietoja jarjestelman vaatimuksista on sivustolla education.ti.com/eguide, josta voit
ladata myos asiaan liittyvan oppaan.

Tuetut kimmenlaitteet

Seuraavassa taulukossa on mainittu TI-Nspire™-kdmmenlaitteet, joita voidaan kdyttaa
telakointiasemassa. Valintamerkki ilmaisee, onko kimmenlaite ladattavaa tyyppia,
voiko se vastaanottaa tiedostoja, tai ovatko kumpikin ndistda mahdollisia.

Jotta telakointiasemaa voidaan kayttda kimmenlaitteen akkujen lataamiseen tai
tiedostojen siirtdmiseen TI-Nspire™-kdmmenlaitteeseen, kdyttojarjestelman on oltava
Kammenlaitteen kayttojarjestelman versio 2.1 tai uudempi. TI-Nspire™ CX -
kdmmenlaitteissa kimmenlaitteen kayttojarjestelman version on oltava 3.0 tai
uudempi.

Tuettu kimmenlaite Varaus Siirto
TI-Nspire™ CX Docking Station

TI-Nspire™ CX -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX CAS -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX Il CAS -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX II-T -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX II-T CAS -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX 1I-C CAS -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™-telakointiasema

TI-Nspire™ CX -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™ CX CAS -kdmmenlaite v v

TI-Nspire™-kdmmenlaite ja kosketuslevy (ladattava) v v

TI-Nspire™ CAS -kdmmenlaite ja kosketuslevy v v

(ladattava)

TI-Nspire™-kammenlaite, jossa on TI-84-nappaimistod v

(ladattava)

TI-Nspire™-kammenlaite ja napsautuslevy v

TI-Nspire™ CAS -kdmmenlaite ja napsautuslevy v

Akut
e ladattava TI-Nspire™-akku
¢ Nelja AAA-alkaliparistoa (vain TI-Nspire™-kdmmenlaitteet)

- Alkaliparistoja ei voi ladata uudelleen.
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- Ald missdan tapauksessa kiyta kimmenlaitteessa uudelleenladattavia AAA-
paristoja.

Vaikka AAA-paristoja ei voi ladata uudelleen, niita ei tarvitse poistaa
kammenlaitteesta, kun TI-Nspire™ Docking Stationia kdytetdaan tiedostojen
siirtdmiseen tai TI-Nspire™-akun lataamiseen.

TI-Nspire™-telakointiasemien valmistelu kéyttod varten
Osien purkaminen pakkauksesta

Jokainen TI-Nspire™- ja TI-Nspire™ CX -telakointiaseman pakkaus sisaltda seuraavat
komponentit:

e TI-Nspire™- tai TI-Nspire™ CX -telakointiasema
e verkkovirta-adapteri

¢ alueellinen virtajohdon adapteri

Huomautus: USB-kaapelit toimitetaan TI-Nspire™ CX-kdmmenlaitteiden mukana.

AC adapter

standard A — mini-B -USB-kaapeli
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Telakointiaseman ominaisuudet

TI-Nspire™ Docking Station- ja TI-Nspire™ CX Docking Station -telakointiasemat ovat
helppokayttoisia, ja ne on tarvittaessa helppo siirtda toiseen luokkahuoneeseen. Kun
kaikki komponentit on purettu pakkauksestaan, telakointiasema on kayttovalmis
muutamassa minuutissa.

TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemassa on 10 laitepaikkaa, ja jokaiseen
laitepaikkaan voi asettaa joko TI-Nspire™ CX- tai TI-Nspire™-kimmenlaitteen. TI-
Nspire™-kammenlaitteen voi asettaa TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemaan
myos silloin, kun suojakansi on paikallaan.

Myos TI-Nspire™ CX Docking Station -telakointiasemassa on 10 laitepaikkaa, mutta
tdama telakointiasema on suunniteltu erityisesti TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteille. CX-
telakointiasemassa ei voida kdyttaa TI-Nspire™-kdmmenlaitteita.

Telakointiaseman etupuolella olevat LED-valot ilmaisevat pariston tilan, siirron tilan
seka sen, onko kimmenlaite kunnolla paikallaan.

v Siirtotilan LED-valo

- Paristotilan LED-valo

Telakointiaseman molemmalla puolella on syvennys, joiden avulla laite on helppo
nostaa kaksin kasin.

Kun kadnnat telakointiaseman yl6salaisin, naet sen pohjassa syvennyksen tai
eraanlaisen kanavan. Jotta voit varmistaa, etta latausasema pysyy tasaisesti
paikallaan, voit pujottaa kaapelin taman tilan lapi. Voit kiertaa ylimaaraisen USB-
kaapelin ndiden kiinnikkeiden ympérille, jos kaapelin koko pituus ei ole tarpeen.

TI-Nspire ™-telakointiasemat
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0 Pujota kaapeli kanavaan.
@ Kierra ylimaardinen kaapeli kiinnikkeiden ymparille.

Telakointiasemien jéirjestdiminen

Kun asennat useita TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemia, kdyta tasaista ja
tukevaa tasoa, kuten poytaa. Voit kayttda myos tavallista apupdytavaunua, jos
telakointiasemia siirretdan luokasta toiseen. Kun valitset sijoituspaikkaa, kiinnita
huomiota siihen, ettd seka opettajan tietokone ettd virtalahde, kuten jatkojohto tai

seindpistorasia, ovat riittavan lahella.

Kun konfiguroit telakointiasemaa, toimi seuraavalla tavalla:

1. Aseta telakointiasema tason paalle.
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2. Kiinnita verkkovirtasovitin telakointiasemaan ja kytke sovitin jatkojohtoon tai
seindpistorasiaan.

o Verkkovirta-adapterin portti
@ Standard-A-portti (ulos)

€ Mini-B-portti (sisdén)

3. Kytke opettajan tietokone Iahimpaan telakointiasemaan (tiedonsiirtoa varten).

Kdémmenlaitteiden asettaminen telakointiasemaan

1. Kohdista kimmenlaitteen pohjassa oleva liitin telakointiaseman liittimeen.
Katsottaessa telakointiasemaa edesta (TI-Nspire™-logon puolelta) kimmenlaitteet
asetetaan laitepaikkaan siten, ettd ndppaimisto osoittaa oikealle.

2. Paina kimmenlaite laitepaikkaan. Tunnet vahan vastusta ja kuulet vaimean
napsahduksen, kun kimmenlaite asettuu paikalleen.

Kun kimmenlaite on kunnolla paikallaan laitepaikassa:

e Siirtotilan LED-valo vilkkuu viisi kertaa kimmenlaitteen kytkennan merkiksi.

e Paristotilan LED-valo syttyy ilmaisten, ettd kimmenlaite on kunnolla paikallaan.

Jos telakointiasema on kytketty verkkovirtaan, kimmenlaitteet kdynnistyvat
automaattisesti, kun ne asetetaan laitepaikkaan.

TI-Nspire™ Docking Station -telakointiaseman laitepaikat ovat tarpeeksi leveat
suojakotelolla suojatulle kimmenlaitteelle. Jos asetat kimmenlaitteen laitepaikkaan
ilman suojakoteloa, paikkaan jaa vdhan heiluntatilaa. Koska laitepaikka on riittavan
tilava myos suojakotelolle, on mahdollista, ettd kimmenlaite asetetaan vaarin
paikalleen. Jos kimmenlaite on asetettu telakointiasemaan virheellisesti, akku ei
lataudu eika tiedonsiirto onnistu.

e
Kammenlaite on oikein paikallaan. Kammenlaite ei ole oikein paikallaan.

Kun telakointiasema on tdynna eli sen laitepaikoissa on 10 kimmenlaitetta, se painaa
noin 4,5-5,5 kg. Kun siirrat telakointiaseman toiseen paikkaan, nosta sitd aina kaksin
kasin. Jos kimmenlaitteet kallistuvat liikaa johonkin suuntaan, ne voivat pudota
telakointiasemasta.
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TI-Nspire™-akkujen lataaminen

Lataus kdynnistyy automaattisesti, kun kimmenlaite asetetaan laitepaikkaan, jos
telakointiasema on kytketty virtalahteeseen. Muussa tapauksessa lataus kdynnistyy,
kun telakointiasema kytketdan virtaldhteeseen.

Telakointiaseman ei tarvitse olla kytketty opettajan tietokoneeseen kimmenlaitteiden
akkujen lataamista varten.

Madrittaminen Kammenlaitteen paristojen tila

- Telakointiaseman jokaisen laitepaikan alapuolella olevat LED-valot antavat
perustiedot kimmenlaitteen ladattavan TI-Nspire™-akun tai AAA-paristojen tilasta.
Kammenlaitteen akun/paristojen tila ilmaistaan seuraavassa jarjestyksessa:

e Jos kimmenlaitteessa on ladattava akku, akun tila ilmaistaan aina, vaikka
kdammenlaitteessa olisi myds AAA-paristot.

e Jos kimmenlaitteessa on vain AAA-paristot, AAA-paristojen tila ilmaistaan.

@l Paristotilan LED-
valo

Na&in Voit tarkistaa kimmenlaitteen latauksen tilan LED-valosta, joka on
kimmenlaitteen laitepaikan alapuolella. Latauksen tilan LED-valo on akun symbolin ( [l
) oikealla puolella:
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e Punainen valo ilmaisee, ettd akun lataustaso on alhainen - alle 25 prosenttia.
e Keltainen valo ilmaisee, ettd akun lataustila on 25—75 prosenttia.
e Vihred valo ilmaisee, ettd akun lataustila on yli 75 prosenttia.
e Valo ei pala, kun:
- laitepaikka on tyhja
- kdmmenlaite ei ole oikein paikallaan
- telakointiasema ei ole kytketty virtaldhteeseen.

Lisatietoja akun ja paristojen tilasta

Lisatietoja on saatavilla Sisalto-tyotilassa, jos kayttdja kayttaa TI-Nspire™ CX Premium
Teacher Software-, TI-Nspire™ CX Teacher Software- tai TI-Nspire™ CX Navigator™
Teacher Software- ohjelmistoa. Voit Tasta toiminnosta voi tarkistaa seka ladattavien
TI-Nspire™-akkujen ettd AAA-paristojen tilan kytketyissa kimmenlaitteissa.

Seka ladattavien akkujen etta AAA-paristojen kohdalla tilatasot ndytetdan sellaisina,
kuin ne ovat kimmenlaitteessa:

e Kriittisen alhainen (2—10 %), lataustaso 25, 50, 75 tai 100 %.

e Prosenttiarvot ndkyvat mustalla, ellei lataustaso ole kriittinen. Punainen teksti
ilmaisee, etta akun lataustaso on kriittisen alhainen.

e Kaksi viivaa (--) tarkoittaa, ettda kimmenlaitteessa ei ole ladattavaa akkua tai AAA-
paristoja.

Vianmadritys

Jos lataus epdonnistuu:

e Tarkista, ettda kimmenlaite on kunnolla paikallaan laitepaikassa. Akut eivat
lataudu, jos kimmenlaitteen liitin ja laitepaikan liitin eivat ole kohdakkain.

* Tarkista, ettd kimmenlaitteen liitin on puhdas. Jos kimmenlaitteen liittimessa on
likaa, voit puhdistaa sen puhtaalla, kuivalla liinalla tai pyyhekumilla. Ala koskaan
kayta markaa puhdistusliinaa tai liuosta.

Tiedostojen ja kansioiden siirtdminen

Opettajat voivat kayttad TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software-, TI-Nspire™ CX
Teacher Software- tai TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software -ohjelmistojen
siirtotyokalutoimintoa ladatakseen telakointiasemiin liitettyihin kimmenlaitteisiin
saman valikoiman kansioita ja tiedostoja tai pdivittaakseen kimmenlaitteiden
kayttojarjestelman.

Voit siirtaa sisaltéa kytkettyihin TI-Nspire™ CX -kdmmenlaitteisiin tai -
kdmmenlaitteista, jos niissa on vahintdan versio 3.0 kayttojarjestelmasta.

Tilan ja asetusten tarkistaminen

Opettajat voivat lisdksi tarkistaa kytkettyjen kimmenlaitteiden tilan ja asetukset. Kun
siirtotyokalua kaytetdan, telakointiaseman on oltava kytkettyna opettajan
tietokoneeseen USB-kaapelilla, joka on kytketty tietokoneen vapaaseen USB-porttiin.
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Tuetut tiedostotyypit

Kytkettyihin kimmenlaitteisiin voi siirtda seuraavanlaisia tiedostoja:

Tiedostotyyppi Tarkenne
TI-Nspire™-asiakirja .tns
Pakattu oppituntipakettitiedosto .tilb
Kdammenlaitteen kayttojarjestelmatiedostot

TI-Nspire™ CX -kdmmenlaite .tco
TI-Nspire™ CX CAS -kdmmenlaite .tcc
TI-Nspire™ CX Il -kdmmenlaite .tco2
TI-Nspire™ CX Il CAS -kdmmenlaite .tce2
TI-Nspire™ CX II-T -kdmmenlaite .tet2
TI-Nspire™ CX II-T CAS -kdmmenlaite .tcc2
TI-Nspire™ CX 1I-C CAS -kdmmenlaite .tce2
TI-Nspire™-kdmmenlaite .tno
TI-Nspire™ CAS -kammenlaite .tnc

Siirtotyokalun avulla voit valita tiedostojen siirtamisen kaikkiin kytkettyihin
kammenlaitteisiin tai valittuihin telakointiasemassa oleviin kimmenlaitteisiin.

Tiedostojen ja kansioiden siirtdaminen kimmenlaitteisiin

Valitse tietokoneeseesi tallennetut kansiot ja tiedostot ja siirrd ne siirtotyokalun avulla
TI-Nspire™ Docking Station -telakointiasemassa oleviin kimmenlaitteisiin. Siirron
kaynnistyttya se jatkuu siihen saakka, kunnes pysaytat sen. Et voi valita lisdtiedostoja,
ennen kuin siirto on valmis tai pysaytat siirron.
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Voit poistaa kimmenlaitteen telakointiasemasta, kun kyseisen laitepaikan siirtotilan
LED-valo ilmaisee, etta siirto on valmis. Voit asettaa toisen kimmenlaitteen tyhjaan
laitepaikkaan, ja tiedostot siirtyvat myos tdhan kimmenlaitteeseen, ellet pysayta
siirtoa.

Lisatietoja Siirtotyokalun kdytosta on seuraavissa oppaissa:

e Opettajan TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -ohjelmiston opas
e TI-Nspire™ CX Teacher Software -ohjelmiston opas
e TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software -ohjelmiston opas

Telakointiaseman siirtotilan tarkistaminen

Telakointiaseman etupuolella, kunkin laitepaikan alapuolella olevat siirtotilan LED-valot
ilmaisevat kyseisessa laitepaikassa olevan kimmenlaitteen siirtotilan.

Siirtotilan LED-valo on siirtosymbolin (v') oikealla puolella.

v/ Siirtotilan LED-valo

e LED-valo ei pala, jos kimmenlaitteet pelkdstaan latautuvat eika siirtotoimintaa
tapahdu.

e Kiinteasti palava vihrea valo tarkoittaa, etta siirto on suoritettu loppuun
onnistuneesti.

e Vilkkuva vihrea valo ilmaisee, etta siirto on kdynnissa (tiedostoja lahetetaan).

Siirtotilan tarkistaminen opettajan tietokoneesta

Opettajat voivat tarkistaa yksittaisiin kimmenlaitteisiin siirrettyjen tiedostojen tilan
Siirtoty6kalun. avulla. Siirrettyjen tiedostojen tilan tarkistaminen:

1. Napsauta Siirtotyokalu-ikkunassa Tila-valilehtea.

2. Avaa ndytto napsauttamalla tiedoston nimen edessa olevaa +-merkkia.
Kun valitset jonkin kimmenlaitteen tyokalusta, ndakyviin tulevat seuraavat tiedot:

e kdmmenlaitteen tunnus
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e siirrettdvan tiedoston nimi

e tiedoston siirron edistymispalkki valitussa kimmenlaitteessa.

Lisatietoja siirtotyokalun kaytosta on TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software -
ohjelmiston oppaassa ja TI-Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software -ohjelmiston
oppaassa.

Vianmdidiritys

Jos tiedostojen siirto epaonnistuu, tarkista kimmenlaite seuraavien virhetilanteiden
varalta:

e Paristo loppumassa

e Vaara kimmenlaitetyyppi
e Muisti tdynna

* Yhteys katkennut

e vaara kayttojarjestelmaversio tai ei kayttojarjestelmaa
Kdmmenlaitteiden paikan tunnistaminen telakointiasemassa

Telakointiasemassa olevan kimmenlaitteen paikka voidaan tarkistaa nopeasti Tunnista
valittu kimmenlaite -toiminnon avulla, joka on kdytettavissa TI-Nspire™- ja TI-Nspire™
Navigator™ -ohjelmiston opettajan versiossa. Kun valitset Tunnista valittu kimmenlaite
-toiminnon, kumpikin valitun kimmenlaitteen laitepaikan alapuolella olevista LED-
valoista vilkkuu 30 sekuntia.

Huomautus: Opettajan TI-Nspire™ -ohjelmistossa ja opettajan TI-Nspire™ Navigator™ -
ohjelmistossa Tunnista valittu kimmenlaite -toiminto on Sisalté-ty6alueen Tyokalut-
valikossa.

Telakointiasemien sdilyttéminen

Voit sdilyttaa telakointiasemia tasaisella alustalla, kuten poydalla tai tavallisessa
apupdytdavaunussa, jos telakointiasemia on siirrettdva. Jos telakointiasemia sdilytetaan
alustalla, jota ei voi siirtaa, varmista, etta ne ovat opettajan tietokoneen ja
virtaldhteen lahella.

Voit ladata kimmenlaitteita yon yli. Huomioi kuitenkin turvallisuusnakékohdat, ellei
luokkahuonetta voi lukita.
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Yleista

Online-tuki

education.ti.com/eguide

Valitse maasi, niin ndet lisda tuotetietoja.

Ota yhteyttd TI-tukeen

education.ti.com/ti-cares

Valitse maasi, niin naet teknisia tietoja ja muita tukiresursseja.

Huolto- ja takuutiedot

education.ti.com/warranty

Valitse maasi, niin saat tietoa takuun kestosta ja ehdoista tai tuotepalvelusta.

Rajoitettu takuu. Tama takuu ei vaikuta lainmukaisiin oikeuksiisi.
Texas Instruments Incorporated

12500 TI Blvd.

Dallas, TX 75243
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