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Viktig Informasjon

Dersom ikke annet er uttrykkelig nevnti Lisensen som finnes vedlagt
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som et resultat av anskaffelsen eller bruken av disse materialene. Texas
Instruments’ eneste og eksklusive ansvar, uten hensyn til aksjonsformen, kan
ikke overstige den summen som er blitt fremsatt i lisensen for programmet. |
tillegg kan ikke Texas Instruments bli holdt ansvarlig for noen krav av noe slag
mot bruken av disse materialene av en annen part.

Lisens

Se fullstendig lisens installerti C:\Program Files\T| Education\<TI-Nspire™
Product Name>\license.

Mac®, Microsoft®, OS X®, Vista®, Windows®, og Windows® XP er varemerker
for sine respektive eiere.
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Nettverkskrav

Dette dokumentet viser nettverkskrav for installasjon og bruk av TI-Nspire™
Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner.

Systemfunksjoner

TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner
klasseromsbasert laeringssystem gir programvareverktgyet du trenger for a
sette opp et tilkoblet eller tradlast klasseromsnettverk. Du kan:

»  Sette opp og administrere timer (undervisningsekter) pa
klasseromsnettverket.

»  Overfgre filer mellom en leerers datamaskin og en elevene datamaskin.
+  Slette filer overfart til elevene.

+ Folge med pa elevene arbeid via skjermbilder, live-presentasjoner (Live-
presentasjon), og hurtigsparsmal.

+ Lage, distribuere og analysere laeringsinnhold.

Nettverksoversikt

Programvaren bestar av to applikasjoner:

* TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner er installert
og i gang pa laererens datamaskin.

+ TI-Nspire™ Elev Software installert og i gang pa hver av studentenes
datamaskiner.

Disse komponentene er satt opp i et nettverk med enten en statisk eller en gitt
dynamisk IP-adresse som tillater TCP/IP-trafikk mellom dem. Fglgende tabell
viser TCP/IP-trafikkflyten mellom leerer og elevene.

Teacher’ s
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Laererens datamaskin sender ut klassens gjeldende navn via nettverket som
bruker multicast DNS. Denne prosessen registrerer klassen som en tjeneste pa
nettverket.

Elevene datamaskinen bruker DNS Service Discovery for & koble seg til
laererens datamaskin og finne klassen. Nar elevene logger seg pa timen
(ekten), ber applikasjonen, som befinner seg pa studentens datamaskin, om
filer eller sender filer for timen.

Standardoppsett for kommunikasjon mellom lzererens applikasjon og elevene
applikasjon er ved bruk av en sikker HTTPS-forbindelse gjennom port 42124.
Denne porten er applikasjonens hovedport og kan konfigureres

Grunnleggende verifisering utfgres for all kommunikasjon, som for eksempel
sending og henting av filer. Kun kommunikasjon med Live-presentasjon er ikke
verifisert pA samme maten. Live-presentasjon krever et passord for a verifisere
kommunikasjonen.

Live-presentasjon

Live-presentasjon er en funksjon som lar laereren velge en elevmaskin som
skal presentere for klassen. Alt elevene gjer vises for klassen via en digital
fremviser koblet til lsererens datamaskin.

En Live-presentasjon Virtual Network Computing (VNC)-applikasjon starter pa
hver elevmaskin nar de logger seg pa.

Live Presenter VNC begynner som standard gjennom port 42125,
applikasjonshovedport + 1. Leererdatamaskin kobler til denne applikasjonen
etter at det er valgt en Live Presenter handling.

Nar applikasjonen LivePresenter starter, utferes felgende
sikkerhetshandlinger:

+ Tilkobling til elevdatamaskinen er begrenset kun til lsererens maskin.

+  Systemet setter passordet til Live-presentasjon til en unik verdi kjent kun
for TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner og
TI-Nspire™ Elev Software.

+ Passordet er gyldig kun for gjeldende klassetime.

Kommunikasjonen med Live-presentasjon oppharer nar et av falgende
hender:

+ Elevene logger av.

. Leereren avslutter klassetimen.
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Laereren avslutter Live-presentasjons-timen.

Nettverksmiljokrav

Standardkrav og anbefalinger for & bruke TI-Nspire™ Navigator™ Teacher
Software for nettverksmaskiner er:

For elevene som kobles opp via et tradlgst nettverk, ma nettverket veere et
en-til-en-klart nettverk.

Kommunikasjon mellom lezerermaskinen til og fra elev maskinen skjer via
en Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP)-forbindelse.

TCP-applikasjonens standard hovedport 42124 og applikasjonens
hovedport +1 ma ikke blokkeres. Portnummeret for port 42124 kan
konfigureres.

Merk: Hvis datamaskinene bruker en Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)-forbindelse, ma den fungere riktig.

Ruter- og trafikkregler skal tillate pakker & bli sendt mellom laereren og
elevenes.

Forskjellige subnettverksscenarioer er stattet sé lenge ruteren mellom dem
er konfigurert.

Foglgende tabell viser to subnettverkscenarioer.

TEACHER SUBNET

Programvarebrannmurer, maskinvarebrannmurer og annen
beskyttelsesprogramvare ma ikke blokkere TI-Nspire™ Navigator™
Teacher Software for nettverksmaskiner eller applikasjonstrafikken mellom
laerer og elev.

Brukerdataprotokoll (UDP) port 5353 ma ikke blokkeres. Du ma aktivere
senderen for & kringkaste tilgjengelige klasser. Hvis ikke multicast DNS
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kan aktiveres, kan du legge til foretrukne verter pa en preferansefil pa elev
datamaskinene.

»  Grupperegler ma konfigureres for a tillate kontinuerlig trafikk mellom laerer
og elevene.

+  Detkreves minimum 100Mbps/1Gbps for kabelbaserte nettverk. Malet for
IT-avdelingen er a forsgke & ha en minimum datagjennomstremning pa
10Mbps mellom laerermaskinen og elevene.

+ Detkreves minimum 802.11g for tradlgse nettverk.

+ lettradlgst miljg ma infrastrukturens tilgangspunkt veere robust nok til &
forebygge overbelastede kanaler, redusere tradlgst pakketap og hindre at
elevene frakobles nettverket.

Disse tilleggsanbefalingene kan gke systemets ytelse.

+  Opprett et stabilt og effektivt nettverkssystem (maskinvare og
programvare). Hvis dataklasserommet ditt allerede har nettverksproblemer
ved palogging eller flytting av filer via nettverket, méa disse rettes pa for
bruk av TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner.

» Siden opptil 50 elevene kan kobles til leererens datamaskin, anbefales en
kabelbasert forbindelse mellom laerermaskinen og ruteren. Den
kabelbaserte forbindelsen gir et starre nettverksrer for & handtere flere
forespearsler.

[ % 7%

- . -

Laerer kabelbasert Alle kabelbasert

Anbefalt nettverksoppsett

Folgende nettverksoppsett er anbefalt:
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+ En statisk IP (Internet Protocol)-adresse for leererens datamaskin er
anbefalt. Hvis du ikke kan aktivere multicast DNS, vil en statisk IP-adresse
gi den letteste styringen av timen. Du kan legge til IP-adressen som
foretrukken verti preferansefilen pa elev maskinene.

Finne egenskapsfilen

Bade TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner og
TI-Nspire™ Elev Software lar deg konfigurere nettverkskomponenter basert pa
verdier definert i en egenskapsfil som du kan opprette med dine spesifikke
portinnstillinger.

Filen er kalt imc-network-prefs.properties. Filens navn ma ikkeendres.
Merk: Hvis flere brukere bruker samme maskin, ma du kanskje kopiere
egenskapsfilen inn i hver spesifikke brukerkatalog.

Windows® 7 og Windows Vista® plassering

For operativsystemene Windows®7 og Windows®Vista, kan du finne
egenskapsfilene her:

C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Texas Instruments\<TI-Nspire Navigator
Product>\imc-network-prefs.properties

Etter at du har opprettet .properties-filen, ma du kopiere den til felgende
mappe.

C:\Users\<User>\AppData\Roaming\Texas Instruments\<TI|-Nspire Navigator
Product>\

Windows XP®
For Windows XP® operativsystemer, kan du finne egenskapsfilene her:

C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas
Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\imc-network-prefs.properties

Etter at du har opprettet .properties-filen, ma du kopiere den til falgende
mappe.

C:\Documents and Settings\<Windows Account Name>\Application Data\Texas
Instruments\<TI-Nspire Navigator Product>\

Mac® OS X®

For Mac® OS X™operativsystemer, kan du finne egenskapsfilene her:
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/Users/<User Account Name>/Library/Preferences/Texas
Instruments/<TI-Nspire Navigator Product>/imc-network-prefs.properties

Laerer-konfigurerbart oppsett
Du kan konfigurere falgende oppsett pa laerermaskinen.

Egenskapsnavn [shinycommproxy.host.port

Beskrivelse TI-Nspire™ Navigator™-programvare bruker denne
porten for & akseptere tilkoblinger fra klienter.

Denne verdien er satt til applikasjonens hovedport og
ma ikke veere blokkert.

Applikasjonens hovedport +1 ma heller ikke veere

blokkert.
Type heltall
Standard 42124

Redigere elevenes preferansefil

Du kan legge til kjiente verter pa forhand i TI-Nspire™ Elev Software. Systemet
bruker disse vertene for & sgke etter ledige timer (klasser) nar elevene forsgker
a logge seg pa timen. Denne funksjonen er sezerlig nyttig nar multicast DNS er
deaktivert og leereren har fatt en statisk IP-adresse.

Disse vertene kan legges til i preferansefilene og kalles
userlicenseprefs.properties.

Windows® 7 og Windows Vista® plassering

For Windows® 7 og Windows Vista® operativsystemer, kan du finne
preferansefilene her:

C:\ProgramData\<TI-Nspire SE Product>\res\settings.properties
Windows XP®
For Windows XP® operativsystemer, kan du finne preferansefilene her:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\<TI-Nspire SE
Product>\res\settings.properties

Mac® OS X®

For Mac® OS X® operativsystemer, kan du finne preferansefilene her:
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/Library/Application Support/<TI-Nspire SE Product>/res/settings.properties

Legge til foretrukne vertadresser
For a legge til vertadresser:

1. Apne filen for redigering.

2. Leggtil fglgende linje i slutten av filen:
FORETRUKNE_VERTER=<Teacher IP Address>:<Application main port>
For eksempel: foretrukket.vert=192.168.1.2:42124

Hvis det er flere verter, bare gjenta sekvensen ved a lage en separat liste.

For eksempel: foretrukket.vert=192.168.1.2:42124;192.168.1.55:12345

Kopier filen til elevmaskinen og lagre filen pa rett sted oppfert under gjeldende

operativsystem.

Nar elevene starter systemet, blir IP-adressen sjekket for &8 bestemme om en
klasse er tilgjengelig pa den maskinen.

Ordliste

Term Definisjon
Applikasjons TCP-portnummer som brukes av TI-Nspire™
hovedport Navigator™ Teacher Software for nettverksmaskiner

starter serveren pa leerermaskinen for 8 motta
forespearsler fra elevmaskinene.

Elevdatamaskin

Datamaskinen bruker enten Windows® eller Mac®
operativsystem som TI-Nspire™ Elev Software er
installert pa.

Laererdatamaskin

Datamaskinen bruker enten Windows® eller Mac®
operativsystem som TI-Nspire™ Navigator™ Teacher
Software for nettverksmaskiner er installert pa.
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Feilsgking

Denne delen forklarer hvordan du kan Igse noen vanlige problemer ved
nettverksforbindelser.

Forbindelsesfeil

Lese grunnleggende forbindelsesproblemer

Ved ethvert nettverksproblem, bgr du ferst prave a lgse det ved a sjekke at:
+ Ethernet-kabelen er koblet skikkelig i begge portene.

+ Den tradlgse forbindelsen er aktivert.

. Nettverksforbindelsene er aktivert.

% Network Connections |
File Edit View Favorites Tools  Advanced  Help 7 | Rad X betyr at
5 . 4 O forbindelsen er deaktivert.
e Back & .ﬁ Fe Search = Folders v
Address |'l:.!, Metwark Cannections V| &4 &

| LANok High: Speed Tntefrict

»  Sjekk at operativsystemet rapporterer en "forbindelse" status.
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800 Network

) wireless Network Connection Status

Goneral | Suppon|

Status: Authenticated  (Turn AirPort Off ot
Cornected

Status:

o AirPort

Connected

T T—— Authenticated via PEAP (nner Protocal
BRI Aol Neworie Vour Hetwork Name hers
Not Connected Connect Time: 00:00:20 Duration: 06:38:22
Spesd 49T
g fthenet & Network Name: [ ¥our Netrwork Name here [
" Signal Strenath:
o FireWire [ Ask to join new networks
Nat:Cormiected Known networics il be joined automaticaly Actiity
If no known netwarks are available, you will
be asked before joining  new network. o @-‘ s
=
Packets: 33,816 94,333
[ Froperties ] [ Disable ] [ view Wirsless Networks ]
¥ Show AirPort status in menu bar ©)

+ - B

i S
11" i e tock o prevent further changes Revert ) (Appiy )

Viser at datamaskinen er tilkoblet.

Laerer kan ikke starte timen - nettverk ikke funnet

Problem:

Laereren har laget en liste, men kan ikke starte timen siden ingen nettverk ble
funnet.

77 - midL_1dn
Documents Review Portfolio

| Status frem
oori b -

@ Class cannot be started. No network was found.

mtn

of 1
of 1
of 1
of I

v wr w w

Lasninger:

+  Sjekk atlaerermaskinen er tilkoblet nettverket. For mer informasjon, se
Lose grunnleggende forbindelsesproblemer.
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. Nar leererdatamaskinen kobles til nettverket, vent noen sekunder for du
prever & starte timen igjen.

Avansert:

Kontakt IT-avdelingen for & sjekke at:

. Laerermaskinen har minst én nettverksadapter, og atden er koblet til
nettverket.

+ Engyldig IP-adresse er gitt hver laerermaskin.

»  Trafikk mellom laerermaskinens IP-adresse og elev maskinen er tillatt.

Elevene kan ikke logge pa timen - nettverk ikke funnet

Problem:
Elev kommer ikke til innloggingsvinduet siden nettverksforbindelse ikke ble
funnet.

Graphs & Geometry 4|

[y 1:actions ’

BE

el 2 view ’ 11

245 3.Graph Type »

B8.87 Ty
4Window / Zoom 4
e label
|

Mo network connection detected. The computer must have a network connection available to be able to participate in a class.

=

/\— A:Construction

o= ¥ ETransformation

» 6. 67

Lasninger:

»  Sjekk atleerermaskinen er tilkoblet nettverket. For mer informasjon, se
Lose grunnleggende forbindelsesproblemer.

. Nar elevene maskinen kobles til nettverket, vent noen sekunder far du
prever a logge pa igjen.

Avansert:
Kontakt IT-avdelingen for a sjekke at:
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+ Elev maskinen har minst én nettverksadapter, og at den er koblet til
nettverket.

* Engyldig IP-adresse er gitt hver elev maskin.

+  Trafikk mellom lzerermaskinens IP-adresse og eleve maskinen er tillatt.
Elevene kan ikke logge pa timen - timen er ikke tilgjengelig

Problem:
En elev kan se en time, men feilmeldingen "time ikke tilgjengelig" vises ved
innlogging.

st - @ 81| Q- L A -

nable this view.

I 1.1 ‘| D Unsaved w : {

Username’aa

Passward: [

|-~ oK [~ cancel

Loasning:
Be elevene om & legge til timen manuelt. For mer informasjon, se

avsnittetStudent Login iBegynne med TI-Nspire™ Navigator™ NC Teacher
Software veileder.

Avansert:

Kontakt IT-avdelingen din for & legge leerermaskinens IP-adresse til elev
maskinens preferansefil som foretrukket vert.
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Ingen av elevene kan koble seg pa timen

Problem:
Elevene kan ikke koble seg til timen.

Losning:

Sjekk om det er punktum i timenavnet (eksempel: OlaNordmann.Mattetime).
Punktum er ikke tillatt i imenavn. Gi nytt navn til imen uten punktumi
timenavnet.

Elev kan ikke se en time

Problem:

En eller flere elevener, men ikke alle, kan ikke se en time som nettopp ble
startet.

Lasninger:

+ Be elevene om a lukke innloggingsvinduet, og sa apne det pa nytt for &
koble til. P4 grunn av nettverksproblemer, er det mulig at TI-Nspire™ Elev
Software-nettverkskomponenten ikke fikk med seg servicemeldingen.

»  Hovis elevene fortsatt ikke ser timen, ma studenten legge til timen manuelt.
For mer informasjon, se avsnittetElevinnlogging i Kom i gang med TI-
Nspire™ Navigator™ Teacher Software veileder.

Avansert:

Kontakt IT-avdelingen din for & legge leerermaskinens IP-adresse til elev
maskinens preferansefil som foretrukket vert.

Ingen elev kan se timen

Problem:
Ingen elevene kan se timen som nettopp ble startet.

Losninger:

* Hvisingen av elevene kan se timen, sjekk at leerer- og elv maskinene er
koblet til nettverket. For mer informasjon, se Lagse grunnleggende
forbindelsesproblemer.

* Elevene ma legge til timen manuelt for & se timen visti innloggingsvinduet.
For mer informasjon, se avsnittetElevinnlogging i Kom i gang med TI-
Nspire™ Navigator™NC Teacher Software for veileder.
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Avansert:
Kontakt IT-avdelingen for & bekrefte at:

+  Multikast DNS er aktivert og trafikk mellom laerer- og elev maskinene er
tillatt.

* Legg laerermaskinens IP-adresse til elev maskinens preferansefil som
foretrukket vert.

Elev fikk ikke overfart en fil

Problem:
Laereren sender en fil til elevene og en eller flere kan ikke motta filen.

Lasninger:
*  Sjekk om elev- eller laerermaskinen ble droppet ut av nettverket.

* Elevene ma legge til timen manuelt for & se timen visti innloggingsvinduet.

For mer informasjon, se avsnittetElevinnlogging i Kom i gang med TI-
Nspire™ Navigator™NC Teacher Software for nettverksmaskinerveileder.

Avansert:

Kontakt IT-avdelingen for & bekrefte at:

» Tilkoblings- og sikkerhetsopplysninger mellom elev- og leerermaskinen er
riktig konfigurert.

+  Elevmaskinene og laerermaskinen er pa samme subnett eller ruting
mellom subnettene er aktivert.

Alle Elevene er frakoblet timen

Problem:

Alle elevene viser meldingen "Frakoblet <The Class>timen" i statusfeltet selv
om timen eri gang.
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4;3 Docul
File Edit View Help

-8B et - @0l - FE-Q - LZ - A -

DoumemsTooIhox
Pl & O F O mE g

Insert an application to enable this view.

Insert Tools \Wincow

Click here to add an application

EDocumentt X| 4B
| 1

Disconnected from The Class A Seftings Document Yiew: E,‘ IE Boldness:

Losninger:

»  Sjekk atleerermaskinen er tilkoblet nettverket. For mer informasjon, se
Lose grunnleggende forbindelsesproblemer.

+  Sjekk forbindelsene og strgmitilfarsel til alt nettverksutstyret.
Avansert:
Kontakt IT-avdelingen for a sjekke at:

+ Deterikke noen nettverksstans. Du ma kanskje vente til nettverket er
gjenopprettet for du prever a logge pa igjen.

« Leaererens IP-adresse ble ikke endret midt i timen pa grunn av korte
leietider. En statisk IP-adresse er foretrukket.

Feil med live-presentasjon
Kan ikke vise elev skjerm

Problem:

Laereren kan ikke velge en elev i "LivePresenter"-modus.
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Software for Networked Computers
Help

Documents Review Portfolio

=

Class Record
Action File Name Stalus

Live Presenter Error

6 Unahble to communicate with student. Please reselectthe student and make presenter.

& 1 of 1 Students logged in Student View: \i

Losning:
»  Sjekk at laerermaskinen er koblet til nettverket. For mer informasjon, se
Lose grunnleggende forbindelsesproblemer.

Avansert:
Kontakt IT-avdelingen for & bekrefte at:

+ Portapplikasjonens hovedport +1 (standard 42125) er ikke blokkert.

* VNC-serveren er ikke blokkert av brannmurer, rutere eller
sikkerhetsfunksjoner.

+ Deteren VNCServer-prosess som kjgrer som fglger TI-Nspire™ Elev
Software-prosessen. Den opprettes nar elevene logger pa.

Applikasjonen gar sakte nar kopi av skjermbildet hentes

Problem:

Skjermkopi bruker mye data nar bildene skal lagres. Kjering av auto-refresh pa
samme tid som du henter skjermbilder forarsaker at applikasjonen gar saktere i
flere sekunder nar bilder blir oppdatert. Hvis du lukker hent skjermbilde-vinduet
nar du laster ned nye skjermbilder (enten manuelt eller ved & bruke auto-
refresh), fryses applikasjonen i flere sekunder.
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Mat Logged In

Losning:
For du lukker hent skjermbilde-vinduet:
. Hvis auto-refresh er pa, skru det av.

* Ventpa at alle skjermene skal oppdateres i tilfelle auto-refresh eller en
manuell oppdatering har blitt satt igang.

Merk: Skjermbildene er uklare nar du tar nye.
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Kundestgtte og service fra Texas Instruments

Hjemmeside: education.ti.com
E-postforesporsler: ti-cares@ti.com

Kunnskapsbase og spersmal via education.ti.com/support

e-post

Internasjonal informasjon education.ti.com/international

Service og garantiinformasjoner

Du finner opplysninger om varighet og betingelser for garanti eller
produktservice i garantibeviset som er vedlagt dette produktet, eller ved a
kontakt din lokale Texas Instruments forhandler eller distributar.

Kundestaotte og service fra Texas Instruments 21
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