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Bruke Trykk-for-a-teste

Retningslinjene for mange internasjonale, nasjonale og statlige vurderingssituasjoner
tillater eller krever at elevene skal bruke TI-Nspire™-grafregnere nar de avlegger en
eksamen. Med Trykk-for-a-teste kan du raskt forberede elevenes grafregnere for
eksamener der bruk av applikasjoner, programmer og andre filer er begrenset. Nar en
grafregner er i Trykk-for-a-teste-modus, far ikke elevene tilgang til mapper,
dokumenter og Kladdeark-data som allerede eksisterer pa grafregneren. Elever og
studenter som bruker TI-Nspire™ CX-C grafregnere kan ikke fa tilgang den kinesisk-
engelsk ordboken.

Trykk-for-a-teste deaktiverer dokumenter og noen av funksjonene i grafregnerens
applikasjoner. Etter eksamen (eller prgven) kan disse dokumentene og funksjonene
enkelt gjenopprettes for bruk i klasserommet.

Funksjonen Trykk-for-a-teste finnes pa fglgende TI-Nspire™-grafregnere:

e TI-Nspire™- og TI-Nspire™ CAS-grafregnere med OS-versjon 1.3 eller nyere
e TI-Nspire™ CX- og TI-Nspire™ CX CAS-grafregnere med OS-versjon 3.0 eller nyere

e TI-Nspire™ CX-C og TI-Nspire™ CX-C CAS-grafregnere med OS-versjon 3.1 eller
nyere

* TI-Nspire™ CM-C og TI-Nspire™ CM-C CAS-grafregnere med OS-versjon 3.1 eller
nyere

e TI-Nspire™ CX Il- og TI-Nspire™ CX Il CAS-grafregnere med OS-versjon 5.0 eller
nyere.

e TI-Nspire™ CX II-T og TI-Nspire™ CX II-T CAS-grafregnere med OS-versjon 5.0 eller
nyere.

Trykk-for-a-teste er ogsa tilgjengelig i TI-84 Plus-modus ved bruk av en TI-Nspire™-
grafregner som lar deg veksle mellom TI-Nspire™-tastaturet og et TI-84 Plus-tastatur.
Se Trykk-for-a-teste for TI-84 Plus-modus.

Merk: Noen av statene i USA tillater kun bruk av TI-Nspire™ i TI-84-modus. For a8 se om
TI-Nspire™-teknologi tillates i ditt land, gar du til nettstedet med informasjon om
stat/provins pa: education.ti.com/go/testprep.

Gd inn i Trykk-for-G-teste-modus ved d velge begrensninger

Merk: DETTE gjelder for TI-Nspire™ CX- og TI-Nspire™ CX ll«1»-grafregnere bortsett fra
der det er bemerket.

Starte grafregneren

1. Pase at grafregneren er slatt av.
2. Klikk og hold nede (@I on)-tastene.

Ikke slipp opp tastene fgr Trykk-for-a-teste-skjermbildet vises.
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Velg en vinkelinnstilling

1. Trykk pd etter behov for & markere menyen Vinkelinnstilling.

2. Trykk pa P for & vise listen over vinkelenheter. Tilgjengelig enheter er grader og
radian.

3. Trykk p& A eller ¥ for & markere vinkelenheten du vil bruke, og trykk p& for &
velge den.
Velg et CAS-modus (kun TI-Nspire™ CX Il CAS)

1. Trykk pa etter behov for @ markere modusmenyen for CAS.

2. Trykk pa B for a vise listen over CAS-modus. De tilgjengelige modusene er: P3,
Eksakt Aritmetikk, og Av.

Merk: Valg av P aktiverer CAS-funksjoner og symbolmanipulering. Valg av Exact
Arithmetic aktiverer eksakte resultater nar det gjelder stablede (brudne) brgker, T,
og radikaler (rgtter) /. Valg av Av deaktiverer CAS og eksakte resultater.

3. Trykk p& A eller ¥ for & markere modusen du vil bruke, og trykk p& for 3
velge det.
Velg en Exact Arithmetic-modus (kun TI-Nspire™ CX II-T)

1. Klikk pa etter behov for & markere modusmenyen for Exact Arithmetic.

2. Trykk pa B for a vise listen over Exact Arithmetic-modus. De tilgjengelige
modusene er: Pa og Av.

Merk: Valg av Pa aktiverer eksakte resultater nar det gjelder stablede
(brudne) brgker, 7, and radikaler (rgtter) /. Valg av Av deaktiverer eksakte
resultater.

3. Trykk p3 A eller ¥ for & markere modusen du vil bruke, og trykk pa for &
velge det.

Velge eller slette restriksjoner

Merk: Avhengig av grafregnerens OS-versjon, vil kanskje ikke alle begrensninger velges
som standard. Sgrg for at grafregnerne har det nyeste OS og gjennomga
begrensningen ngye for a sikre at den aktuelle funksjonaliteten er deaktivert.

Du kan angi hver restriksjon individuelt, eller du kan velge eller slette alle restriksjoner

ved & klikke pa [etr] [A].

e Valg av en restriksjon deaktiverer eller begrenser spesifikke funksjoner under Trykk-
for-a-teste-gkten.

e Ved & slette en restriksjon kan alle dens tilknyttede funksjoner brukes under gkten.

Merk: For en detaljert liste over restriksjoner, se Forsta restriksjoner for Trykk-for-a-
teste.
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1. Trykk pa eller trykk pa ¥ for a bevege deg gjennom listen over restriksjoner.
For hurtigtilgang til siste artikkel pa listen, trykk A. Fortsett for & trykke A for a
flytte deg opp gjennom restriksjonslisten.

2. Nar en restriksjon er merket, trykk pa for a fjerne eller velge den.
Ga til Trykk-for-a-teste-modus

Merk: Du kan ikke endre restriksjonene etter a ha gatt til Trykk-for-a-teste-modus. Du
ma avslutte Trykk-for-a-teste og deretter apne modusen med nye innstillinger. For &

avslutte nd uten & g4 til Trykk-for-a-teste-modus, trykk pa [esc], eller trykk pa for 3
velge Avbryt og deretter [enter].

1. For 3 ga til Trykk-for-3-teste og bruke gjeldende innstillinger, trykk pa for &
velge Ga til testmodus og deretter trykke pa [enter].
Grafregneren lagrer innstillingene og starter pa nytt. Nar grafregneren har startet

pa nytt, vises fglgende dialog for a bekrefte at grafregneren er i Trykk-for-a-teste-
modus. Pa TI-Nspire™ CX |l vises ogsa testkoden og CAS-moduset.

TI-Nspire™ CX CAS OS TI-Nspire™ CX 11 CAS OS
Standard begrensninger (ikke noe alternativ for @ Standard begrensninger med CAS av

sl CAS av
:

Press-to-Test (CAS) Test Code: 0001-6382 -

This handheld is in Press-to-Test mode.
Pre-existing content is disabled.

Pre-existing content is disabled
Default Angle: Degree

Default Angle: Degree CAS Mode: CAS Off
Restrictions include:
Restrictions:
Limit geometry functions
= Limit geometry functions

+ Disable function and conic grab and move, and =

0 Transfer Press—to-Test

Disable function and conic grab and
[+l move. and disable chanae of rauatinn

(7] Transfer Press—to-Test.

Merk: Skjermbildet pa grafregneren kan vaere annerledes, avhengig av om du har
endret innstillingene. Du kan ikke endre innstillinger etter at grafregneren har
startet pa nytt.

2. Trykk p& eller for & velge OK.

Start-skjermbildet apnes. Et |aseikonet pa tittellinjen angir at den handholdte
enheten er i Trykk-for-a-teste-modus. Hvis du holder markgren over ikonet, vises
0OS-versjonen samt testkoden pa TI-Nspire™ CX Il

TI-Nspire™ CX CAS OS (ikke noe alternativ for sl TI-Nspire™ CX 1l CAS OS med CAS av
CAS av)
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CAS CAS Off

Jo . Scratchpad 1Test Code: 000

New Document A Calculate Versio
; Docur

SUMNENBED

- Allerede eksisterende data i Kladdeark slettes midlertidig.

- Forhandseksisterende dokumenter og mapper i Mine dokumenter-mappen
slettes midlertidig.

Merk: Forhdndseksisterende dokumenter, mapper og kladdebokdata vil bli
gjenopprettet nar du gar ut av Trykk-for-a-teste-modus.

- En"Trykk-for-a-teste"-mappe opprettes i Mine dokumenter-mappen.

- TI-Nspire™ CX II-T: Avhengig av hvilken Exact Arithmetic-funksjonalitet du har
valgt, vil enten «Exact Arithmetic», eller «Exact Arithmetic Av» vises pa Start-
og Trykk-for-a-teste-skjermene.

- TI-Nspire™ CX Il CAS Avhengig av hvilken CAS funksjonalitet du har valgt, vil
enten "CAS"/"CAS Pa", "Eksakt Aritmetikk", eller "CAS Av" vises pa Hjem- og
Press-for-a-teste-skjermen.

- Hvis det er installert en kinesisk-engelsk ordliste, deaktiveres denne midlertidig
pa TI-Nspire™ CX-C-grafregnere.
Ga inn i Trykk-for-a-teste modus med en testkode

Merk: DETTE gjelder kun for TI-Nspire™ CX Il -grafregnere. Du kan fa en testkode ved a
bruke Velg begrensningsmetode eller forberede grafregneren i TI-Nspire™ Premium
Teacher Software (se Forberede grafregnere eksternt-delen i den handboken).

1. Pase at grafregneren er slatt av.

2. Trykk og hold nede (@I on)-tastene.

Ikke slipp tastene f@r skjermen Ga inn i Trykk-for-a-teste-kode vises.

Enter Press-to-Test Code

[

To manually choose restrictions, turn your handheld
OFF, then hold down ESC and ON atthe same time.

Cancel
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Merk: Denne vises ogsa etter gjenoppretting av fabrikkinnstillingene eller omstart
av grafregneren.

3. Angi den atte-sifrede testkoden.

Hvis koden er gyldig, vises en grgnn hake.

Enter Press-to-Test Code

ofofol1/-/6 38 |2

o

Cance

Merk: Dette eksemplet bruker TI-fabrikkstandardkode 0001-6382.

4. Trykk pa Neste.

Sammendragsskjermen vises.

Press-to-Test (CAS Off)

Test Code: 0001-6382

Pre—existing content will be disabled
Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS Off

Restrictions:
= Limit geometry functions
» Disahle function and conic grab and move, and ~

0 Back Cancel

Bla gjennom for & gjennomga begrensningene eller trykk pa Tilbake for & angi en
annen kode.

5. Trykk pa Start for a ga inn i Trykk-for-a-teste-modus.

Etter omstart vises sammendragsskjermen.

Press-to-Test (CAS Off)

Test Code: 0001-6382 =

Fre-existing content is disabled
Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS Off

Restrictions:
= Limit geometry functions
= Disable function and conic grab and move, and -

0 Transfer Press—to-Test OK

5 Bruke Trykk-for-G-teste



6. Trykk pa OK for a starte testen.
Notater
[ ]

dialogen anropes pa nytt.

Nar koden er validert, blir den lagret og vil vises nar Angi Trykk-for-a-teste-kode-

De samme testkodene brukes for alle TI-Nspire™ CX Il CAS-, TI-Nspire™ CX II- og

TI-Nspire™ CX II-T-grafregnere. Innstillingene for CAS- og Exact Arithmetic-modus

ignoreres nar det er aktuelt.

Eksempler pa testkode

Tl fabrikkinnstilte begrensninger
e Standard vinkel = grader

e CAS-modus = Av

e Numerisk Igser aktivert

Trykk-for-G-teste-oppsett

Press-to-Test

Prevent access to pre-existing content -

osraut vy [ogee ]
crswoae or o)

Restrictions (Ctrl + A to uncheck/check ally
Limit geometry functions
Disable function and conic grab and move,

and disable change of equation form

-

o Enter Press-to-Test JEsELLE]

Trykk-for-G-teste-sammendragsskjerm

Press-to-Test (CAS Off)

Test Code: 0001-6382 <= =

Pre-existing content is disabled
Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS OFF

Restrictions:
= Limit geometry functions
« Disable function and conic grab and move, and

9 Transfer Press—to-Test

Minimumsbegrensninger
e Standard vinkel = grader
e CAS-modus = Pa

e Alle begrensninger av

Trykk-for-G-teste-oppsett

Press-to-Test

ostaut Angtes [oegee ] -
crswooe [or |7

Restrictions (Ctrl + A to uncheclk/check all)
[ Limit geometry functions

[ Disable function and conic grab and move,
and disable change of equation form

[71Disable vector functions, including -

[ -] Enter Press-to-Test | Cancel

Trykk-for-d-teste-sammendragsskjerm
Press-to-Test (CAS On)

Test Code: 0000-0000 m
Pre—existing content is disabled

Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS On

[ 2] Transfer Press—to-Test

Bruke Trykk-for-d-teste
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Maksimumsbegrensninger
e Standard vinkel = grader
e CAS-modus = Av

e Alle begrensninger pa

Trykk-for-G-teste-oppsett Trykk-for-G-teste-sammendragsskjerm

Press-to-Test Press-to-Test (CAS Off)

Prevent access to pre-existing content = Test Code: 0006-5534 = -
et Ao [pegee___ ]
Pre—existing content is disabled
CAS Mode: u Default Angle: Degree
Restrictions (Ctrl + A to uncheck/check ally CAS Mode: CAS Off

] Limit try functi
imit geometry functions Restrictions:
Disable function and conic grab and move,

= Limit geometry functions
and disable change of equation form

- + Disable function and conic grab and move, and

[2] Cancel 2] Transfer Press—to-Test

Merk: Maksimale restriksjoner for Testkode endres hvis ytterligere restriksjoner legges
til i fremtiden.

Tilgang pad Press-for-da-teste hjelp

Bruk en av fglgende metoder for a fa hjelp til bruk av Trykk-for-a-teste:

e Fra Trykk-for-&-teste-vinduet, klikk p& Hjelp-knappen i@ i nedre, venstre hjgrne.
e Fra et dpent dokument: Trykk pa [docv], og velg deretter Trykk-for-i-teste > Hjelp.
Hjelp-vinduet apnes:

TI-Nspire™ CX Hjelp TI-Nspire™ CX Il Hjelp

~l

How to set—up your handheld: i‘ How to set-up your handheld: i
To put your handheld in Press-to-Test mode, To put your handheld in Fress-to-Test mode by
turn your handheld OFF, then hold down ESC specifying restrictions, turn your handheld OFF,
aniON At tha Same Time then hold down ESC and ON at the same time.

. To put your handheld in Press-to-Test mode
How e SHRITANS yeUrL YL M using a test code, tum your handheld OFF, then
restrictions:

| hold down TAEB and ON at the same time.
When in Press—to-Test mode the light at the %}

o

Fjerne data i Press-for-d-teste modus

Du kan slette dokumenter, kalkulator-data og biblioteker som er lagt til i en Trykk-for-
a-teste-gkt uten a ga ut av Trykk-for-a-teste-modus. Sletting av data endrer ikke
begrensningene for Trykk-for-a-teste. Du kan dermed bruke denne metoden til 3 starte
en ny test som krever de samme begrensningene.
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Merk: For @ endre begrensninger ma du avslutte Trykk-for-a-teste og deretter angi
Trykk-for-a-teste-modus med nye innstillinger.

Slette Trykk-for-a-teste-data uten a endre begrensninger:
1. Pase at grafregneren er slatt av.
2. Skru pa grafregneren ved 3 trykke og holde nede [esc]- og [@lon]-tastene.

Trykk-for-a-teste-vinduet vises med alternativet Tilbakestill.

TI-Nspire™ CX CAS OS TI-Nspire™ CX Il CAS OS med CAS av

Press-to-Test (CAS) Press—to-Test (CAS Off)

Test Code: 0001-6382 -

This handheld is in Press-to-Test mode.
Pre-existing content is disabled.

Pre-existing content is disabled
Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS Off

Default Angle: Degree
Restrictions include:
Limit geometry functions

Restrictions:
Disable function and conic grab and

= Limit geometry functions
[/l move. and disable chanae of sauation g v

+ Disable function and conic grab and move, and -

[~ Reset Press—to-Test w
@ - 0 Reset Press—to-Test eEL1
R,

|| —_[F]]

3. Velg Slett testmodus for a slette dataene.
- eller -
Velg Avbryt for a lukke vinduet uten & slette dataene.

Merknad for TI-Nspire™-grafregnere med fjernbart tastatur: Sletting av Trykk-for-a-
teste-data under bruk av TI-Nspire™-tastaturet pavirker ikke data som er opprettet
med TI-84 Plus-tastaturet. TI-84 Plus -dataene forblir intakte, selv om du ikke far
tilgang til dem mens TI-Nspire™-tastaturet er tilkoblet.

Gjennomga restriksjoner med Trykk-for-a-teste-modus

Du kan gjennomga gjeldende vinkelinnstilling og restriksjoner pa en grafregner i Trykk-
for-a-teste-modus. Du kan ikke endre restriksjonene i testgkten. Du ma avslutte Trykk-
for-a-teste-modus og ga inn pa nytt med nye restriksjoner.

Gjennomga gjeldende restriksjoner:
1. SIa av grafregneren, og sla den pa igjen.

En dialog apnes, og de valgte Trykk-for-a-teste-restriksjonene vises. Pa TI-Nspire™
CX Il vises ogsa testkoden og CAS-moduset.

TI-Nspire™ CX CAS OS TI-Nspire™ CX 11 CAS OS
Standard begrensninger (ikke noe alternativ for & Standard begrensninger med CAS av
sld CAS av)

Bruke Trykk-for-G-teste 8
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[

This handheld is in Press—to—Test mode. Test Code: 0001-6382

Pre-existing content is disabled.
Pre-existing content is disabled

Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS Off

Default Angle: Degree
Restrictions include:

Limit geometry functions
Restrictions:
Disable function and conic grab and

Rk = Limit geometry functions
[+l move. and disable chanae of rauatinn

- Disable function and conic grab and move, and =

[ Transfer Press—to-Test.| || OK
° 0 Transfer Press—to-Test

[

2. Trykk pa A eller ¥ for a bla gjennom restriksjonene.

TI-Nspire™ CX: Gjeldende restriksjoner vises med et avkryssingsmerke.
Bruke grafregneren i Trykk-for-G-teste-modus

Bruk av den handholdte enheten i Trykk-for-a-teste-modus LED-indikatoren gverst pa
grafregneren blinker (pa TI-Nspire™ CX Il). LED-indikatoren lar deg raskt som om
grafregneren er i Trykk-for-a-teste-modus, selv om grafregneren er avslatt.

e (Numerisk) Hvis LED-indikatoren blinker grgnt-grgnt, er alle restriksjonene valgt.

e (Exact Arithmetic) Hvis LED-indikatoren blinker grgnt-grgnt, er alle restriksjonene
valgt og Exact Arithmetic er slatt av.

e (CAS) Hvis LED-indikatoren blinker grgnt-grgnt, er alle restriksjonene valgt og CAS
er slatt av.

e Hvis LED-indikatoren blinker gult-gult, har en eller flere restriksjoner blitt fjernet.
Merk:

e Eldre TI-Nspire™ CAS-grafregnere har ikke en LED-indikator gverst pa enheten.

e LED-indikatoren pa TI-Nspire™ CM-C-grafregnere indikerer kun batteristatusen. Den
blinker ikke nar grafregneren er i Trykk-for-a-teste-modus.

Systeminnstillinger

Systeminnstillingene som er gjeldende fgr du gar inn i Trykk-for-a-teste-modus
viderefgres ikke til Trykk-for-a-teste-gkten. Nar du fgrst gar til Trykk-for-a-teste-modus,
blir systeminnstillingene tilbakestilt til standardinnstillingene. Du kan endre
innstillingene nar du er i Trykk-for-a-teste-modus. Nar du avslutter Trykk-for-a-teste-
modusen, gjenopprettes alle systeminnstillingene til de innstillingene som var
gjeldende fgr du dpnet Trykk-for-a-teste-modusen.

Frigjore minne for Trykk-for-a-teste modus

Hvis kalkulatoren ikke har tilstrekkelig minne for modusen Trykk-for-a-teste, vises en
melding med informasjon om at du bgr fjerne noen dokumenter.

Alternativene inkluderer:

9 Bruke Trykk-for-G-teste



e Sikkerhetskopiering av dokumenter til en datamaskin eller annen grafregner og
deretter slette dem fra grafregneren du bruker. Du kan gjenopprette dokumentene
etter at du har avsluttet Trykk-for-a-teste-modusen.

e Slette ungdvendige dokumenter fra grafregneren.

For detaljert informasjon om hvordan du frigjgr minne, se delen "Filbehandling" i
Komme i gang-guiden for din kalkulator.

SIa den handholdte enheten av og pa i Trykk-for-a-teste-modus

Hvis du slar den handholdte enheten av, eller den gar over i Automatic Power Down™
(APD™) mens den er i Trykk-for-a-teste-modus, blir den vaerende i testmodus nar den
blir slatt pa igjen. En melding minner deg pa at grafregneren er i Trykk-for-a-teste-
modus, og de valgte begrensningene vises.

TI-Nspire™ CX CAS OS TI-Nspire™ CX 11 CAS OS
Standard begrensninger (ikke noe alternativ for G sld CAS ~ Standard begrensninger med CAS av

av)
Press-to-Test (CAS Off)

Press—to-Test ( Test Code: 0001-6382 -

This handheld is in Press-to-Test mode.
Pre-existing content is disabled.

Pre-existing content is disabled
Default Angle: Degree

Default Angle: Degree CAS Mode: CAS OFf
Restrictions include:
Restrictions:

= Limit geometry functions

Disable function and conic grab and - Disable function and conic grab and move, and =

[#] move. and disable chanae of eauation
(7] Transfer Press-to-Test

(7] Transfer Press—to-Test.

Limit geometry functions

Merk: Hvis en dialogboks er dapen nar den handholdte enheten slar seg av, mens den er
i Trykk-for-a-teste-modus, vises den dialogboksen nar du slar den handholdte enheten
pa igjen.

automatisk lagring

Hvis grafregneren startes pa nytt mens den er i Trykk-for-a-teste-modus, blir den
vaerende i testmodusen og gar tilbake til det siste aktive dokumentet.

Administrere batterispenning

Hvis du bruker en TI-Nspire™- eller TI-Nspire™ CAS-grafregner, kan du fjerne og
erstatte batteriene mens du er i Trykk-for-a-teste-modus. Mens du skifter batterier,
blir grafregneren veerende i testmodusen. Nar du slar grafregneren pa igjen, vises
varseldialogboksen.

F@r du gar til Trykk-for-a-teste-modus, eller fgr du starter en eksamen, bgr du pase at
det oppladbare batteriet er fulladet pa alle grafregnere som bruker et oppladbart
batteri.
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Arbeide med dokumenter i Trykk-for-d-teste-modus

Nar grafregneren er i Trykk-for-a-teste-modus, blir alle mappene og dokumentene som
var pa grafregneren fgr du dpnet Trykk-for-a-teste-modusen, deaktivert. Nar du er i
Trykk-for-a-teste modus, ser du bare Trykk-for-a-teste mappe oppfert i Mine
dokumenter

Laereren kan sende ut og samle inn dokumenter mens grafregnerne er i Trykk-for-a-
teste-modus. Hvis du derimot vil samle inn et dokument som elevene har opprettet
eller redigert i Trykk-for-a-teste-modus, ma du samle inn dokumentet fgr Trykk-for-a-
teste-modus avsluttes.

Fa tilgang til Trykk-for-a-teste-mappen
1. Trykk pa for 4 apne startvinduet.
2. Velg Bla gjennom for a apne filbehandling.

TI-Nspire™ CX OS TI-Nspire™ CX 11 OS
d
<3 My Documents 0K |j My Documents
[ Press-to-Test 0K

F_"] Press—to-Test 0K

Du kan opprette, lagre eller slette mapper og dokumenter inne i en Trykk-for-a-teste-
mappe.

Opprette et nytt dokument
1. Trykk pa for & &pne startvinduet.

2. Velg Ny eller trykk pa [N] for & apne et nytt dokument.
3. Bruk ¥ og A for & markere applikasjonen du vil legge til pa siden, og trykk pa

Filen laseikon i tittellinjen indikerer at grafregneren er i Trykk for a teste-modus.
Hvis du holder markgren over ikonet, vises OS-versjonen samt testkoden pa TI-
Nspire™ CX II.

TI-Nspire™ CX OS TI-Nspire™ CX 11 OS
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Overfgre Trykk-for-a-teste-restriksjoner

(] x

Version 4.5.5%

71 (x)=

Test Code: 0001-6382°2

Version 5.3.2

-6.67

-B.67

Bruk funksjonen Overfgr Trykk-for-a-teste for rask overfgring av et sett med Trykk-for-
a-teste-restriksjoner til flere elevgrafregnere uten bruk av datamaskin.

Krav

Overfgre innstillingene
1.

Hvis du sender Trykk-for-a-teste-innstillinger til en grafregner som allerede eri
Trykk-for-a-teste-modus, blir restriksjonsinnstillingene pa den mottakende
grafregneren overskrevet og alle data som ble opprettet under denne Trykk-for-a-

teste-gkten gar tapt.

Operativsystemet pa den sendende grafregneren ma veere likt eller nyere enn OS

pa den mottakende TI-Nspire™ grafregneren.

Overfgringen vil ikke fungere dersom den mottakende kalkulatoren ikke har nok
tilgjengelig minne.

Ga til Trykk-for-a-teste-modus pa den "sendende" grafregneren. Pase at du velger
det spesifikke settet med restriksjoner som kreves for eksamenen.

Koble den sendende grafregneren til en "mottakende" grafregner via en mini-til-

mini USB-kabel.
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3. Kontroller at begge grafregnerne er slatt pa og at Trykk-for-a-teste-vinduet vises pa
den sendende grafregneren. Hvis ngdvendig, sla av og pa grafregneren.

Test Code: 0001 -6382 =

Fre-existing content is disabled

Default Angle: Degree
CAS Mode: CAS Off

Restrictions:
* Limit geometry functions
= Disable function and conic grab and mowve, and

0 Transfer Press—to-Test 0K

4. Velg Overfer trykk-for-a-teste.

Vinkelinnstillingen og restriksjoner for Trykk-for-a-teste blir kopiert til mottakende
grafregner.

Nar overfgringen er ferdig, starter den mottakende grafregneren pa nytt i Trykk-
for-a-teste-modus. Den sendende grafregneren viser en bekreftelsesmelding.
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5.

Transfer Press-to-Test

Transfer complete. You can unplug and connect to
another handheld.

2]

Merk: Begge grafregnere kan na brukes som sendende grafregnere.

Koble til den neste mottakende grafregneren, og gjenta fra trinn 3 til alle
grafregnere er konfigurerte.

Avslutte Trykk-for-G-teste-modus

Nar du avslutter Trykk-for-a-teste-modus pa en grafregner:

Alle dokumentene som ble opprettet under Trykk-for-a-teste-gkten, slettes. Hvis du
gar inn i trykk-for-a-teste-modus igjen, er trykk-for-a-teste-mappen tom.

Alle filene og systeminnstillingene gjenopprettes til slik de var fgr du gikk til Trykk-
for-a-teste-modus.

Hvis et dokument var apent fgr du aktiverte Trykk for a teste-modus, gjenopprettes
dette dokumentet til samme visning (Bla gjennom-, Sidesortering- eller Side-
visning) som fgr. Hvis dokumentet inneholdt ulagrede endringer, forblir endringene
ulagret.

Hvis ingen dokumenter var dpne, viser grafregneren mappen Mine dokumenter.

Bruke en annen grafregner til a avslutte Trykk-for-a-teste-modus

Du kan avslutte Trykk-for-a-teste-modus pa grafregneren ved a koble den til en annen
grafregner og bruke menykommandoen Avslutt Trykk-for-a-teste. De to grafregnerne
kan blandes. Du kan for eksempel koble en TI-Nspire™ CX II-grafregner til en TI-
Nspire™-grafregner eller koble en TI-Nspire™ CAS-grafregner til en grafregner som ikke
har CAS.

Viktig: Hvis den andre grafregneren er i Trykk-for-a-teste-modus, vil den ogsa avslutte
Trykk-for-a-teste.

1.

vk W

Kople grafregneren til den andre grafregneren ved bruk av enhet-til-enhet-
tilkoplingskabelen.

Pase at begge grafregnere er slatt pa.
Trykk pa pa grafregneren for & vise Start-skjermbildet.

Velg Bla gjennom, og trykk deretter pa for & vise Documenter-menyen.

| Documenter-menyen velger du Trykk for a teste > Avslutt Trykk for a teste. Dette
menyelementet er kun aktivt i Trykk-for-a-teste-modus.
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f1lx) Documents
B 1 File
< 2 Edit
[ 3 View
&1 4 Insert J
o [EB 5 Page Layout 2

C 6 Refresh Librarles

{} 7 S Exit Press—to-Test

2 Transfer Press—to—Test
ﬂ 9 3 el

e Grafregneren avslutter Trykk-for-3-teste-modus og starter pa nytt i normal
modus. Hvis den andre grafregneren er i Trykk-for-a-teste-modus, vil den ogsa
avslutte Trykk-for-a-teste-modus og starte pa nytt.

e Hvis grafregneren ikke er korrekt tilkoblet, vises fglgende melding:

| Exit Press-to-Test

Connectivity Ermor: Check that both TI-Nspire™
handhelds are turned ON, connect your
| TI-Mspire™ handheld to another TI-Nspire™ 3
" handheld and try again. i

-6.67

e Grafregneren avslutter ikke Trykk-for-a-teste-modusen fgr den er startet pa
nytt. Hvis du kobler fra kabelen fgr omstarten begynner, forblir grafregneren i
Trykk-for-a-teste-modus.

Merk: Du kan ogsa avslutte Trykk-for-a-teste-modus ved @ motta en OS-oppgradering
(fra en annen grafregner eller via datamaskinprogramvare). Grafregneren avslutter
ikke Trykk-for-a-teste-modusen hvis du mottar samme OS-versjon.

Kansellere Trykk-for-d-teste pad flere grafregnere

Leerere som kjgrer TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software kan kansellere Trykk-for-
a-teste-modusen eksternt pa flere CX- og CX Il-grafregnere. Grafregnerne ma veere
slatt pa og koblet til leererens datamaskin pa en av fglgende mater:

e TI-Nspire™-dokkingstasjon eller TI-Nspire™ CX-dokkingstasjon
e TI-Nspire™ Navigator™ Tilkoplingsenhet

e TI-Nspire™ CX Tradlas nettverksadapter

e Endirekte tilkobling gjennom en standard USB-kabel
Kansellere ved a bruke TI-Nspire™ CX Premium Teacher Software

1. Sorg for at grafregnerne er slatt pa og tilkoblet laererdatamaskinen ved hjelp av en
av metodene nevnt ovenfor.

15 Bruke Trykk-for-G-teste



2. Pa Verktgy-menyen, velger du Forbered grafregnere > Avslutt Trykk-for-a-teste.
Kansellere ved a bruke TI-Nspire™ Student Software

1. Koble grafregneren til datamaskinen.

2. Apne Innholdsleser i verktgyboksen Dokumenter.

3. Velg grafregneren i ruten Tilkoblede grafregnere.

4. Pa alternativer-menyen <« velger du Avslutt Trykk-for-a-teste.

Avbryte ved bruk av Send til klasse

Nar en klassegkt pagar og studenter og elever er palogget, kan du kansellere trykk-for-
a-teste ved a sende filen «Exit Test Mode.tns" til klassen. Elever som ikke er innlogget
vil motta filen nar de logger inn.

1. Opprett en tom .tns-fil med navnet «kExit Test Mode.tns» og lagre deni
standardmappen for TI-Nspire™.

Merk: Filnavnet skiller mellom store og sma bokstaver og ma bli gitt navn som
beskrevet.

2. Klikk pa Verktgy > Send til klasse.
Dialogboksen Velg fil(er) som skal sendes, apnes.

Pase at fanen Filer er apen.

4. | datamaskinfeltet navigerer du til mappen der «Exit Test Mode.tns»-filen er
plassert og velger den.

5. Klikk pa Neste.

Dialogboksen Velg elev(er) apnes.

Step 2 of 2 - Select individual(s) x_]
i g Finger, Debbie
Class
Individuals
Send to handheld folder. ‘F‘ress-m-Test -|
[~] Logged in only
<Back— | Finish | | Cancel
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6. Hvis du skal sende filen til hele klassen, klikk p& Klasse &5. For & sende filen kun til
klassemedlemmer som er palogget, merk av i feltet Kun paloggede.

Merk: For & sende filen til en enkelt elev klikker du pa Elever £ og Klikk s& pa
eleven.

7. Tast Trykk-for-a-teste i feltet Send til grafregnermappe.
Klikk pa Fullfgr.

Filen «Exit Test Mode.tns» sendes til paloggede elever, og de tilkoblede
grafregnerne avslutter Trykk-for-a-teste-modusen. Grafregnerne startes igjen og
operativsystemet lastes inn.

Avbryte ved bruk av overfgringsverktgyet

1. Opprett en tom .tns-fil med navnet <kExit Test Mode. tns» og lagre deni
standardmappen for TI-Nspire™.

Merk: Filnavnet skiller mellom store og sma bokstaver og ma bli gitt navn som
beskrevet.

2. linnholdsarbeidsomradet velger du Verktgy > Overfgringsverktgy.
Overfgringsverktgyet apnes.
Klikk pa Legg til i overfgringsliste.

4. Naviger til mappen der «Exit Test Mode.tns»-filen er plassert og velg den for a
legge den til pa overfgringslisten.

5. loverfgringsverktgyet velger du filen Exit Test Mode.tns.

Feltet Rediger destinasjonsmappe blir aktivt nar du velger filnavnet.

" Transfer Tool

setup | Status |

I Add to Transfer List I I Remove Selected I ["] Delete all files and folders before transfer
File Name Destination Folder Size
[FERcxit Test Mode ins =R rransters-11-g-11

Edit Destination Folder: Press-to-Test ~| |-~ Change
Start Transfer Close

6. Skriv Trykk-for-a-teste i feltet Rediger malmappe, og klikk pa Endre.
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Merk: Du ma skrive inn mappenavnet manuelt. Du kan ikke velge den ved a
navigere til grafregnerens trykk-for-a-teste-mappe.

7. Klikk pa Start overforing.

Filen «Exit Test Mode.tns» sendes til de tilkoblede grafregnerne og Trykk-for-a-
teste-modusen kanselleres. Grafregnerne starter igjen, og operativsystemet lastes
inn.

For & avbryte trykk-for-a-teste-modus pa flere grafregnere, koble fra de
omstartede grafregnerne og koble til de andre. Overfgringsprosessen fortsetter til
du stopper overfgringen.

8. For a stanse overfgringen, klikk pa Stopp overfgring.
9. Klikk pa Lukk nar alle overfgringer er fullfgrt.

Forsta Trykk-for-a-teste-restriksjoner

Som standard velges alle begrensninger nar du gar inn i Trykk-for-a-teste-modus, med
unntak av numerisk Igser.

e Valg av en restriksjon deaktiverer eller begrenser de tilknyttede funksjonene under
Trykk-for-a-teste-gkten.

e Ved & slette en restriksjon kan alle dens tilknyttede funksjoner brukes under gkten.
Begrense geometriske funksjoner

Nar du velger a begrense geometriske funksjoner, deaktiveres alle elementene pa
menyene Maling, Konstruksjon og Transformasjon.

Begrense graf-funksjoner
Pa menyen Grafer deaktiveres fglgende elementer:

e Handlinger > Koordinater og ligninger

e Geometri> Maling, Konstruksjon, og Transformasjon.

Deaktivere Funksjon og Kjeglesnittgrep og Flytt

¢ Du kan ikke flytte noen funksjoner eller kjeglesnitt i Grafer, Geometri eller
Kladdeark. Hvis du for eksempel graftegnery:x3, kan du velge funksjonen, men du
kan ikke flytte eller manipulere den ved a dra.

¢ Du kan ikke fa tilgang til attributtet som veksler mellom den viste formen for en
kjeglesnittligning mellom Standard og Utvidet.

e Nar du deaktiverer griping og flytting av funksjoner og kjeglesnitt, gjelder ikke dette
for linjer og funksjoner i Data& og statistikk.

e Deaktivering av funksjonen griping og flytting, vil ikke begrense skyvelinjer i graf-
og geometriapplikasjoner.

Bruke Trykk-for-G-teste 18



e Dukan fremdeles gripe koordinatplanet og flytte det rundt.

Deaktivere vektorfunksjoner

Nar vektorfunksjonene er deaktivert, kan ikke elevene beregne fglgende funksjoner:
e Enhetsvektor [enhetV(]

e Kryssprodukt [kryssP(]

e Prikkprodukt [prikkP(]

e Egenvektor [eigVc(]

e Egenverdi [eigVI(]

Deaktivere funksjonen "isPrime"

Funksjonen isPrime( bestemmer om et tall er et primtall (et heltall hgyere enn to som
kun er delelig med seg selv og én). Hvis denne funksjonen deaktiveres, kan ikke elevene
velge erPrimtall-kommandoen i katalogen eller ved a velge Test > erPrim i
matematiske operatorer. Hvis en elev apner funksjonen isPrime( manuelt, vises en
feilmelding nar uttrykket sendes.

Deaktivere differensialligning-funksjonen

Graftypen differensialligning er deaktivert i Grafer og geometri-applikasjonene.
Brukeren kan ikke skrive inn og graftegne en differensialligning manuelt.

Relaterte matematiske funksjoner rk23(, euler(, og deSolve( er ogsa deaktiverte.
Deaktivere graftegning av ulikheter

Nar graftegning av ulikheter er deaktivert, kan ikke elevene tegne grafen til ulikheter
med <, >, < og > eller gripe og dra ulikheter til en graf i Graf-, Geometri- og Kladdeark-
applikasjonene.

Deaktivere 3D-graftegning
Elevene kan ikke bruke 3D-grafvisning nar denne funksjonen er deaktivert.

Deaktivere implisitte grafer, kjeglesnittsjablonger, kjeglesnittanalyser og geometriske
kjeglesnitt

Nar disse funksjonene er deaktiverte, kan studenter og elever ikke lage grafer av
ligninger med henblikk pd x = ay + c eller ax + by = c. Kjeglesnittsjablonger er ikke
tilgjengelig, og elevene kan ikke analysere kjeglesnitt eller tegne det geometriske
kieglesnittet til en ellipse, parabel, hyperbel eller kjeglesnitt definert av fem punkter.
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Deaktivere trigonometriske funksjoner

Hvis trigonometriske funksjoner deaktiveres, kan ikke elevene bruke fglgende
funksjoner i beregninger eller graftegning.

csc sec cot
cscL, arcese secd, arcsec cot™L, arccot
csch sech coth

csch'l, arcesch | sech™!, arcsech | cothl, arccoth

* Forsgk pa a evaluere en av disse funksjonene fgrer til en feilmelding.

e Elevene kan ikke velge funksjonene csc, sec, cot, csc-1, sec-1 eller cot-1 ved a trykke
pa pa grafregneren.

e Elevene kan ikke velge de deaktiverte funksjonene fra katalogen.

Deaktivere logyx-sjablongen

Studenter og elever kan ikke bruke logpx (konverter til logbase) og log(a, b)-
kommandoer og -maler, inkludert logx-sjablonger.

e Nar elevene trykker pa log. pa grafregneren, aksepteres bare beregninger i log10-
format.

e Huvis en student eller elev manuelt angir log(a,b) eller >logbase( i et uttrykk, vil
forsgk pa a evaluere uttrykket fgre til en feilmelding.

e Eleven kan legge inn log(a), log(a,10) og log(a,10.).
Deaktiverer summeringsfunksjoner og sjablonger

Elevene hindres fra a bruke summeringsfunksjoner og sjablonger. Funksjonene 3( og
sumSeq( deaktiveres.

Deaktivere Finn rgtter i polynom

Funksjonene polyRoots(, cPolyRoots(, solve(, simult(, zeros(, og cZeros( deaktiveres.
Forsgk pa a evaluere en av disse funksjonene fgrer til en feilmelding.

Merk: Nar polynomverktgy er deaktivert, kan ikke elevene bruke Finn rgtter i polynom,
Reelle rgtter i polynom og Komplekse rgtter i polynom.

Deaktivere Lgs simultane ligninger

Funksjonene linSolve( og simult( deaktiveres i menyene og i katalogen. Forsgk pa a
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evaluere en disse funksjonene fgrer til en feilmelding.
Deaktivere numerisk Igser

Funksjonene nSolve( er deaktivert i menyer og i Katalogen. Forsgk pa a evaluere en
disse funksjonene fgrer til en feilmelding.

Deaktivering av glidebrytere

Nar denne funksjonen er deaktivert, kan ikke elevene sette inn eller opprette
glidebrytere i applikasjonene Grafer, Geometri, Data &-statistikk og Notater.

Deaktivert kinesisk-engelsk ordbok

| Trykk-for-a-teste-modus deaktiveres kinesisk-engelsk ordliste automatisk hvis
installert pa TI-Nspire™ CX-C-grafregnere. Du kan ikke bruke ordboken i Trykk-for-a-
teste-modus.

Trykk-for-G-teste for TI-84 Plus-modus

Informasjonen i dette avsnittet gjelder kun for TI-Nspire™ grafregnere som lar deg
veksle mellom TI-Nspire™-tastaturet og et TI-84 Plus-tastatur. For a kunne bruke Trykk-
for-a-teste i TI-84 Plus-modus, ma grafregneren startes med TI-84 Plus-tastaturet
tilkoblet.

Merk: Bruk av Trykk-for-a-teste i TI-84 Plus-modus pavirker ikke dokumenter som er
opprettet med TI-Nspire™-tastaturet tilkoblet.

Sgrg for a avslutte Trykk-for-3-teste-modus fgr du veksler til et annet tastatur. Hvis du
skifter tastaturer mens du er i Trykk-for-a-teste-modusen, viser grafregneren fglgende
melding:

Unzaved Document & fran] x|
MName a| Size
0 Unsaved Document
[FErace=Ta=Te=t 1]

This key pad is not compatible with the current
Press to Test mode. Flease revert to the key
pad used when entering Press to Test mode.

Aktivere Trykk-for-a-teste-modus i TI-84 Plus-modus
1. SIa grafregneren av.
2. Trykk og hold inne [{], ] og til skiermbildet Tilbakestill alternativer apnes.
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4.

5.
6.

KEZET OFTIONS
DIZAELE AFFZ: FROGRAWZ

ANGLE: KADIAN [IE3aE
STHT DIRGROSTICE: [ OFF
DIZHELE 103EAZE: {3 no
OIZAELE Z¢: W3 no

(EsC)  [OR D

Vinkelmodusen er standardinnstilt p& GRADER, Stat diagnostikk er PA, og
funksjonene logGRUNNTALL og summering () er deaktivert.

For @ endre grunninnstillingene, beveg markgren over gnsket innstilling, og trykk pa
ENTER].

Trykk pa (under OK pa skjermen) for a velge OK.
Alternativene som du har valgt, vises pa Tilbakestill fullstendig-skjermbildet.

DISRELE AFF3s FROGRANE
ANGLE: DEGKEE
STHT DIAGROSTICS: On

DIZRELE T03ERZE: YEF
DIFHELE Zi: YEZ

KAl isREZET
Fress any Hew...

Trykk pa en tast for a fortsette.

For a verifisere at applikasjoner, programmer og funksjoner er deaktivert:

Trykk pa [APPS !
AFFE HAYE EEER
DIZAELED

LINK-RECEIVE L1 (DR ADY
FILE} TO RE3TORE

Fressany Kew...

Trykk pa [PRGM !
FROGRANE HAYE EEEN
DISAELED

LINK-RECEIVYE L1 (OF ANY
FILE} TO RE:TORE

Fress any Hew...

Trykk pa [ALPHA] [F2]
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Trykk pa R PO CPY FRE]
1R

refMaxt
Sinberiug
ifninto
SR e —
Ai eoEHeE——
Hooluer..

[ua]

Andre variabler som er lagret i RAM og i arkivminnet (inkludert AppVar), slettes.
Verifisere at funksjoner er deaktivert i TI-84 Plus-modus

Nar elevene prgver a apne deaktiverte funksjoner, vises fglgende
informasjonsskjermbilder:

T+3ERZEC HAS EEEN surarakion Z0 HAE EEEN
DIZAELED DIZAELED
LINK-RECEIVE L1 (OR ADY LINK-RECEIVE L1 Ok ADY
FILE} TO RE:TORE FILE} TO RE:TORE

FFessand K. .. FF&ss any ey, ..

Merk: Hvis en grafregner allerede er i Trykk-for-a-teste-modus, deaktiveres
applikasjoner og programmer. Hvis du prgver ga til Trykk-for-a-teste pa en TI-Nspire™-
grafregner med TI-84-tastaturet mens du er i Trykk-for-a-teste-modus, vises
Tilbakestill fullstendig-skjermbildet. Aktuelle innstillinger vises, og RAM tilbakestilles.
Grafregneren er klar for a brukes av en annen elev i en ren testtilstand etter behov.

DISRELE RFF5s FROGRANE
RNGLE: DEGREE
STHT DIAGNOSTICS: DR

DIZAELE 103ERZE: YES
DIZAELE Zi: YEX
Fifil is KESET

Frassand Bev...

Avslutte Trykk-for-a-teste-modus i TI-84 Plus-modus

Nar du reaktiverer TI-Nspire™-grafregnere med TI-84-tastaturet og TI-84 Plus-
grafregnere, gjenopprettes applikasjoner og programmer.

Gjenopprette en TI-Nspire™-grafregner i TI-84 Plus-modus til full funksjonalitet:

e Koble grafregneren til en annen TI-Nspire™-grafregner i TI-84 Plus-modus eller til
en TI-84 Plus-grafregner.

e Overfgr en hvilken som helst fil til eller fra grafregneren som er i testmodus.

e Alternativt kan du bruke Tl Connect™ for & laste ned en fil fra datamaskinen til
grafregneren.

For a overfgre en fil fra en annen TI-84 Plus-handholdt enhet:
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1. P& mottakerenheten, trykk pa [LINK] og marker MOTTA. lIkke trykk pa
enna.

Pa senderenheten, trykk pa [LINK].

Velg en fil som du vil sende ved a velge en kategori, og deretter velge den filen
som skal sendes.

H!E!Hl TRAM

- 5 n
rrrrr—
[ QLT R S T LR

4. Marker OVERF@R for & sende filen, men ikke trykk pa [ENTER] enna.

SELECT IlﬂEIIEilll
iHTransmi

5. Trykk pa [ENTER] pa mottakerenheten.
6. Trykk pa [ENTER] pa senderenheten.

Merk: Det kan hende at du ma overskrive eller gi nytt navn pa variabelen for at
filoverfgringen skal lykkes.

Merk: Tl TestGuard™-applikasjonen for TI-83 Plus og TI-84 Plus er ikke beregnet pa a
kigre og overfgre testoppsett nar den er lastet inn pa en TI-Nspire™-grafregner i TI-84-
modus, inkludert reaktiveringsfunksjonen. Dessuten blinker ikke LED-indikatorene som
angir at du er i Trykk-for-a-teste-modus, nar du er i TI-84-modus.
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Generell informasjon
Hjelp pa nettet (online)

education.ti.com/eguide

Velg ditt land for mer produktinformasjon.

Kontakt Tis brukerstgtte

education.ti.com/ti-cares

Velg ditt land for tekniske og andre stgtteressurser.
Service og garantiinformasjoner

education.ti.com/warranty

Velg landet ditt for informasjon om lengden og vilkdrene for garantien eller om
produkttjenester.

Begrenset garanti. Denne garantien pavirker ikke dine lovmessige rettigheter.
Texas Instruments Incorporated

12500 Tl Blvd.

Dallas, TX 75243
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