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Como comegar com a unidade portatil
TI-Nspire™

As unidades portateis TI-Nspire™ e TI-Nspire™ CAS s&do unidades portateis de
segunda geracao da familia de produtos TI-Nspire™. Estas unidades portateis
fornecem navegacao touchpad, graficos dindmicos e fungdes interactivas do
computador.

A unidade portétil e o software TI-Nspire™ partilham a mesma funcionalidade,
permitindo transferir atribui¢bes da turma da unidade portatil para o
computador ou transferir documentos para a unidade portatil quando
necessitar de mobilidade. Comece os trabalhos na escola, de seguida,
conclua o trabalho em casa para tirar partido do ecra a cores do software e da
navegacao de facil utiliza¢do. Utilize o software para transferir as
actualizagbes mais recentes do software e do sistema operativo da unidade
portatil &8 medida que ficam disponiveis para gharantir que tem as mais
recentes melhorias.

Este guia abrange a unidade portatil TI-Nspire™ e a unidade portatil TI-Nspire™
CAS. Embora funcionem identicamente de muitas formas, existem algumas
distingdes. Se a unidade portatil TI-Nspire™ CAS tiver funcionalidades
adicionais, sdo realcadas e a operagao CAS é descrita.

Sobre CAS

Com CAS ou o Sistema de Algebra Informatico, pode:
»  Efectuar célculos simbdlicos e numéricos.
»  Criar e expandir expressodes e resolver denominadores comuns.

A tecnologia TI-Nspire™ CAS torna possivel reconhecer, simplificar e calcular
expressdes matematicas, preservando os simbolos, incluindo variaveis e

“n

termos, como “e” e .

Esta capacidade para introduzir e ver equagoes e expressdes no ecra a
medida que aparecem nos manuais escolares é especialmente util para
calculos passo a passo, aritméticos, algébricos e de calculo.

Teclas da unidade portatil TI-Nspire™
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Remove os
menus ou as
caixas de dialogo
do ecra. Também
para um calculo
em progresso.

Abre o
Rascunho para
efectuar calculos
e gréficos rapidos

Vai para o
campo de entrada
seguinte.

@) Fornece
acesso a fungéo
ou ao caracter
apresentado por
cima de cada
tecla. Também
permite atalhos
em combinagéo
com outras teclas.

Apresenta o

caracter seguinte
em maiusculas.

Utilize o Touchpad TI-Nspire™ da mesma forma que o touchpad
de um computador portatil. Pode também premir as extremidades
exteriores para mover para a direita, esquerda, cima e baixo.

Liga a

s, unidade
e e portatil. Se a
unidade
portatil estiver
ligada, esta
tecla mostra o
ecra Pagina
inicial.
Abreo
menu
= — - Documentos.
- r = S - P
- | | "
() o I B (e Mostra
| . | = 0 menu de
e M~ vl e 8 contexto ou
o ::: : = da aplicagao.
OE-feale IOl x-)
AT () (3D (5) (00 @) Elimina o
u'E' o DG E—j- cara’c?ter
o0 il anterior.
(D)o o )b )| e
EETTE ]
w (&) (w) €] (8] (&) ¥ (@] == Mostra
w5 (w] (0] (7] (x) (o] ) (w] @ as variaveis
21 @l [®) gl (=) (3] (F) @) (= guardadas.
vi w3 s
I Avalia
uma
expressao,

executa uma
instrucao ou
selecciona
um item de
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menu.
Nota: Um simbolo p numa tecla indica acesso a varias opgoes. Para aceder a uma
op¢ao, prima repetidamente ou utiliza as teclas de seta no touchpad. Prima
ou clique para seleccionar a opgéo.

Preparar a unidade portatil para utilizagdo

As unidades portateis TI-Nspire™ sdo fornecidas com quatro pilhas alcalinas
AAA e um cabo USB padrdao macho A para mini macho B. Pode também
alimentar as unidades portateis com a Bateria Recerragavel TI-Nspire™ ou um
carregador de parede aprovado, que sao vendidos separadamente.

Antes de utilizar a unidade portatil, instale as pilhas ou instale e carregue a
Bateria Recarregavel TI-Nspire™ (se comprada). Pode também ligar a unidade
portatil a uma fonte de alimentagéo externa se tiver o carregador de parede.

Nota: Para mais informagdes sobre como instalar as baterias, consulte,
consulte Configurar as unidades portateis.

Ligar a unidade portatil TI-Nspire™ pela primeira vez

1. Certifique-se de que as baterias estdo instaladas ou carregadas, ou que a
unidade portatil esta ligada a uma fonte de alimentagéo.

2. Prima para ligar a unidade portatil.

Aparece uma barra de progresso durante o carregamento do sistema
operativo e, em seguida, é-lhe pedido para escolher as preferéncias de
idioma e de tamanho do tipo de letra.

Para desligar a unidade portatil, prima @) (gton). As definicdes e os
conteudos da memoria sdo retidos.

Nota: Para mais informagdes sobre como instalar e carregar as baterias,
consulte, consulte Configurar as unidades portateis.

Utilizar Automatic Power Down™

Para prolongar a duragao da bateria, a fungdo Automatic Power Down™
(APD™) desliga a unidade portatil apos trés minutos de inactividade. Quando
isto acontecer, prima para ligar a unidade portatil e voltar ao ultimo
documento ou mnenu acedido. Para alterar a predefini¢éo, prima

(5) () para aceder ao ecra Configuragéo da unidade portétil onde
pode alterar a definicdo Poupanga de energia.
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Nota: Para mais informagdes sobre como configurar a unidade portatil,
consulte Configurar as unidades portateis.

Seleccionar umidioma
Depois de carregar o SO, seleccione um idioma preferido.

Zh

Choose wour language

English (L1.=)

@ to select OK

1. Prima ) para abrir o menu pendente.
2. Prima w para percorrer os idiomas e, em seguida, prima (%] ou para
seleccionar um idioma.

3. Prima para realgar o botdo OK, de seguida, prima %] ou para
guardar a selecgdo de idioma.

Seleccionar umtamanho de tipo de letra
Em seguida, seleccione um tamanho de tipo de letra para o visor.

Font Size

Choose font size

kAedium
Small ABCODEFahcdef1 23456
hMedium ABCDEFabcdef123455

Large ABCDEFabcdef1 23456

1. Prima ) para abrir o menu pendente.
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2. Prima w para realgar o tamanho do tipo de letra e, em seguida,

prima (2] ou para o seleccionar.

3. Prima para realcar o botdo OK e, em seguida, prima [§] ou para
guardar a seleccdo e abra o ecra Bem-vindol.

The next screen is your # home for
TI-Mzpire™ handheld. Here wou can add
applications to wour open documents.

The center of the touchpad can be used to
select or grah. Click to select O now.

oK

4. Para continuar, clique em [ ] ou prima para seleccionar OK e abra o
ecra Pagina inicial.

t a
¥ Scratchpad & Documents
Calculate KB ew Document
G Graph by Documents

[ 3 )
[ 4]
B ettings

SN ETION

Utilizar o Touchpad TI-Nspire™

Utilize o Touchpad para navegar ou efectuar qualquer tarefa que seja possivel
efectuar com as teclas de setas e Enter. Utilize o touchpad para navegar das
duas formas:

Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™ 11



»  Utilize-o como um touchpad do computador, movendo a ponta do dedo
num movimento deslizante na area central do touchpad para activar e
mover o ponteiro do rato. Clique ou toque no centro do Touchpad para
seleccionar uma opgdo de menu ou completar uma acgéo.

* Prima as teclas de setas na margem exterior do Touchpad para mover o
ponteiro do rato para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita
e, em seguida, clique em %] ou prima para completar uma acgao.

Se premir sem soltar uma tecla de seta, o ponteiro do rato continua a
mover-se nessa direcgao.

Nota: Se o ponteiro do rato for visivel num comando ou ficheiro, clique ou
toque em no centro do touchpad para seleccionar esse comando ou
ficheiro. Se realcar o comando ou o ficheiro, mova o ponteiro sobre esse item
ou prima para o seleccionar.

Quando trabalhar numa aplicagéo, utilize o touchpad para aceder a mais
informacgdes sobre os problemas. Por exemplo, a passagem sobre um objecto
de Graficos e Geometria mostra informacdes sobre as variaveis utilizadas
nesse objecto e as ferramentas disponiveis.

Alguns utilizadores preferem personalizar as defini¢des do touchpad; para
acelerar ou desacelerar o ponteiro, ou activar o toque para clique. Para alterar
as predefinigdes do touchpad, consulte Configurar a unidade portatil
TI-Nspire™.

Utilizar o ecra Pagina inicial

O ecra Pagina inicial aparece quando ligar a unidade portatil pela primeira
vez. O ecra Pégina inicial fornece um ponto inicial para todas as actividades
da unidade portatil.

»  Abriro Rascunho para calculos e graficos rapidos
»  Criardocumento novo

»  Abrir e gerir documentos existentes

» Escolher as defini¢gdes e ver o estado

+  Versugestdes de utilizagdo da unidade portatil

*  Aceder a documentos recentes

»  Voltar ao documento actual

Nota: Para voltar ao menu Pégina inicial a partir de qualquer localizacdo,

prima (Gton).

12 Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™



Seleccionar opgées no ecra Pagina inicial

. Por predefini¢éo, o cursor ndo esta activo. Para activar o cursor, toque no
touchpad com a ponta do dedo.

»  Utilize o touchpad para clicar em qualquer dos icones de aplicagdes ou
em qualquer uma das op¢des dos menus Rascunho ou Documentos.

. Prima as setas no touchpad ((, p, a ou w) ou e para mover entre as
opgdes no ecré Pagina inicial.

*  Mova o cursor do rato sobre cada icone da aplicagdo para visualizar uma
descricao breve.

+  Prima (2] ou para seleccionar uma opg&o realgada ou prima a letra
ou 0 numero associado a opgao.

Ajustar o contraste
Para clarear o visor, prima sem soltar ¢) toque em ().

Para escurecer o visor, prima sem soltar @) toque em (¥).

Opcoes do ecra Pagina inicia

Opcao do Objectivo
menu

Rascunho

Utilize as opgbes do menu Rascunho para abrir uma aplicacao
Calculadora ou Grafico sem afectar o documento.

Enquanto estiver no Rascunho, prima para alternar entre as
aplicagdes do Rascunho. Calculadora e Grafico

Calculadora Abre o Rascunho com uma aplicag¢édo Calculadora
activa. No ecra Pagina inicial, escreva [A].

Grafico Abre o Rascunho com uma aplicagao Gréfico activa. No
ecra Pagina inicial, escreva [B].

Documentos

Para trabalhar com documentos, prima o nimero associado ou utilize o
Touchpad para seleccionar uma opgéao e, em seguida, prima ou .

Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™ 13



Opcao do Objectivo

menu

Novo Abre um documento TI-Nspire™ novo com as aplicagbes

documento disponiveis listadas.

Os meus Abre o browser de ficheiros onde pode abrir os

documentos documentos TI-Nspire™ existentes ou enviar ficheiros
para outros.

Recente Lista os cinco documentos guardados mais
recentemente.

Actual Acede ao documento actualmente aberto.

Definigbes Verifique o estado da unidade portatil e altere as

definicoes.

[cones das aplicagées

Para adicionar uma nova pagina ao documento actual, seleccione o icone
de uma aplicagdo. Se ndo estiver nenhum documento aberto, um
documento novo aparece com a aplicagdo seleccionada numa nova

pagina.
Calculadora Adiciona uma pagina a um documento para introduzir e
|i avaliar expressdes matematicas.
Graficos Adiciona uma pagina para fazer graficos e explorar
-b funcoes.
Geometria Adiciona uma pagina para criar e explorar formas
g geomeétricas.
Listas e Adiciona uma pagina para trabalhar com dados em
Folha de tabelas.
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Opcao do
menu

Objectivo

Calculo

Dados e Adiciona uma pagina e fornece ferramentas utilizadas
Estatistica para visualizar conjuntos de dados em diferentes tipos
— de gréficos e fornece ferramentas para manipular
E conjuntos de dados para explorar relagdes entre os
conjuntos de dados.
Notas Fornece fungbes de edicdo de texto para adicionar texto
— aos documentos TI-Nspire™ para utilizar como notas ou
j partilhar com os outros utilizadores.
Vernier Adiciona uma pagina para recolher e analisar
DataQuest™ dados de sensores.

Para saber mais sobre as aplica¢des e os documentos, consulte o capitulo
Trabalhar com documentos nas unidades portateis TI-Nspire™.

Compreender o Rascunho

Utilize o Rascunho para fazer graficos e calculos rapidos sem afectar o

documento TI-Nspire™ actual. Por exemplo, quando necessitar de uma forma

rapida para testar um calculo antes de o adicionar a um documento, pode abrir
a aplicagcao Rascunho e efectuar o calculo. Em seguida, pode rejeitar o
calculo ou adiciona-lo a um documento. Para mais informagdes sobre o
Rascunho, consulte Utilizar o Rascunho.

Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™
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Ecra da unidade portatil TI-Nspire™

Os icones no ecra da unidade portatil fornecem informacgdes sobre as
operagdes da unidade portatil e uma forma simples de aceder e alterar as
definicdes. Este ecrd mostra os icones que sdo descritos abaixo.

?

o

-1: 'I..1 I 1.2 I_‘]I Document 1w g 'Lﬁ‘

9 © éz

icone

Fungéo

Setas de deslocagado das paginas - Utilize o touchpad e estas
setas para percorrer as paginas num documento.

Separadores das paginas - Indique o nimero do problema
seguido pelo numero da pagina. Se os problemas tiverem
nome, mova o ponteiro do touchpad sobre o separador para
ver o nome da pagina.

Nome do documento - Mostra 0 nome do documento actual.
Clique aqui para aceder ao menu Documentos. Um
asterisco junto do nome do documento indica que foram
efectuadas alteragdes desde a ultima vez que o documento
foi guardado.

Premir para testar - Indica que a unidade portatil esta no
modo Premir para testar.

16 Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™




fcone | Fungao
(5) — Estado do inicio de sesséo - Mostra se a unidade portatil
” esta a procura de um ponto de acesso (intermitente),
encontrou um ponto de acesso (s6lido), ndo esta a
comunicar, esta ligada e preparada para iniciar a sessao
(uma seta intermitente), ou tem a sessdo iniciada e esta
carregada (uma seta sdlida). Clique aqui para ver as
Defini¢cdes e o Estado.
(6) E.I."::? Estado , @ ou :CAPSI
[=

(7] m Definigdes e Estado:

+ Passe o cursor sobre o icone para mostrar a definicéo
do modo de angulo efetiva para a aplicag¢do ativa e o
nivel de carga da bateria.

* Cligque no icone para abrir o menu Defini¢des.

(8] E Fechar documento - Clique aqui para fechar o documento
actual. Se houver informacgdes ndo guardadas, guarde-as
ou elimine-as quando solicitado.

Utilizar sugestbes

As Sugestbes sdo conselhos rapidos disponiveis no software da unidade
portatil. Existem varias formas faceis para aceder as Sugestoes:

«  Prima@) @D.

* Algumas caixas de dialogo contém o icone do ponto de interrogagao.
Clique neste icone para abrir as Sugestdes para essa tarefa.

» Para percorrer as Sugestoes, utilize o touchpad ou as teclas de setas:

Para mover a pagina para baixo, prima @) (3).

Para mover a pagina para cima, prima @  (9).

Para ir para o fim do ficheiro das Sugestdes, prima @ (1).

Para voltar para o inicio do ficheiro, prima @) (7).
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Atalhos do teclado

Utilize os seguintes atalhos do teclado para efectuar tarefas comuns.

Obter ajuda
Abrir sugestdes D)
Editar texto
Cortar @ X
Copiar @)
Colar @)
Anular @ (2]
@
Repetir @
Alternar entre resultados aproximados e exactos @)
Alterar tecla para incluir o acento correcto

Introduzir caracteres e simbolos num documento

Ver paleta de caracteres/simbolos

Caracter de sublinhado

[]|®

Ver paleta de modelos matematicos

Barra invertida (\)

g@@@

Dado capturado manualmente

Apagar

®(0|q

Caps Lock

@IS
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Guardar

TICD

Paréntesis rectos

@ ©

Paréntesis curvos

@

Ver paleta de simbolos trigonométricos

Simbolo de igual

Ver paleta de simbolos pi
(m, /, 6, etc),

Ver paleta de igualdades/desigualdades
(>, <, % <,2,and )

Ver paleta de simbolos de letras e marcas

(?!$ 'Y

Raiz quadrada

log @
In @
ans @ @
Gerir documentos

Abrir documento

Fechar documento

Criar documento novo

Inserir pagina nova

Seleccionar aplicagéo

Guardar documento actual

®BGIGI®|®|®
W NZIBEH|@

Como comegar com a unidade portatil TI-Nspire™
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Navegacao

Topo da pagina

Fim da pagina

Subir uma pagina

Descer uma pagina

elcIECIS

Um nivel superior na hierarquia

4

Um nivel inferior na hierarquia

4

Menu de contexto para selecgao

Qlo(®|®|e|o|®

Alarga a seleccao na direcgéo da seta

Qualquer

seta

Navegar em documentos

Mostra a pagina anterior

Mostra a pagina seguinte

Mostra o Gestor de paginas

Sai do Gestor de paginas

Alternar entre aplicag6es numa pagina dividida

Move o foco para tras na pagina

g@D@@@@

ee<>vA

Assistentes e Modelos

actual

Adicionar uma coluna a uma matriz apos a coluna

®
©

Adicionar uma linha a uma matriz apés a coluna actual

®
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Modelo de integragéo ®
Modelo de derivada ©
Paleta de modelos matematicos or @
Modelo de fraccéo @) ®

Modificar ecra

Aumentar contraste

Diminuir contraste

@6
g17|®

Desligar

Utilizar atalhos especificos da aplicagao

Seleccionar tudo nas Notas ou no Editor de programas @ (A
Verificar sintaxe e guardar (no Editor de programas) @)
Inserir consola de Recolha de dados @ (D)
Localizar (no Editor de programas) @ (F]
Esconder/Mostrar linha de entrada (em Graficos e @ [a]
Geometria)

Ir para (em Listas e Folha de célculo, Editor de

programas)

Localizar e Substituir (no Editor de programas) @) (A
Inserir caixa de express6es matematicas (em Notas) @ [
Abrir Folha de rascunho
Recalcular (em Listas e Folha de calculo) @) [R]
Adicionar tabela de fungbes (em Listas e Folha de D)

calculo e em Graficos e Geometria)
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Utilizar o Rascunho

O Rascunho é uma funcéo da unidade portéatil TI-Nspire™ que permite:

* Avaliar expressdes matematicas.

* Representar graficamente fungdes.

Abrir e fechar o Rascunho
» No ecra Pagina inicial, pressionar para abrir o Rascunho.

A primeira vez que abre o Rascunho, uma pagina em branco abre com a
Calculadora ativa.

& Scratchpad '@ 1_

=

| (/59

» Pressionar para alternar entre as paginas Calcular e Grafico.
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H & n Scratchpad w m 1]
78%1.151 89.778 [
Define cub(n)=n3 Done
cub(ﬂ 27
] H & i Al Scratchpad ¥ m 1
7.39 %y
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{ " A
10 Ttel=cuble——2)
|- A

> Pressionar para ver o menu de Rascunho de calculo ou
Rascunho de grafico. Estes menus sdo subconjuntos dos menus
TI-Nspire™ para as aplicagbes da Calculadora e Graficos. Para obter listas
completas desses menus, consulte a documentacao para essas
aplicagoes.

> Pressione para fechar o Rascunho.

Calcular com o Rascunho

Na pagina de Rascunho de calculo, introduza uma expressdo matematica na
linha de entrada e, em seguida, pressione para avaliar a expressao. As
expressdes aparecem em notagdo matematica standard a medida que as
introduz.

Os resultados e as expressdes avaliadas tornam-se parte do histérico o
Rascunho apresentado por cima da linha de entrada.

Introduzir expressdes matematicas simples

Nota: Para introduzir um nimero negativo, pressione () e, em seguida,
introduza o numero.

-43

Por exemplo, suponha que pretende avaliar 12
1. Selecione a linha de entrada na area de trabalho.

2. Escreva 2 (») 8 para iniciar a express&o.
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X

Pressione ) para colocar o cursor na base e, em seguida, complete a
expressao, escrevendo:

® 433 12

28-43/12|

Pressione para avaliar a express&o.

A expressdo é apresentada em notagdo matematica standard e o
resultado é apresentado no lado direito da pagina.

8.43 2752

3

2

12

Nota: Pode forgar uma aproximagao decimal num resultado, premindo

@ em vez de (enter).

8.43 917.333

12

Pressionar () forga o resultado aproximado.

Nota: A formatagdo dos resultados também pode ser ajustada em Definigdes.
Para obter mais informagoes sobre a personalizagdo das defini¢gdes, consulte
Configurar as unidades portateis.

Inserir itens do Catalogo

Pode utilizar o Catalogo para inserir fungdes e comandos, simbolos e modelos
de expressoes na linha de entrada.

Pressione para abrir o Catalogo. Como predefini¢do, o primeiro
separador é visualizado, o qual lista todos os comandos e fun¢bes em
ordem alfabética.

Utilizar o Rascunho 25



20z | 3o |4 e S 3

ol

b AWizards On

Walue BDecimal
List pDecimal
katrix rDecimal

v

¥ A'Wizards On

n=okvelEquation. War(=Guess]) A~

1 nSakse(Equation. War[=Guess]. lowBaund)

nSokvelEqguation, War[=Guess], lowBound, up &

Se a fungdo que esta a inserir é visivel na lista, selecione e pressione

para a inserir.

Se a fungdo nao é visivel:

a) Prima uma tecla de letra para saltar para as entradas que comecem

por essa letra.

b) Pressione w ou a conforme necessario para realgar o item que esta

ainserir.

c) Clique num separador numerado para listar as fungdes por categoria:
funcgdes de matematica, simbolos, modelos de matematica, objetos de
biblioteca e valores para unidades de medigao padrao (CAS).

Cat’logo para
unidade portatil
nao CAS

Catalogo para
unidade portatil
CAS

d) Pressione para inserir o item na linha de entrada.

26
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Utilizar um modelo de expresséao

Os modelos ajudam a introduzir matrizes, fungées por ramos, sistemas de
equacgoes, integrais, derivadas, produtérios e outras expressdes matematicas.
7
> W

Por exemplo, suponha que pretende avaliar »-3

1. Pressione para abrir a paleta Modelo.

[m]
i <o
=

2. Selecione

para inserir o modelo da soma algébrica.

O modelo aparece na linha de entrada com pequenos blocos que
representam elementos que pode introduzir. Um cursor aparece junto a
um dos elementos para mostrar que pode escrever um valor para esse
elemento.

3. Utilize as teclas de setas para mover o cursor para a posigao de cada
elemento e escreva um valor ou uma expressao para cada elemento.

>

n=3

4. Pressione para avaliar a express&o.
7
% (n)
n=3

Introduzir expressdes com um assistente

Pode utilizar um assistente para simplificar a introducdo de algumas
expressodes. O assistente contém as caixas definidas para o ajudar a introduzir
0s argumentos na expressao.

25

Suponha que quer encaixar um modelo de regressao linear y=mx+b nas duas
listas seguintes:

{1,2,3,4,5}
{5.,8,11,14,17}
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1. Pressione @ (1) para abrir o Catalogo e mostrar a lista alfabética de
fungbes.

2. Clique na lista e, em seguida, pressione (L] para saltar para as entradas
que comecem por “L.”

Pressione w conforme necessario para realgar LinRegMx.

4. Se a opgao Assistentes ligados nao estiver selecionada, pressione
para realcar Assistentes ligados.
5. Pressione para alterar a definigéo.

6. Pressione para realgar LinRegMx novamente.

g Funcéo LinRegMx
—| numa unidade
portatil ndo CAS

lzmi
left{
LibiPris
LibPub
lib=hortcut]
LinFeghix

#\Wizards On

LinReghx X, [ [Freq][. Categary, Include]] |

=

Funcéo LinRegMx
e ] " =| numa unidade
1: 20z |34 g |5 mfg| 6 Gl portatil CAS

LinReghdx
LinRegBx #\

A'Wizards On

|— |LinRegM}{ o [L[Freq] [ Categony. Include]] |

LibPub A
libShorteut:
lirm(
lirnit(
~
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7.

10.
11.

12.

Pressione (enter).

Aparece um assistente, oferecendo-lhe uma caixa para escrever cada
argumento.

Linear Regression {rmx+h) 1_

X List 2
¥ List: | |
Sawve FegEgn to: |f2 |
Freguency List: | 1 |
|
|~

Category List: |

Include Catedories: |

I Cancel

Escreva {1,2,3,4,5} como Lista X.

Pressione para ir para o campo Lista Y.
Escreva {5,8,11,14,17} como Lista Y.

Se quiser guardar a equacao de regressdo numa variavel especifica,
pressione e, em seguida, substitua Guardar RegEqn em pelo nome
da variavel da fungao (f1 a f99).

Clique em OK para fechar o assistente e insira a expresséo na linha de
entrada.

A expressao € introduzida juntamente com as declaragbes para copiar a
equacao de regressao e apresentar a variavel stat.results, que contera os
resultados.

LinRegMx {1,2,3,4,5},{5,8,11,14,17},1: CopyVar stat. RegEqn,f1: resultados
estatisticos

O Rascunho mostra as variaveis stat.results.
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o E _ Scratchpad + ﬂj]m -
| [ "Tifle" "Linear Fegression {mxz+b)" EI
"RegEqn" "m*z+h"
"t 3.
" 2. b
frt 1
tpt 1
| "Resid" oo
| ~
! =yl I

Nota: Pode copiar valores das variaveis stat.results e cola-las na linha de
entrada.

Ver o histérico

Os resultados e as expressdes avaliadas tornam-se parte do histérico do
Rascunho apresentado por cima da linha de entrada.

» Pressione a ou w para percorrer o historico.

g ﬂdm #8|.

2 T
| q.-,-?'.-":!: 1-.|r5_ 1.76012 !

1.7601186104112+2 log  (45)
10

5. 06654

2o

@ Entrada atual/entradas totais
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Copiar umitem do histérico para a linha de entrada

Pode copiar rapidamente uma expressao, uma "subexpressao” ou um
resultado do histérico para a linha de entrada.

1. Prima a ou w para percorrer o historico e selecionar o item que pretende
copiar.

2. Opcionalmente, selecione parte da expressao ou do resultado utilizando
@snif) juntamente com as teclas de setas.

73.1428571429

3. Pressione para copiar a selecéo e inseri-la na linha de entrada.

581 1614
7

Apagar o histérico
Quando apagar o histérico, todas as variaveis e func¢des do histérico retém os
valores actuais. Se apagar o historico por engano, utilize a fungdo Anular.

» No menu Agbes, selecione Apagar historico.
Pressione O G).

Todos os resultados e expressoes sdo removidos do historico.

Editar expressées do Rascunho

Apesar de nao ser possivel editar uma expressao do histérico do Rascunho
de calculo, pode copiar uma expressao (parcial ou completa) do historico e
cola-la na linha de entrada. Pode editar a linha de entrada.

Inserir elementos na linha de entrada
1. Pressione , 4 ), A OU w para posicionar 0 Cursor na expressao.

O cursor move-se para a posic¢do valida mais proxima na direcgdo que
prima.

2. Escreva os elementos e introduza-os a partir do Catalogo.
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Selecionar parte de uma expresséao
Pode eliminar, cortar ou copiar uma parte selecionada de uma expressao.

1.

Pressione 4, p, a Ou w para mover o cursor para um ponto inicial na
expressao.

Mantenha pressionado e pressione 4, p, a Ou w para selecionar.

- Para eliminar a selecao, pressione .

- Para cortar a selegdo para a Area de transferéncia, pressione @ (X].
- Para copiar a selegéo para a Area de transferéncia, pressione @ €.

- Para colar a selegdo numa linha de entrada nova no Rascunho,

pressione @) (V).

Representar graficamente com o Rascunho

1.

Pressione para abrir a pagina de Rascunho de grafico se nao estiver
ja aberta.

Por predefinicdo, é apresentada a linha de entrada. A linha de entrada
mostra o formato requerido para escrever uma relagao. O tipo de grafico
predefinido € Fungao, por conseguinte, aparece o formato f1(x)=.

Se a linha de entrada nao for mostrada, pressione Ctrl + G ou pressione

(2) (@) para vera linha de entrada e escreva uma expressao

para representar graficamente.

Pressione > Introdugdo/Edigéo de graficos e selecione um tipo de

gréfico.

Por exemplo:

»  Para representar graficamente uma equacgao de uma circunferéncia,
pressione > Introdugdo/Edi¢do de graficos > Equag&o >
Circunferéncia > (x-h)2 + (y-k)? = 2 ou pressione

@) (@ B3 (O).Preenchaaequagio e pressione

para desenhar a circunferéncia.

+  Para representar graficamente uma fungéo, pressione >
Introdugdo/Edigdo de graficos > Fungdo ou pressione

@y 3 @

A linha de entrada muda para mostrar o formato da expresséao para o tipo
de gréfico especificado. Pode especificar véarias relagées de cada tipo de
gréfico.
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3. Escreva uma expresséo e quaisquer outros pardmetros necessarios para
o tipo de grafico.

[« P+ 2 ]

4. Pressione para representar graficamente a relagédo, ou pressione v
para adicionar outra relacao. Se for necessario, pode pressionar
(@) para selecionar uma ferramenta no menu Janela/Zoom e
ajustar a area de visualizagao.

Quando representar graficamente a relagéo, a linha de entrada
desaparece para mostrar uma vista organizada do grafico. Se selecionar
ou tragar um desenho, a relagédo que define o desenho é apresentada na
linha de entrada. Pode modificar um desenho definindo uma relagao ou
selecionando e alterando o grafico.

A medida que representa graficamente varios desenhos, é apresentada
uma relacao definida para cada um. Pode definir e representar
graficamente um maximo de 99 relag¢des de cada tipo.

5. Utilize a tecla para explorar e analisar a relagdo de modo a:
+ Tracgararelacgdo.
+  Determinar pontos notaveis.

*  Atribuir uma varidvel na expressado a um seletor.

Visualizando a Tabela
» Para ver uma tabela de valores correspondente aos desenhos atuais,

pressione > Tabela > Tabela de ecra dividido ((menw) (7) (1)).
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» Para ocultar a tabela, clique no lado grafico do ecra dividido e, de seguida,

pressione > Tabela > Remover tabela ((menw) (7) (2)). Pode também

pressionar Ctrl + T.
» Para redimensionar colunas, clique na tabela e pressione > Agbes >
Redimensionar ((me) (1) (1)).

» Para apagar uma coluna, editar uma expressao, ou editar definicdes da

tabela, clique na tabela e pressione > Tabela ((men)  (2)).

Alterar o aspeto dos eixos

A medida que trabalha com os graficos, os eixos cartesianos sdo
apresentados por predefinicdo. Pode alterar o aspecto dos eixos das
seguintes formas:

1. Pressione (4) e selecione a ferramenta Zoom para utilizar.

2. Selecione os eixos e pressione @) (2) para ativar a ferramenta
Atributos.

a) Pressione a ou w parair para o atributo para alterar. Por exemplo,
selecione o atributo do estilo final.

b) Pressione qou ) para selecionar o estilo a aplicar.

c) Altere quaisquer outros atributos dos eixos conforme requerido para o
trabalho e, em seguida, prima para sair da ferramenta Atributos.
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3. Ajuste a escala dos eixos e 0 espagamento da marca de selecgdo
manualmente.

a) Clique sem soltar uma marca de selecgdo e mova-a no eixo. O
espagamento e o numero de marcas aumenta (ou diminui) em ambos
0S €eixos.

b) Para ajustar a escala e 0 espagamento da marca de selegdo num
eixo, prima sem soltar e, em seguida, retire e arraste uma marca
de selecdo nesse eixo.

4. Altere os valores dos extremos dos eixos, fazendo duplo clique sobre eles
e escrevendo novos valores.

5. Ajuste a localizagao dos eixos. Para mover os eixos existentes sem
redimensionar ou escalar novamente os eixos, clique e arraste uma
regido vazia do ecra até os eixos estarem na localizagcdo pretendida.

6. Altere as escalas dos eixos, pressionando > Janela/Zoom >

Definigdes da janela ((menu) (4) (1)).

Escreva os valores selecionados sobre os valores atuais para x-min,
X-max, y-min e y-max, EscalaX, e EscalaY e clique em OK.

7. Pressione > Mostrar > Ocultar eixos ((mens) (2) (1)) para ocultar ou

mostrar os eixos.

+ Se os eixos aparecerem na pagina, a seleccao desta ferramenta
oculta-os.

»  Se os eixos estiverem ocultados na pagina, a selec¢do desta
ferramenta volta a apresenta-los.

Tragar um desenho

A opc¢ao Tragado do grafico permite percorrer os pontos de uma
representagdo grafica de uma func¢do, paramétrica, polar, sucessao ou grafico
de dispersao. Para ativar a ferramenta do tragado:

1. Pressione > Tragar > Tragado do grafico ((menw) (5) (1)) para

percorrer o desenho no modo Tracar.
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(Opcional) Para alterar o incremento do passo para o tragado, pressionar
® G.

Depois de escrever um incremento do passo diferente, a ferramenta
Tragado do grafico percorre o grafico em passos desse tamanho.

Utilize o Tragado do grafico para explorar um desenho das seguintes formas:

V& para um ponto e passe para mover o cursor do tragado para esse
ponto.

Pressione qou ) para mover de ponto para ponto no grafico de
fung¢do. Sao apresentadas as coordenadas de cada ponto tragado.

Pressione a ou w para mover de um desenho para outro. As
coordenadas dos pontos atualizam-se para refletir a nova localizagdo
do tragado. O cursor do tragado € posicionado no ponto do novo
gréfico ou desenho com o valor x mais proximo para o ultimo ponto
identificado no grafico ou na fungao tragada previamente.

Escreva um numero e pressione para mover o cursor do tragado
para o ponto no desenho com coordenadas independentes mais
préximo do valor escrito.

Crie um ponto persistente que permanecga no grafico, pressionando
quando o ponto do tracado atingir o ponto que pretende definir.
O ponto permanece apo6s sair do modo Tragado do grafico.

Notas:

36
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* Acadeia undefaparece em vez de um valor quando passar sobre um
ponto que nao esta definido para a fungéo (uma descontinuidade).

* Quando tracgar para além do grafico visivel inicialmente, o ecra ajusta-
se para mostrar a area a ser tracejada.

3. Pressione ou escolha outra ferramenta para sair de Tragcado do

grafico.

Determinar pontos notaveis

Pode utilizar as ferramentas do menu Analisar grafico para determinar um
ponto notavel num intervalo especificado de qualquer funcdo representada
graficamente. Selecione uma ferramenta para determinar o zero, o minimo ou
0 maximo, o ponto de interse¢ao ou inflexdo, ou derivada numérica (dy/dx) ou

integral no grafico.

1. Selecione o ponto notavel que pretende determinar o menu Analisar
gréafico. Por exemplo, para determinar um zero, pressione (&) (D).

Analisar conicas

@ & @

Nao CAS CAS

Zero ® @ ® @
Minimo ® @ ©® @
Méximo ® ® ® ®
Intersecéo ® @ ®© @
Inflexao Nao aplicavel ®© &
dy/dx ® & ® &
Integral ©® © ©® @

®

O icone da ferramenta selecionada é apresentado na parte superior
esquerda da area de trabalho. Aponte para o icone para ver uma
sugestdo sobre como utilizar a ferramenta selecionada.
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2. Clique no grafico em que pretende procurar o ponto notavel e, em
seguida, clique uma segunda vez para indicar o inicio da procura do
ponto.

O segundo clique marca o limite inferior da regido da procura e é
apresentada uma linha ponteada.

Nota: Se determinar a derivada (dy/dx), clique no grafico no ponto (valor
numeérico) a utilizar para determinar derivada.

3. Pressione qou ) para ir para a linha ponteada que marca a regiédo da
procura e, em seguida, clique no ponto em que pretende parar a procura
(limite superior da regido da procura).

'R - - )

5\ ]

Zero: Click the function graph, then click the

left and right zearch boundsz {or enter x

value)

P T S S T S R S U L YT AL N
'E{.:' T __;I{x}=cunkx;' ’ EGT

araph F|' 30

4. Pressione no ponto para iniciar a procura. A ferramenta sombreia o
intervalo.

Se a regido da procura especificada incluir um ponto notavel, &
apresentada uma definigao para o ponto. Se alterar um grafico com
pontos notaveis identificados, procure as alteragdes nos pontos notaveis.
Por exemplo, se editar a funcdo na linha de entrada ou manipular um
grafico, pode alterar o ponto em que o grafico intercepta o zero.

Os pontos notaveis definidos permanecem visiveis no grafico. Pode sair
da ferramenta, premindo ou selecionando outra ferramenta.
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Trabalhar com variaveis no Rascunho

As variaveis do Rascunho sao partilhadas entre o Rascunho de célculo e o
Rascunho de grafico, mas ndo com quaisquer documentos TI-Nspire™. Se
usar o mesmo nome para uma variavel do Rascunho e para uma variavel num
documento, ndo ocorre qualquer conflito a menos que tente copiar expressoes
entre os documentos e o Rascunho.

Guardar o conteudo do Rascunho

Pode guardar a pagina do Rascunho de calculo, a pagina do Rascunho de
grafico, ou ambos como um documento TI-Nspire™.

1. Pressione e, em seguida, selecione Guardar para documento

(@=)  [A).
2. Pressione (enter).

Aparece a caixa de dialogo Guardar para documento.

1 Select Scratchpad contents
to save o a document:

Calculate

Graph
1 Sawve to;

(@) Mew Docurment

Seleccione a pagina ou as paginas para guardar.

4. Se um documento estiver aberto, seleccione Novo documento ou
Documento actual.

5. Clique em Guardar.

*  Se selecionou para guardar um documento atual (aberto), as paginas
do Rascunho séo adicionadas ao documento.
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»  Se selecionou para guardar as paginas do Rascunho num
documento novo, as paginas sédo convertidas para um documento
ndo guardado. Para guardar o documento:

- Pressione > Guardar. Aparece a caixa de dialogo Guardar
como.

- Escreva um nome para o documento.

- Selecione Guardar para guardar o documento novo.

Limpar o conteudo do Rascunho

Complete os passos seguintes para apagar os calculos e trabalho de grafico
da aplicagdo do Rascunho.

1. Pressione > Limpar Rascunho ((Gec)  [B)).
2. Pressione para apagar o conteudo do Rascunho.
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Trabalhar com documentos na unidade portatil
TI-Nspire™

Todo o trabalho feito com a unidade portatil TI-Nspire™ est4 contido num ou
mais documentos de TI-Nspire™, os quais pode partilhar com outros
utilizadores de unidades portateis e com aqueles que usam o software de
computador.

. Cada documento é dividido em problemas, entre 1 e 30.
+ Cada problema contém entre 1 e 50 paginas.
+ Cada pagina pode ser dividida em quatro areas de trabalho.

+ Cada éarea de trabalho pode conter qualquer uma das aplicagdes do
TI-Nspire™ (Calculadora, Graficos, Geometria, Lista e Folhas de calculo,
Dados e Estatisticas, Notas e Vernier DataQuest™).

Abrir um documento
1. No ecra da Pagina inicial, selecione Os meus documentos.
Pressione (2).

O gestor de ficheiros abre-se.

g
Mame o) Size
(B2 1y Docurnents 704K =
B8 Developer Unit 1K
B Examples 306K,
B Mty Lib GEk,
B8 new folder 1K
[ default_themes 15K
[ Documentt 1K
W image_test ZGRK U

2. Navegue até ao ficheiro que deseja abrir.

Trabalhar com documentos na unidade portatil TI-Nspire™ 41



. Pressione w para realgar o nome do documento e, em seguida,
pressione [§] ou para abrir o documento.

+ Se oficheiro esta numa pasta, pressione w para realcar a pasta e,
em seguida, pressione %] ou para abrir a pasta.

3. Pressione para abrir o menu Documentos para aceder a opgdes
para trabalhar com o documento aberto.

Criar um novo documento

1. No ecra da Pagina inicial, selecione Documento novo.
—ou—
Pressione (1).
Pode também pressionar () [NJ.

Aparece um novo documento com uma lista de aplicagdes.

11 Unzaved {@j

¥z
N 2:Add Graphs

I\ ZiAdd Geometry

B 4:Add Lists & Spreadsheet
lih 5:Add Data & Statistics

B s:Add MNotes

A 7Add Vernier DataQuest

Nota: O separador na parte superior esquerda do ecra indica que esta é a
primeira pagina do primeiro problema.

2. Utilize w e a para realcar a aplicacdo que deseja adicionar a pagina e,
em seguida, pressione para abrir a pagina.
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Guardar documentos

Para guardar o documento na pasta Meus Docs:

1.

Pressione para abrir o menu Documentos e, em seguida, selecione
Ficheiro > Guardar.

Nota: Também pode pressionar (1) (@) ou @ (] para guardar

um documento.

Aparece a caixa de didlogo Guardar como.

Save In:| by Documents

5 MyLib ~
Ex Developer Unit
A Examples

[ defauli_themes

£

File Mame: |

Save |[Cancel

Se estiver a guardar o documento pela primeira vez, é-lhe perguntado em

que pasta o pretende guardar e o nome. A pasta predefinida € Meus
Docs.

Escreva um nome para o documento.

Clique em Guardar para guardar o documento na pasta Meus Docs.

Guardar um documento numa pasta diferente
Para guardar o documento numa pasta diferente:

1.

Num documento aberto, pressione @O G

Aparece a caixa de didlogo Guardar como.

Pressione para navegar até a lista das pastas existentes. A
primeira pasta na lista € selecionada.

Utilize o w e a para percorrer a lista de pastas.

Para selecionar e abrir uma pasta, pressione [3].
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5. Escreva um nome para o documento.

6. Clique em Guardar para guardar o documento na pasta selecionada.

Guardar um documento numa pasta nova
Para guardar o documento nhuma pasta nova:

1. "Num documento aberto, pressione ([docy) (1) (5).

Aparece a caixa de didlogo Guardar como.

S8 Ind | Wty Documents

Hama Typa e I
£ MyLib Fidder
Fn Examplis Folder
| R Developer Unit Fidder -
LY default_thémis Docurnént 17 |*

Fila Hameg 11 Dipcurnent :I |
T

|[ Sawa| |Cancel ]|

2. Pressione até que o icone Nova pasta seja realgado e, em seguida,

pressione para criar uma pasta nova.

novo icone de
pasta

Escreva novo
nome de pasta.

A pasta nova é adicionada ao fundo da lista de pastas existentes. Por

predefinicdo, o nome da pasta & "Pastal".

3. Escreva um nome para a pasta nova e, em seguida, pressione para

guardar.

4. Pressione novamente para abrir a pasta.

O campo do Nome do Ficheiro fica activo.

Escreva um nome para o documento.

Clique em Guardar para guardar o documento na pasta nova.

Trabalhar com aplicagbes

As opcdes para trabalhar com aplicagbes incluem:
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»  Criarum documento novo e selecionar uma aplicagao
» Adicionar uma pagina e aplicagdo nova para um documento aberto

+ Adicionar aplicagdes multiplas para uma pagina num documento

Adicionar uma aplicagao
Ha varias maneiras de adicionar uma aplicagdo numa pégina:

* Ao criar um documento novo, utilize o Touchpad ou nimeros
correspondentes para selecionar uma aplicagéo na lista de aplicagdes.

+ Para adicionar uma pagina nova e uma aplicagdo num documento aberto,
pressione @) e, em seguida, selecione uma aplicag&o na lista.

Por exemplo, pressione @ para adicionar a aplicagéo de Graficos a
pagina. A aplicagao abre na area de trabalho.

4111 |> Hnsaved w 1E3
G587 Ty
!
%
-1 H Y
71(x)] A

Também pode pressionar (Gon), e, em seguida, selecionar uma aplicagdo no
ecra de Péagina inicial ao clicar num dos seguintes icones de aplicagéo:

Calculadora

_b Gréficos

-
rll

Geometria

Listas e Folha de Calculo
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Notas

E Dados e Estatistica

Vernier DataQuest™

Utilizar varias aplicagées numa péagina
Pode adicionar até quatro aplicag6es em cada pagina.

Quando criar um documento novo, este contém espaco para adicionar uma
aplicagao. Se for necessario adicionar mais de uma aplicagdo a uma pagina,
pode alterar o esquema para acomodar até quatro aplicagdes.

Pode selecionar um esquema standard fornecido como um item de menu ou
personalizar um esquema para satisfazer as suas necessidades.

Selecionar um esquema de pagina standard
1. Pressione (5) () para ver as opgdes de esquema.

1HE3

*nhsaved w

Documents

1 Layoul1 1: Custom Split
Il Pl 2 >elect Layout »
33: Layouts || SelectApp  (Ctri+K)
-1 (4 Layout 4 4. Swyap Applications
5 Layouts 5 Delete Application
H16: Layout 6 &; Delete Page
(A7 Layout? |7 Group (Ctrl+a)
711 FAE Layouts ||= Lngroup (Ctrl+6)

2. Prima o numero correspondente ao esquema pretendido.

Por exemplo, pressione @ para criar um esquema de dois painéis
dividido verticalmente na pagina.
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FAD AUTO REAL i

Fress kMenu

Az |

3. Pressione @ para mover entre painéis. As linhas em negrito a volta
do painel indicam que o painel esta ativo.

4. Pressione e, em seguida, pressione o nimero da aplicacdo que
pretende adicionar ao painel novo. Por exemplo, pressione @ para
adicionar a aplicagao Listas e Folha de Calculo.

SERR *nsaved w 14E3
s.67 Ty 1542 Dy
f‘.
X, 'I x,
-0 K 10| ! 10
-5.67 | 1 ':x)=| A

Nota: Se for necessario alterar o esquema da pagina para adicionar ou
eliminar aplicagdes, pode fazé-lo a qualquer momento. Quando eliminar
uma aplicagéo, selecione a aplicac¢édo a ser eliminada em primeiro lugar.

Criar um esquema de pégina personalizado

Se os esquemas standard nao satisfizerem as suas necessidades, pode
personalizar o espaco atribuido as aplicagdes numa pagina.
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1. Pressione (5) para ver as opgdes de esquema.
d11.1 | B *nsaved w '@

667 Documents
10 File 4
2 EFiit 1: Custom Split
S View 15 Select Layout )
f| 4Insert |5 gelact App  (CHrI+K)
10 > Page Ly sywap Applications
6 Refres 5 Delate Application
7 Sefting&: Delete Page
8 Login. |7 Croup (Ctrl+)
6. 67 I.j‘Q: Prezss: Ungroup (Ctrl+E)

2. Pressione (1) para selecionar a opgéo de diviséo personalizada.

O esquema standard aparece com uma divisoéria entre os painéis da
aplicagao. Utilize as setas (i.‘..:‘) no meio da diviséria para ajustar o
tamanho dos painéis.

i Fress menu
-i0 11 10

Tl

3. Pressione a, w, qou ) para mover a divisoria para ajustar a altura e a
largura dos painéis no esquema.

4. Pressione (3 ou (=) para selecionar um esquema definido:
*  Pressionar @ retorna a um esquema de pagina completa.

*  Pressionar @ comuta o esquema de um esquema vertical para um
esquema horizontal. Pressione @ para voltar ao esquema vertical.
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+  Pressionar (¥) duas vezes adiciona um terceiro painel a pagina.
Pressionar @ varias vezes permite que escolha entre um esquema
de pagina vertical e horizontal com trés painéis.

*  Premir @ cinco vezes adiciona um quarto painel a pagina. Pressione
@ para percorrer as opg¢des do esquema anterior.

Pressione 2] ou para aceitar as dimensdes do esquema.

Pressione () para mover entre painéis. As linhas em negrito a volta
do painel indicam que o painel esta ativo.

Trocar aplicagées numa pagina

Se quiser alterar a posicao das aplicagdes numa pagina com varias
aplicagbes, pode fazé-lo, "trocando" as posigbes de duas aplicagdes.

1.

Pressione (5) Esquema de pagina (4) Trocar aplicagéo.
A aplicagao selecionada é rodeada por um limite preto intermitente forte e
o cursor Trocar aplicagdo ¢J é apresentado no ecra.

Nota: No esquema de pagina de dois painéis, a aplica¢do selecionada
troca automaticamente de posi¢do com o painel oposto. Pressione
ou para completar a troca.

Pressione a, w,  Ou ) para posicionar o cursor sobre a aplicagéo que
pretende trocar.

Pressione (%] ou para completar a troca.
Nota: Pressione para cancelar a troca

Agrupar aplicagdes
Para agrupar até quatro paginas de aplicagdes numa pagina:

1.
2.

Selecione a primeira pagina da série.
No menu Documento, selecione Esquema de pagina > Agrupar.

Pressione G @.

A pagina seguinte é agrupada a primeira pagina. O esquema de pagina
ajusta-se automaticamente para mostrar todas as paginas do grupo.

Paginas desagrupadas
Para desagrupar as paginas:

1.

Selecione a pagina agrupada.
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No menu Documento, selecione Esquema de pagina > Desagrupar.
Pressione G (8.

O material é separado em paginas individuais para cada aplicagéo.

Eliminar uma aplicagdo de uma pagina

1.
2.

Clique na aplicagdo que pretende eliminar.

No menu Documento, selecione Esquema de pagina >Eliminar aplica¢éo.
—ou—

Pressione G G).

A aplicacao selecionada é eliminada.

Se quiser anular a eliminacgéao, pressione Ctrl-Z.

Utilizar o menu Aplicagdo

O menu Aplicagéo permite-lhe selecionar ferramentas para trabalhar com uma
aplicagéo especifica. Cada aplicagdo tem um menu unico.

Utilizar o menu Aplicagao

1.

Numa pagina em branco, pressione para ver o menu Aplicacéo.

O menu apresenta as aplicagdes que pode adicionar a pagina.

<|1,1 |> Unsaved w @B

Press Menu
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2. Pressione o numero da aplicagdo que pretende adicionar a pagina. Por
exemplo, pressione @ para adicionar a aplicagédo Listas e Folha de
Calculo.

df11 )k Unzaved w @ {il

w2 Add Graphs
193 Add Geometry

EH4Add Lists & Spreadshest
Ac:Add Data & Statistics
E15:Add Notes

@7 Add Vernier Dataluest

3. Pressione para ver o menu Aplicacéo, que lista as opg¢des para
trabalhar com a aplicacao atual.

O exemplo abaixo mostra o0 menu Aplicagéo para a aplicagéo Listas e
Folha de Calculo.

W *Unsaved w ﬁu
| 2: Insert Y ~
1353 Data ’ '
5 4 Statistics »

EM S: Table )

(P 6: Hints

GE

Menus de contexto

Os menus de contexto visualizam as opgdes que séo especificas para o
objecto selecionado ou local do cursor actual.
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Utilizar o menu de Contexto

» Para aceder ao menu sensivel de contexto de uma aplicagéo, pressione

@) (men).

No exemplo a seguir, 0 menu de contexto visualiza as op¢bes disponiveis
para a célula selecionada em Listas e Folha de calculo.

*nsaved w ﬁﬂ
A

3P .;.fe

dinsert Cell
S:Delete Cell
6:Fill Down
7MNegiables b
8:R}Jsize
9:Frequency Plot
A Quick Graph

B: Color v v
AT | <[>

-

Trabalhar com problemas e paginas

As opcdes do menu Documentos permite-lhe:

Guardar um documento.

Aceder as fungdes de edigdo, como anular, repetir, cortar, copiar, colar e
eliminar.

Mover entre paginas e abrir a vista do gestor de pagina para documentos
com varias paginas.

Modificar o esquema da pagina, introduzir paginas ou problemas, eliminar
paginas e alterar defini¢des.

Adicionar problemas, paginas e aplicagdes para abrir documentos.

Aceder a opcdes de esquema de péagina.

Adicionar um problema a um documento

Adicionar problemas a um documento permite reutilizar nomes de variaveis.
Um documento pode conter até 30 problemas. Para adicionar um novo

p

roblema:
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1. Pressionar (dc) (4) (1) para abrir as opgdes Inserir.
® {8

*hzaved w

+*

(Ctrl+)

» Calculator

: Graphs

s Geometny

: Lists & Spreadshest
: Data & Statistics

: Motes

Wernier DataQuest

| A Program Editor b
Al | B:Senzor Console  (Chrl+D)

O 00 = Do B )| R

o= W R —

Um problema novo com uma pagina é adicionado ao documento. O
separador na parte superior esquerda do ecra indica se esta é a primeira
pagina do segundo problema.

411 121> *nsaved w @a

Press henu

2. Pressione para abrir o menu Aplicagéo e, em seguida, pressione o
numero correspondente a aplicagdo que deseja adicionar a pagina nova.

Ver e reordenar as paginas num documento

O Gestor de paginas mostra todos os problemas do seu documento e todas as
paginas dentro de cada problema no formato de miniatura. Pode utilizar o
Gestor de paginas para reorganizar e eliminar paginas, copiar uma pagina de
um problema e cola-la noutra e aplicar modelos as péaginas.
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Ver varias paginas com o Gestor de paginas

Apesar da unidade portatil mostrar tipicamente uma pagina de cada vez do
seu documento, o Gestor de paginas permite ver todos os problemas do seu
documento e todas as paginas de cada problema em formato de miniatura.
Pode utilizar o Gestor de paginas para reorganizar e eliminar paginas, copiar
uma pagina de um problema e cola-la noutra.

Abrir o Gestor de paginas a partir de um documento
> Pressione @) a.

O ecréa Gestor de paginas mostra todos os problemas e paginas do
documento atual.

Document] “*
v Problerm 1 [312

¥ FEroblem 2

Reordenar paginas de um problema

Utilize o Gestor de péaginas (pressione @) a) para mover uma pagina
referente a um problema com varias paginas.

1. Pressione a tecla ¢ ou p para selecionar a pagina que pretende mover.

Um limite forte & volta da pagina indica que foi selecionada.
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£DocUrments “*
*Problem 1 (3

*Problem 2 [

2. Pressione sem soltar (2] ou pressione @) (2] até o cursor de captura &
aparecer.

Pressione 4, p, a ou w para mover a pagina para a posi¢ao pretendida.
4. Pressione |¥]ou para terminar o movimento.

Nota: Pode pressionar para cancelar.

A pagina move-se para a nova localizagéo no problema e o contador

ajusta-se em conformidade.

Copiar uma pagina para outro problema
Para copiar uma pagina de um problema para outro no mesmo documento:

1. Pressione @) a para abrir o Gestor de paginas.
2. Pressione 4, p, a ou w para selecionar a pagina que pretende copiar.

Um limite forte & volta da pagina indica que foi selecionada.
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£DocUrments “*
*Problem 1 (3

*Problem 2 [

Pressione @) (C] para copiar a pagina.

Pressione 4, p, a ou w para selecionar a posigao pretendida no problema
onde ira colar a pagina. A pagina copiada sera colocada depois da
pagina que selecionou.

Pressione @) (V] para colar a pagina na nova localizag&o.

A pagina é copiada para a nova localizagédo no problema e o contador
ajusta-se em conformidade.

Nota: Se a pagina contiver variaveis com os mesmos nomes das variaveis do
novo problema, pode ocorrer um conflito. Mude o nome das variaveis se for
necessario.

Copiar uma pagina para outro documento
Para copiar uma pagina de um documento para outro documento:

1.
2.

Pressione @) a para abrir o Gestor de paginas.

Pressione ¢, p, a ou w para selecionar a pagina que pretende copiar.
Um limite forte a volta da pagina indica que foi selecionada.
Pressione @) (C] para copiar a pagina.

Pressione (2) para abrir Meus Docs.

Pressione a e w para realcar a pasta que contém o documento que
também pretende copiar para a pagina.
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6. Pressione ) para abrir a pasta.
—ou—
Pressione .
7. Pressione as teclas a e w para realgar o documento.
8. Pressione [2]ou para abrir o documento.
9. Pressione @) a para ver o Gestor de paginas.

10. Pressione ¢, p, a ou w para mover a pagina para a posigao pretendida no
documento.

11. Pressione @) [V] para colar a pagina na nova localizagdo.

A pagina move-se para a nova localizagédo no problema e o contador
ajusta-se em conformidade.

Copiar, colar e eliminar problemas

Pode copiar e colar um problema de um local para outro no mesmo
documento ou num documento diferente. Pode também eliminar o problema
do documento.

Copiar e colar um problema
Para copiar e colar o problema:

1. Abra o Gestor de paginas.
Pressione @) a.

Pressione (docy)  (3) (3.
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*Documents S|
> PEroblem 1 (3]

L e \ i QI [ e )
*Problem 2 A

Selecione o problema. Se existirem varios problemas, pode pressionar
(2) para Feche o Gestor de paginas para listar os problemas
apenas por nimeros e titulo.

Pressione @) [C].

Va para o local onde quer que o problema apareca.

Prima @) (V).

Um problema duplicado é colocado no novo local.

Eliminar um problema
Para eliminar um problema do documento:

1.

Selecione o problema no gestor de paginas.

2. Pressione @) [X].
O problema é eliminado do documento.
Renomear um problema

Para renomear um problema:

1.

Com o documento activo, abra o Gestor de paginas.
Pressione @) a.
Selecione o nome do problema.

Pressione @)  (menu).

Selecione (7) Renomear e escreva o nome.
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5. Pressione @) [S] para guardar a alterago.

Adicionar uma pagina a um problema

Cada problema pode conter até 50 paginas. Para adicionar uma pagina a um
problema:

» Pressione () ou @) (1] para adicionar uma péagina em branco e
selecionar uma aplicagéo

» Pressione para ver o ecrd Pagina inicial depois aponte para a
aplicagéo que deseja adicionar a nova pagina e clique ou toque.

E adicionado uma nova pagina ao problema actual.

411 |> *nzaved w 1HE3
5.67 Py
Pt
— —
-3 1 d 0
#1(x)<] A

Nota: O separador na parte superior esquerda do ecré indica que esta € a
segunda pagina do segundo problema.

Mover-se entre paginas num documento

Os separadores mostram até trés paginas multiplas. Quando um documento
tiver mais de trés paginas, as setas aparecem no lado esquerdo e no lado
direito dos separadores.

Utilize as teclas seguintes para percorrer os documentos.

+ () ¢ mostra a pagina anterior.
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+ () ) mostra a pagina seguinte.
+ () a mostra o Gestor de paginas.
+ @) w mostra a vista anterior.

« Utilize o painel tatil para clicar nas setas que aparecem em ambos 0s
lados dos separadores para mostrar mais paginas num documento com
mais de trés paginas.

Gerir documentos

Meus Docs é um gestor de ficheiros em que guarda e organiza os seus
documentos. O exemplo seguinte ilustra o ecra Meus Docs com as partes
principais nomeadas. Siga o ecra para localizar as descri¢bes de cada parte

nomeada.

*DocUment3 LA
MName o Size
o EaAlgebra Bk
O Docurment 3K
[ Document2 g 2K @
* [ Document3 3K,
[ Documentd 1K,
9 [E2Exarnples 5]

@ Pasta aberta

@ Atual, documento ndo guardado
© Pasta fechada

O Indicadores de estado do sistema

@ Tamanho do ficheiro

Procurar ficheiros em Meus Docs

Para abrir Meus Docs:

» Pressione @.

Nota: Se estiver a trabalhar numa péagina, pressione @) a @) a.
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Aparece o ecra Meus Docs com todos os ficheiros e pastas existentes na
unidade portatil.

Document3 “*
Mame 2| Size

B3 Algebra 8k,

[ Titocumentt 2K
CiDocument2 2K
CiDocuments 3K,
CiDocumentd 1K,

B Exarmples 8k,

+ Para ordenar as colunas por nome ou tamanho, clique no cabegalho
da coluna. Clique novamente para alterar a ordenagao de
ascendente para descendente.

»  Para percorrer Meus Docs, clique ou agarre a barra de deslocacgéo.

«  Para abrir uma pasta individual, aponte para a pasta e clique no
icone da pasta ou pressione(t) ). Para fechar, clique novamente ou
pressione @) .

+  Para abrir todas as pastas, pressione (7). Para fechar,
pressione (®).

Renomear pastas ou documentos
Para renomear uma pasta ou documento:

1. Pressione as teclas a e w para realgar o documento ou a pasta que
pretende renomear.

2. Pressione @.
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Documents S|

Mame | Size
B3 Algebra 8k,
[ TDiooccumentt 3]
CiCocument2 2K,
CiDocuments 3k
CiCocumentd 1K,
B8 Examples Bk,

O nome da pasta ou do documento é realgado.
3. Escreva um nome novo e pressione para completar a alteragao.

Nota: Pressione para cancelar.

Criar pastas
Pode criar pastas de duas formas diferentes:
*  Pode criar uma pasta quando guardar um documento novo: Os comandos

de menu Guardar e Guardar como permitem introduzir um nome de pasta
novo para o documento.

* Pode criar uma pasta directamente a partir do ecrd Meus Docs. Pressione

(1). Escreva um nome para a pasta nova e pressione (3] ou

para o adicionar.

Convengdes de nomes de pastas e ficheiros

Os nomes das pastas tém de ser unicos. Os nomes das pastas e dos ficheiros
podem ser muito longos e podem incluir quase todos os caracteres, incluindo
espacos e pontuagao.

Nota: Se estiver a planear transferir estes documentos para o seu computador
para utilizagédo no software TI-Nspire™, & melhor utilizar os nomes aceites no
seu computador. Evite pontuagéo, \, / ou simbolos.

Eliminar documentos e pastas
1. Pressione a e w para realgar o documento ou pasta que pretende
eliminar.

2. Pressione @) (6.
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—0ou—

Pressione (@),
i
| f |
MName 1:0pen
& My Documents 2:Send
B8 Dewveloper Unit 2 Cut
B8 Examples 4:Copy
B Foldert
B My Lib
- fold 7:Rename
newtolaer 8:Mew Document
[ default_themes 9:Mew Folder
[ Didelete 2Kl
—_— . ¥

Aparece uma caixa de didlogo, que confirma que pretende eliminar o
ficheiro ou a pasta.

Document3 S|
Mame ) Size

B2 Alzebra 8.
Il confirm Document Delete K|
k.
Do you really want to delete docurment I
'Document1*? k.
5 K

Yes Cancel

3. Pressione (3] ou para selecionar Sim.

O documento é eliminado.

Duplicar documentos e pastas
Utilize Copiar @) €] e Colar ) (V] para duplicar documentos e pastas.

Para copiar um documento para outra pasta, selecione a pasta pretendida e,
em seguida, cole-a.
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Recuperar documentos eliminados

A maioria das operacoes efectuadas em Meus Docs pode ser anulada.
Pressione @ (Z] (Anular) para cancelar a ultima operagéo até restaurar o
documento eliminado.

Fechar um documento
1. Para fechar um documento, pressione O G.

Pressione @) [W].

Se alterou o documento, é-lhe perguntado se quer guardar essas
alteracgdes.

2. Clique em Sim para guardar o documento ou clique em N&ao para
abandonar as alteragoes.

Compreender as ferramentas TI-Nspire™

Esta seccao disponibiliza uma apresentagéo geral das ferramentas utilizadas
ao trabalhar com documentos TI-Nspire™ numa unidade portétil, incluindo
variaveis, catalogo, simbolos e modelos matematicos.

Criar variaveis TI-Nspire™

As variaveis podem ser qualquer parte ou atributo de um objecto ou fungéo
criada numa aplicagédo. Exemplos de atributos que podem tornar-se variaveis
sdo a area de um rectangulo, o raio de um circulo, o valor contido numa célula
de folha de calculo ou o conteido de uma coluna ou uma expresséao de
fungdo. Ao criar uma variavel, esta € armazenada na memaria dentro do
problema. Ira encontrar mais informagdes sobre as variaveis no capitulo com
titulo Utilizar variaveis.

Utilizar o catalogo

Utilizar o catalogo para aceder a lista de comandos e fungdes, unidades,
simbolos e modelos de expresséo de TI-Nspire™. Os comandos e fungdes sao
listados alfabeticamente. Os comandos ou fungdes que n&o iniciam com uma
letra sdo encontrados no final da lista (&, /, +, -, € assim por diante). Para abrir
o catalogo:

1. Num documento aberto, pressione para abrir o catalogo.
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2. Pressione a tecla numérica correspondente ao separador adequado.
Por exemplo, pressione @ para mostrar a lista de fungdes matematicas.
3. Pressione w até que o item que deseja inserir esteja realcado.

Um exemplo de sintaxe para o item selecionado é visualizado na parte
inferior do ecra.
Nota: Para ver os exemplos de sintaxe adicional do item selecionado,

pressione e, em seguida, pressione para maximizar ou
minimizar a Ajuda. Para mover de volta para o item selecionado,

pressione (tab).
4. Pressione para inserir o item.

Sobre a janela do catalogo

A janela de catalogo utiliza estes separadores para classificar os comandos,
caracteres especiais e modelos nos documentos:

1: Contém todos os comandos e fungdes por ordem alfabética
2z Contém todas as fungdes matematicas
1 Fornece uma paleta de simbolos para adicionar caracteres

especiais

A mf Contém modelos matematicos para a criagdo de dois objetos
bidimensionais aincluir produto, adi¢édo, raiz quadrada e integral
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Mostra objectos da biblioteca publica (LibPub)

CAS:

1 Contém todos os comandos e fungdes por ordem alfabética

7 ]’[ Contém todas as fungbes matematicas

3. ’\L‘,‘“E Fornece os valores para as unidades de medigao padrao

4, =f Fornece uma paleta de simbolos para adicionar caracteres
especiais

5 af Contém modelos matematicos para a criagdo de dois objetos
bidimensionais incluindo produto, adicdo, raiz quadrada e
integral

6: |i Mostra objectos da biblioteca publica (LibPub)

Utilizar os assistentes

Algumas fungdes do catalogo possuem um assistente para o ajudar a inserir
argumentos de fungdo. Para usar um assistente, pressione até que a
caixa Assistentes ligadosseja realcada. Pressione [3] or para selecionar
a caixa de selecao.
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Introduzir caracteres especiais

A paleta de simbolos contém um subconjunto de objectos encontrados no
catalogo. Para abrir a paleta de simbolos:

1. Num documento aberto, pressione () @).

1.1 |» *Unsaved w ﬁﬂ

]

T

mle|i|E|l°| B> _|P» °|g
il [Ll=]=|<|=s zn
- — | % | | A

+ x| f + o

M

0/39

2. Pressione ¢, ), a ou w para seleccionar um simbolo.

3. Pressione para inserir o simbolo.

Introduzir expressdes matematicas

Utilize modelos de expressdes matematicas para criar objectos
bidimensionais como soma, integral, derivada e raiz quadrada. Para abrir a
paleta de expressdes matematicas:
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1. Num documento aberto, pressione .

1.1 |r *Unsaved w ﬁﬂ
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2. Pressione ¢, ), a ou w para seleccionar uma expressao.
3. Pressione (3] or para inserir a expresséo.

Introduzir caracteres de idiomas internacionais

Utilize a tecla (B) para inserir os caracteres especialmente acentuados ou

pontuados em aplicagées como Notas que permite a insercdo de textos.

1. Abra uma aplicagdo como Notas que permite a insergao de textos.

2. Escreva o texto pretendido.

3. Posicione o cursor a seguir a letra que deseja acentuar. Por exemplo, "e"
enquanto estiver no Francés.

Pressione (B) no teclado. Note que "e" muda para "é." Manter pressionado (F)
até encontrar a versao acentuada do e que deseja. Pressione [ ] ou a letra
seguinte do seu texto para aceitar o caracter e continuar a escrever.
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Trabalhar com imagens

As imagens podem ser utilizadas em aplicagdes TI-Nspire™ para fins de
referéncia, de avaliagcao e pedagdgicos. Pode adicionar imagens as seguintes
aplicagoes TI-Nspire™:

+  Graficos e Geometria

+ Dados e Estatistica

* Notas

. Pergunta, incluindo Consulta rapida

Nas aplicacdes Graficos e Geometria e Dados e Estatistica, as imagens sao
definidas no fundo, atras do eixo e de outros objectos. Nas aplicagées Notas e
Pergunta, a imagem é definida em linha com o texto na localizagao do cursor
(em primeiro plano).

Pode inserir os seguintes tipos de ficheiros de imagem: .jpg, .png, ou .bmp.

Nota: A funcionalidade de transparéncia de um tipo de ficheiro .png néo é
suportada. Fundos transparentes sao apresentados como brancos.

Trabalhar com imagens numa unidade portatil

Numa unidade portatil, as imagens podem ser copiadas de um documento
para outro ou redimensionadas ou reposicionadas dentro de um documento.
Pode também eliminar imagens de um documento.

N&o pode adicionar ou inseririmagens num documento quando estiver a
trabalhar numa unidade portatil. Contudo, pode transferir um documento que
contém uma imagem do computador para uma unidade portatil. Ao utilizar
uma unidade portatil TI-Nspire™ CX, as cores sdo retidas. Se transferidas para
uma unidade portatil TI-Nspire™, as cores na imagem sdo convertidas para
uma escala de cinzentos.

Nota: Se ndo existir memoaria suficiente na unidade portatil para acomodar um
documento que contém uma imagem, é apresentada uma mensagem de erro.
Copiar uma imagem

Complete os seguintes passos para copiar uma imagem de um documento
para outro ou de uma pagina para outra dentro do mesmo documento.

1. Abra o documento que contém a imagem que pretende copiar.
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2.

Seleccione a imagem.

* Nas aplicagdes Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e
prima (3.

+  Na aplicagdo Graficos e Geometria, prima O @ @.

+  Na aplicagao Dados e Estatistica, prima 3 (o).

Aparece um limite a volta da imagem.
Prima @) e, de seguida, clique em Copiar. Pode também premir
@ (€.

Abra o documento onde pretende colar a imagem ou seleccione uma
pagina no documento actual.

Nota: Se abrir um novo documento, ser-lhe-a pedido para guardar e
fechar o documento actual.

Prima @) (V).
Nota: Se colar uma imagem na aplicagao Graficos e Geometria, prima

e, de seguida, prima @) (V).

A imagem é copiada para a pagina no documento.

Reposicionar uma imagem
Complete os seguintes passos para reposicionar uma imagem numa pagina.

1.

Abra o documento e navegue para a pagina que contém a imagem.

2. Seleccione aimagem.
* Nas aplicagdes Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e
depois prima, sem soltar, e liberte . A imagem aparece sombreada.
+  Na aplicagéo Graficos e Geometria, prima O @ @.
+  Na aplicagéo Dados e Estatistica, prima 3 (o).
Aparece um limite a volta da imagem.
3. Mova aimagem.
* Nas aplicagdes Pergunta ou Notas, mova o cursor para a nova
localizag&o e prima [3].
* Nas aplicagdes Graficos e Geometria ou Dados e Estatistica:
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- Prima sem soltar | ¥ até o cursor mudar para uma seta de quatro

lados (¥). A imagem flutua em segundo plano e o limite muda
para uma linha tracejada.

- Desloque o seu dedo sobre o Touchpad para mover a imagem
para a nova localizagéo e, de seguida, prima %] ou para
colocar aimagem.

Redimensionar uma imagem

Complete os seguintes passos para redimensionar uma imagem numa
pagina.

1. Abra o documento que contém a imagem.

2. Seleccione a imagem.

* Nas aplicagdes Pergunta ou Notas, ou na Consulta rapida, mova o
cursor sobre a imagem e prima, sem soltar, e depois liberte . A
imagem aparece sombreada.

+  Na aplicagéo Graficos e Geometria, prima O @ @.
+  Na aplicagdo Dados e Estatistica, prima 3 (6.

Aparece um limite a volta da imagem.

3. Mova o cursor para um dos cantos.

O cursor muda para uma seta direccional de quatro lados ( :>I? ).

Nota: Se deslocar o cursor sobre o rebordo da imagem, o cursor muda
para uma seta direccional de dois lados. Pode arrastar a imagem para a
esquerda ou para a direita para a redimensionar, mas a imagem ficara
distorcida.

4. Prima 2.
Aferramenta 271 fica activa.

5. Desloque o seu dedo sobre o Touchpad em qualquer direc¢édo para
redimensionar a imagem.

Aparece uma linha tracejada para indicar o novo tamanho.
6. Para aceitar o novo tamanho, prima [%] ou (enter).

Eliminar uma imagem
Complete os seguintes passos para remover uma imagem de uma pagina.
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1. Abra o documento que contém a imagem.
2. Seleccione a imagem.

* Nas aplicagdes Pergunta ou Notas, mova o cursor sobre a imagem e
depois prima, sem soltar, e liberte . A imagem aparece sombreada.

+  Na aplicagéo Gréaficos e Geometria, prima O @ @.
+  Na aplicagao Dados e Estatistica, prima 3 (o).
Aparece um limite a volta da imagem.
3. Prima @) (men), e depois seleccione Eliminar.
A imagem é removida.

Nota: Nas aplicacdes Pergunta e Notas, pode também premir @) para
remover uma imagem seleccionada.
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Trabalhar com o TI-Nspire™ Navigator™ Teacher
Software

Caso se encontre numa sala de aula onde o TI-Nspire™ Navigator™ Teacher
Software é utilizado, tera de iniciar sessao na turma para comunicar com o
computador do professor. O professor pode comunicar com a sua unidade
portatil das seguintes formas:

*  Enviar ficheiros

* Recolher ficheiros

*  Eliminar ficheiros

* Enviar Consultas rapidas e receber respostas de Consultas rapidas

O professor também pode colocar a unidade portatil em pausa ou reinicia-la.
Quando a aula é colocada em pausa, recebe uma mensagem na unidade
portatil. Ndo pode utilizar a unidade portatil até que o professor a retire do
modo de pausa.

Iniciar sessdo na turma

Realize os procedimentos que se seguem para iniciar sessdo na turma.

1. No menu Inicial, prima (5) (5) para abrir a caixa de dialogo Iniciar
sesséo na turma. Num documento aberto, prima (3.

Login to Class

User Mame: | I

Password: | |

Login) |Cancel

2. Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe e clique em Iniciar
sessdo.
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fcones de estado do inicio de sess&do da unidade portatil TI-Nspire™

Os icones nos ecras das unidades portateis TI-Nspire™ CX, TI-Nspire™ CX
CAS, TI-Nspire™ e TI-Nspire™ CAS indicam o estado da comunicagdo entre a
unidade portatil e o router, o adaptador wireless ou a rede TI-Navigator™. Os
icones indicam o estado como se segue.

fcone | Estado Significado

L Intermitente | A unidade portatil esta a procurar um router.
=

E Fixo A unidade portatil encontrou um router.

@." Fixo A unidade portatil ndo estad a comunicar com o

adaptador. Desligue a unidade portatil do
adaptador, aguarde que o icone desapareca e, de
seguida, volte a ligar a unidade portatil ao
adaptador.

0 Intermitente | A unidade portatil esta ligada a rede e esta pronta
para iniciar sesséo.

o Fixo A unidade portatil tem sessao iniciada na rede e
esta totalmente carregada.

Pausar uma sessio da turma

Por vezes, o professor opta por fazer uma pausa na sessado de uma turma. A
colocacao de uma turma em pausa suspende todas as actividades na unidade
portatil. Quando o professor retoma a turma, a mensagem desaparece e é
possivel utilizar a unidade portatil.

Compreender as transferéncias de ficheiros

Durante uma aula, o professor pode enviar ficheiros para as unidades
portateis dos alunos e recolher ou eliminar ficheiros das mesmas.

Nota: Antes da aula comecar, os professores podem configurar acdes para
enviar ou recolher ficheiros. Quando iniciar sessdo, os ficheiros sdo enviados

74 Trabalhar com o TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software



ou recolhidos. Se o professor tiver configurado agdes para enviar e recolher
ficheiros, s6 vera a caixa de dialogo para a ultima ag&o concluida.

Abrir ficheiros enviados

Quando o professor envia um ficheiro para a sua unidade portatil, a caixa de
didlogo Transferéncias concluidas abre-se.

Transfers complete

All files hawe been transterred.

» Clique em Abrir para abrir o ficheiro. Se o professor enviar varios ficheiros,
esta operagéao abre o ultimo ficheiro da lista.

G0 Tao| |Cancel

Nota: Os ficheiros sdo recebidos por ordem alfabética de nome,
independentemente da ordem pela qual sdo enviados pelo professor. O
ultimo ficheiro da lista é o ultimo ficheiro alfabético.

» Clique em Ir para para aceder a localizagédo na unidade portatil para onde
o ficheiro foi enviado. O nome do ficheiro fica realgado. Pode abrir esse
ficheiro ou navegar para outro ficheiro. Se o professor tiver enviado varios
ficheiros, o ultimo ficheiro por ordem alfabética da lista fica realgado.

» Clique em Cancelar para rejeitar a caixa de dialogo sem abrir o ficheiro. A
unidade portatil volta ao estado em que se encontrava quando a
mensagem foi enviada.

Recolher ou eliminar ficheiros

O seu professor pode recolher ou eliminar ficheiros da unidade portatil durante
uma aula. Por exemplo, os professores podem recolher trabalhos de casa ou
eliminar determinados ficheiros antes de um teste. Quando o professor
recolher ou eliminar ficheiros, recebe uma mensagem na sua unidade portatil.

Transfers

All files hawe been transferred.

» Clique em Cancelar para rejeitar a mensagem.
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Configurar as unidades portateis

Este capitulo fornece informagdes necessarias para:

* Manter as baterias usadas na unidade portatil.

»  Alterar as predefinicoes.

Instalar as pilhas AAA

Para instalar as baterias fornecidas com a unidade portatil, complete os
passos seguintes.

1. Remova o teclado da parte frontal da unidade portatil.

» Para desbloquear o teclado, vire a unidade portatil e deslize o
interruptor na parte posterior da unidade portatil para a direita.

Deslize o
interruptor para a
direita conforme
mostrado aqui.

2. Introduza as quatro pilhas alcalinas AAA fornecidas com a unidade portatil
no compartimento de pilhas. Coloque as pilhas de acordo com o
diagrama de polaridade (+ € -).
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3. Reinstale o teclado.

* Alinhe o teclado com as ranhuras conforme mostrado. Nao tente
deslizar o teclado a partir da parte inferior da unidade portatil.
Coloque o teclado cerca de 2,5 cm abaixo do ecra para encaixar nas
ranhuras.

»  Empurre o teclado para o local correcto. Ouve um clique e o
interruptor na parte posterior do teclado fica na posicdo de fechado.
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Substituir as pilhas AAA

Atencdo: Quando remover o teclado para substituir as pilhas AAA, certifique-se
de que a unidade portatil estd completamente desligada. A remoc¢éo do
teclado antes da desactivagéo do ecra pode provocar a perda de dados.

1.
2.
3.

Guarde qualquer documento aberto e desligue a unidade portatil.

Remova o teclado da unidade portatil.

Remova as pilhas
cuidadosamente.

Atencao: Pode ser
necessaria uma ferramenta
para remover as pilhas
porque estdo bem
encaixadas na unidade. Se
utilizar uma ferramenta,
tenha cuidado para néo
danificar as pilhas ou a
unidade portatil.
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4. Instale pilhas novas.

Certifique-se de que o lado
+ de cada pilha esta virado
para o ecra.

5. Reinstale o teclado.

Introduzir a bateria recarregavel TI-Nspire™

Se comprar a bateria, complete os passos seguintes para introduzir a bateria
recarregavel TI-Nspire™ numa unidade portatil.

1. Utilize uma chave de parafusos pequena para libertar o painel da parte

posterior da unidade portatil.
i uﬁp
' !

2. Remova o painel.
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3.

4.

Introduza o conector branco na ficha conforme mostrado.

Nota: O fio vermelho do conector deve ficar virado para baixo.

Enfie o fio na caixa para o fixar. Introduza a bateria recarregavel no
compartimento.
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5. Reinstale o painel posterior e aperte os parafusos com uma chave de
parafusos.

Verificar o estado das baterias

Para verificar o estado da bateria recarregavel TI-Nspire™ e das pilhas AAA
numa unidade portatil:

1. Prima para aceder ao menu Péagina inicial.
2. Prima (5) (4) para abrir a janela Estado da unidade portatil.
Nota: Num documento aberto, prima @ @.

Recarregar a unidade portatil

Para recarregar a Bateria Recarregavel TI-Nspire™ numa unidade portatil,
ligue-a a uma das seguintes fontes de alimentagao:

* Um cabo USB padrao ligado a um computador
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* Um carregador de parede padrédo USB Tl (vendido separadamente na
Europa e na Asia)

O periodo de tempo necessario para a carga total da bateria pode variar, mas
o carregamento demora geralmente cerca de seis horas. Nao é necessario
retirar a Bateria Recarregavel TI-Nspire™ da unidade portatil para a recarregar.
A unidade portatil funciona normalmente enquanto esta ligada a uma fonte de
carregamento.

Recarregar a bateria a partir de um computador

Para recarregar uma unidade portatil a partir de um computador, tem de
instalar um controlador USB TI-Nspire™. Os controladores USB sao fornecidos
com qualquer software TI-Nspire™, que inclui:

*  TI-Nspire™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Teacher Software

*  TI-Nspire™ Student Software

*  TI-Nspire™ CAS Student Software

»  TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

Para transferir o software que inclui um controlador, aceda a
education.ti.com/software.

Compreender a prioridade das fontes de alimentacéo
Depois de instalar e carregar a bateria recarregavel, utilize a unidade portatil
com ou sem pilhas AAA (nado recarregavel). A unidade portatil gasta energia
pela seguinte ordem:
+  Primeiro, a partir de uma fontes de alimentac¢ao externa ligada, como:

- Um computador ligado através de um cabo USB padrao

- Um carregador de parede USB Tl (vendido separadamente na
Europa e na Asia)

+ Segundo, a partir da Bateria Recarregavel TI-Nspire™ (vendido
separadamente)

«  Ultimo, a partir das pilhas AAA (ndo recarregaveis)
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Eliminar baterias usadas de forma segura e adequada

Nao mutile, fure ou coloque as pilhas no fogo. As pilhas podem rebentar ou
explodir, libertando produtos quimicos perigosos. Elimine imediatamente as
pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.

Alterar definigbes da unidade portatil
Utilize as opgdes do menu Definigdes para alterar ou ver as seguintes
defini¢des:
+ Alteraridioma
» Defini¢coes (Geral e Graficos e Geometria)
- Definir ou restaurar as defini¢des para documentos abertos e o
Rascunho
- Definir ou restaurar predefinicdes para a unidade portatil
»  Configuracao da unidade portatil
+ Estado
* Iniciar sessao

Nota: Nem todas as opgdes estdo sempre acessiveis. As opgdes indisponiveis
estdo a cinzento.

Abrir o menu Definigbes
» No menu Pagina inicial, prima (5) ou utilize o Touchpad para seleccionar
Definigoes.

Aparece o menu Definigdes.

ft i
& Scratchpad E Documents
Calculate EB ew Document

fly Documents

2:Document Settings. ..
ZHandheld Setup. ..
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Alterar o idioma preferido

Efectue os passos seguintes para alterar o idioma preferido:

1.

No ecra P4gina inicial, prima (5) ou seleccione Definigdes para abrir o
menu.

No menu, seleccione Alterar idioma ou prima (1) para abrir a caixa de
dialogo Alterar idioma.

4]

Scratchpad Documents
) Calculate BB Hew Document
LB [ Change Language. ..

English (U=

QK| |Cancel

el ==Y === = ] L =

Language:

Prima p para abrir o menu pendente.

Prima w para realgar um idioma e, em seguida, prima (%] ou para o
seleccionar.

Prima para realcar o botdo OK e, em seguida, prima [%] ou para
guardar a selecgdo de idioma.

Personalizar a configuragao da unidade portatil

As opcdes de configuragdo da unidade portatil permitem personalizar as
opc¢des para satisfazer as suas necessidades.

Tamanho da letra (pequeno, médio ou grande)
Poupanca de energia. (1, 3, 5, 10 ou 30 minutos)
- Utilize esta opgao para aumentar a duracao da bateria

- Por predefini¢do, a unidade portatil desliga-se automaticamente apos
trés minutos de inactividade.

Hibernagéo (1, 3, 4, 5 dias ou nunca)
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- Utilize esta opcao para aumentar a duracao da bateria.

- Quando hibernar, a unidade portatil guarda o trabalho actual na
memoria.

- Quando voltar a ligar a unidade portatil, o sistema reinicia-se e abre o
trabalho guardado.

*  Velocidade do cursor (lento, normal ou rapido)

»  Activar toque para clicar

Alterar as opgdes de configuragédo da unidade portatil

1. No ecré Pagina inicial, prima (5) (3). Aparece a caixa de dialogo
Configurar unidade portatil.

Handheld Setup —
Font Size: | Medium
Fower Standby: | 3 Minutes

Hibernate: | 4 Days

FPointer Speed: | Mormal |

[] Enable tapping to click

Prima até realgar a categoria pretendida.
Prima ) para ver a lista de definicdes possiveis.
Prima w para realcar a defini¢do pretendida.

Prima (2] ou para seleccionar a nova definigao.

o o A~ W N

Quando tiver alterado todas as definicdes de acordo com as suas
necessidades, prima até realcar OK e, em seguida, prima

ou (ente)para aplicar as alteragdes.

Nota: Clique em Restaurar para devolver as definigbes de fabrica a
unidade portatil.

Nota: Quando operar no modo TI-84, ndo pode modificar as opgdes de
poupanca de energia ou hibernagdo. O modo TI-84 segue as mesmas
definicdes de energia definidas no modo nativo do TI-Nspire™.
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Personalizar definigbes do documento

As definicdes do documento controlam como a unidade portatil apresenta e
interpreta as informacgdes nos documentos TI-Nspire™ e no Rascunho. Todos
0s numeros, incluindo os elementos de matrizes e listas, sdo apresentados de
acordo com as definicdes do documento. Pode alterar as predefinigbes a
qualquer altura e pode também especificar definicdes para um documento em

particular.

As definicdes do documento e os valores possiveis séo indicados na tabela

que se segue.

Campo

Valores

Ver digitos

Flutuante
Flutuante1 - Flutuante12
Fixo0 - Fixo12

Angulo

Radiano
Grau
Grado

Formato
exponencial

Normal
Cientifica
Engenharia

Real ou
Complexo

Real
Retangular
Polar

Modo de
calculo

Automatico
CAS: Exato
Aproximado

Nota: O modo automatico apresenta uma resposta que nao
€ um numero inteiro como uma fragdo, exceto quando
utilizar um decimal no problema. O modo exato (CAS)
apresenta uma resposta que ndo seja um numero inteiro
como uma fracgdo ou em formato simbélico, exceto quando
utilizar um nimero decimal no problema.
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Campo Valores

Formato Retangular

vectorial Cilindrica
Esférico

Base Decimal
Hexadecimal
Binaria

Sistema de Sl
unidades Eng/EUA
(CAS)

Alterar as predefinigdes do documento

Efetue os seguintes passos para definir as predefinicdes do documento para
os documentos TI-Nspire™ e Folha de rascunho.

1. Guarde e feche os documentos abertos.

2. No ecrainicial, pressione (5) (2) (Definigdes > Definigoes do
documento).

Aparece a caixa de didlogo Definigbes do documento.

Nota: Se um documento estiver aberto, a caixa de dialogo Definicbes do
documento também contém um botdo OK. Se selecionar OK, as definicoes
apenas sao aplicadas ao documento aberto.

ﬁ Document Settings

Display Digits: | Float & =
]
Angle: | Radian

Exponential Format:
Real or Complex:

Calculation Made: |Autu | l

| “ector Format: | Rectanaular i

|Restnre| ‘Make Default” |Cancel‘

()
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3. Pressione para percorrer a lista de definicbes. Pressione a para
retroceder na lista.

Uma linha a negrito a volta de uma caixa que esta activa.

4. Pressione ) para abrir a lista pendente para ver os valores para cada
definicao.

5. Pressione as teclas a e w para realgar a opgao pretendida e, de seguida,
pressione (§] ou para selecionar o valor.

6. Selecionar Marcar como predefinigéo.
Abre-se a caixa de dialogo Aplicar e guardar como predefinigao.

ft i

Apply vour seftings and save them as default
for new documents and Scratchpad?

1 |Restnre| |Make Defaultl |Cancel|

7. Clique em OK para guardar todas as definicdes como predefinicdes que
serdo aplicadas a todos os documentos TI-Nspire™ e ao Rascunho.

Alterar as Definicbes do documento hum documento TI-Nspire™

Efetue os seguintes passos para alterar as definicdes do documento de um
documento TI-Nspire™ aberto. Pode aplicar as definicbes apenas ao
documento atual, ou escolher definir as configuragdes como predefini¢ées
para o documento aberto e todos os futuros documentos.

1. Num documento aberto, pressione G (@ (@on > Definigdes

> Definigées do documento).

Aparece a caixa de dialogo Definicdes do documento.
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‘_‘ Document Settings
Display Digits: | Float &
Angle: | Radian
Exponential Format: [ Marmal

Real or Complex:

Calculation Mode: [ Auto

wector Format: | Rectanaular i

|Resture| |Make Defaultl |Can|:el|

2. Pressione para percorrer a lista de definicbes. Pressione a para
retroceder na lista.

Uma linha a negrito a volta de uma caixa que esta ativa.

3. Quando alcancgar a defini¢cdo pretendida, pressione ) para abrir a lista
pendente para visualizar os valores de cada definigao.

4. Pressione as teclas a e w para realgar a opgao pretendida e, de seguida,

pressione [§] ou para selecionar o valor.

5. Clique em OK ou pressione ou para aplicar as novas defini¢des

apenas no documento aberto.

Aparece o ecra inicial e as novas definigdes sdo apenas aplicadas no
documento aberto.

Para aplicar as novas definicbes ao documento aberto e aos documentos

criados posteriormente:
+  Selecione Marcar como predefinigio e pressione (2] ou (enter).

* Clique em OK para aplicar as defini¢cdes a qualquer documento
aberto e guardar as definigdes como predefinicdes para novos
documentos e para o Rascunho.

Restaurar as Definigdes do Documento
Realize os procedimentos que se seguem para restaurar as definigbes de
fabrica originais para documentos abertos ou novos e para o Rascunho.

1. No ecra Inicial, pressione (5) (2) (Definigdes > Definigdes do
documento).
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Aparece a caixa de dialogo Definicdes do documento.

2. Utilize o Touchpad ou pressione para selecionar Restaurar e, de
seguida, pressione (enter).

Abre-se a caixa de dialogo Restaurar predefinigdes.

Restore settings to factory default settings™?

aos. LELINTTGEL E

|Resture| |Make Defaultl |Cancel|

3. Clique em OK para restaurar as predefinicdes de fabrica.

4. Pressione OK ou para voltar ao ecrd inicial.

Personalizar as definicbes de Graficos e Geometria

As defini¢cdes de Graficos e Geometria controlam a forma como a informacao é
apresentada em problemas abertos e nos novos problemas. Quando
personalizar as definicbes da aplicagao, as sele¢cdes passam a ser as
predefinicées para todo o trabalho na aplica¢do de Gréaficos e Geometria.

Realize os procedimentos que se seguem para alterar as definigbes de
Graficos e Geometria e fazer com que estas sejam as predefinicdes para todos
os novos documentos de Graficos e Geometria e para o Rascunho.

1. Abra um documento novo com a aplicagado Graficos e Geometria ativa.

2. Pressione (9) ((menu) > Definigdes).

Aparece a caixa de dialogo Definicbes de Graficos e Geometria.
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Display Digits: =
Graphing Angle:
Geametry Angle:
[] Autamatically hide plot labels
Show axis end values
[ 1 Shewe tanl tine far function rmaninoalation E
|Resture‘ |rv1ake Default| |Cancel‘

3. Pressione para percorrer a lista de defini¢cdes. Clique em ) para abrir
a lista pendente para ver os valores para cada definigao.

Campo Valores
Ver digitos Automatico
Flutuante

Flutuante1 - Flutuante12
Fixo0 - Fixo12

Angulo do grafico Automatico
Radianos
Grau
Grado

Angulo da geometria | Automatico
Radianos
Grau
Grado

4. Pressione w para ver os valores e, de seguida, pressione 2] ou
para selecionar um valor.
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Na metade inferior da caixa de dialogo, selecione uma caixa de
verificagdo para ativar uma opgéo ou desmarque a selegao da caixa de
verificagdo para desativar uma opgéo.

Caixade Operagao quando seleccionada
verificacdo

Esconder As etiquetas dos graficos s6 aparecem quando
automaticamente passar com o rato, seleccionar ou capturar um
etiquetas dos grafico.

graficos

Mostrar valores
dos extremos dos
eixos

Apresenta uma etiqueta numérica com os valores
menores e maiores visiveis num eixo.

Mostrar sugestdes
para manipulacao
de fungées

Mostra informacdes Uteis a medida que manipula os
graficos das funcdes.

Localizar um ponto
de interesse
automaticamente

Mostra zeros, minimo e maximo para os objectos e
as fungdes representados graficamente enquanto
traca os graficos das fungdes.

Escolha uma das op¢des seguintes:

» Para aplicar as definicbes personalizadas a TODOS os documentos
de graficos e geometria, clique em Marcar como predefinigdo.
Quando aparecer a caixa de dialogo Aplicar e guardar como
predefinicao, clique em OK.

»  Para aplicar as definicbes apenas no documento aberto, clique em

OK.

» Pararestaurar as predefinigoes, clique em Restaurar. Quando
aparecer a caixa de didlogo Restaurar predefini¢des, clique em OK.

*  Clique em Cancelar para fechar a caixa de dialogo sem fazer

alteracgdes.
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Ver estado da unidade portatil

O ecra Estado da unidade portatil fornece as informacgdes seguintes sobre o
estado actual da unidade portatil:

+ Estado da bateria recarregavel e das pilhas AAA

»  Versao do software

+  Espaco disponivel

* Rede (se existir)

*+ Nome do inicio de sessdo do aluno e tem a sesséo ligada

* Acercade

Abrir 0 ecra Estado da unidade portatil

1. No ecra Pagina inicial, prima (5) (4). Aparece a caixa de dialogo
Estado da unidade portatil.

Handheld Status

Batteries: |ff] 100% [f] 100%

Version: 3.0.0.839 =
Available Space: 11.2 ME owt of 27 .8 ME
Natwork: Wivsless oradle iz not attachead.

Login: Mot logsad in. i

About [6]:4

2. Clique em OK para fechar o ecra Estado da unidade portatil.

Ver detalhes da unidade portatil no ecra Acerca de

O ecra Acerca de mostra informagdes adicionais sobre o tipo de unidade
portatil, a versdo do sistema operativo (SO) e a ID do produto.

1. No ecra Pagina inicial, prima (5) (4). Aparece a caixa de dialogo
Estado da unidade portatil.

2. Clique em Acerca de para ver detalhes sobre a unidade portatil.
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About

>

b—handheld Type: TI-Mspira™

kath and Science Learning Technology
Copyright @ 2006-2010 Texas Instruments
All rights resensed.

Froduct [D:
OE10000E394B10BE880DE58FFI26

ok

<

3. Clique em OK para fechar a caixa de dialogo Acerca de.

4. Clique em OK para voltar ao ecra Pagina inicial.

Utilizar hardware de comunica¢bes sem fios

Os professores que utilizem o software TI-Nspire™ Navigator™ Edi¢do do
Professor na sala de aulas podem utilizar o suporte sem fios juntamente com o
ponto de acesso TI-Nspire™ para estabelecer uma ligagdo sem fios entre o
computador e qualquer unidade portatil TI-Nspire™. Esta sec¢ao fornece
informacgdes sobre como ligar hardware de comunicagdes sem fios a uma
unidade portatil TI-Nspire™.

Ligar um suporte sem fios a uma unidade portatil

Pode também utilizar os suportes sem fios com todas as unidades portateis
TI-Nspire™ para ligar sem fios ao computador do professor. Para ligar a uma
unidade portatil a um suporte sem fios:

1. Deslize o bloqueio existente na parte posterior do suporte para a posigao
OFF.
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Bloqueio na
posicao OFF.

2. Paraligar a unidade portatil, vire o ecra para cima e deslize a unidade
portatil para a parte superior do suporte sem fios TI-Nspire™ Navigator™.
Certifique-se de que ambos os lados da unidade portatil estdo inseridos
nas guias laterais.

3. Prima para fazer uma boa ligagdo. Quando ligada correctamente, a
unidade portatil TI-Nspire™ CX parece estar no topo do suporte.

4. Bloqueie a unidade no lugar, fazendo deslizar o bloqueio existente na
parte posterior do suporte para a posigao ON.

96 Configurar as unidades portateis



Bloqueie na
posicao ON.
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Ligar unidades portateis e transferir ficheiros

Este capitulo explica como ligar duas unidades portateis TI-Nspire™, ligar
unidades portateis a um computador e transferir ficheiros.

As unidades portateis TI-Nspire™ tém uma porta USB que permite ligar a outra
unidade portatil TI-Nspire™ ou a um computador.

Nota: Quando utilizar o teclado TI-Nspire™ TI-84 Plus, pode ligar a outra
unidade portatil TI-Nspire™ com o teclado TI-Nspire™ TI-84 Plus ou a uma TI-
84 Plus com porta USB ou E/S.

Ligar unidades portateis

Utilizar cabos USB

Pode utilizar os cabos USB para ligar duas unidades portateis TI-Nspire™, uma
unidade portatil TI-Nspire™ a um computador ou uma unidade portatil
TI-Nspire™ com teclado TI-Nspire™ TI-84 Plus a outra.

Cabo de ligagdo USB TI-Nspire™  Mini cabo USB da unidade portatil
para ligar a unidade portatil a um TI-Nspire™ para ligar duas unidades
computador. portateis TI-Nspire™.

Ligar duas unidades portateis TI-Nspire™ com mini cabo USB

Pode ligar duas unidades portateis desde que as ambas utilizem o mesmo
teclado. Ndo pode ligar uma unidade portatil com o teclado TI-Nspire™ TI-84
Plus a uma unidade portatil com o teclado TI-Nspire™ nativo.
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A porta USB da unidade portatil
TI-Nspire™ esta no centro do
topo superior da unidade portatil
TI-Nspire™..

A porta USB esta no topo
superior da unidade portatil
TI-Nspire™ CX no lado direito
quando segurar a unidade
portatil com o ecra virado para
si.

@ Porta de ligagdo de um adaptador sem fios.
@ Porta USB na unidade portatil CX.

Para ligar as unidades portateis:

1. Introduza uma das extremidades do mini cabo USB na porta USB.

2. Introduza a outra extremidade do cabo na porta USB da unidade portatil
de recepgéo.

Ligar uma unidade portatil TI-Nspire™ a um computador

1. Introduza a extremidade mini USB do cabo na porta existente na parte
superior da unidade portatil.
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2. Introduza a extremidade USB do cabo na porta USB do computador.

Transferir ficheiros de e para unidades portateis

Pode enviar documentos, ficheiros do sistema operativo (SO) e pastas para
outra unidade portatil TI-Nspire™.

Regras de transferéncia de ficheiros e pastas
*  Pode transferir documentos e ficheiros do sistema operativo.

+ Os sistemas operativos néo sdo permutaveis entre os diferentes tipos de
unidades portateis. Por exemplo, ndo pode transferir um sistema operativo
CAS para uma unidade portatil ndo CAS.

*  Se ja existir um documento com o mesmo nome do documento que esta a
enviar na unidade portatil TI-Nspire™ de recepgéo, o documento sera
renomeado. O sistema acrescenta um nimero ao nome para o tornar
unico. Por exemplo, se existir Mydata na unidade portatil TI-Nspire™
receptora, seria renomeado Mydata(2).

As unidades portateis emissoras e receptoras apresentam uma
mensagem com 0 Novo home.

+  Existe um comprimento maximo de 255 caracteres para um nome de
ficheiro, incluindo o caminho completo. Se um ficheiro transmitido tiver o

mesmo nome de um ficheiro existente na unidade de recepgao e os
nomes dos ficheiros contiverem 255 caracteres, o nome do ficheiro
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transmitido é truncado para permitir que o software siga o esquema de
mudanga de nome descrito no ponto anterior.

. Todas as variaveis associadas ao documento a transmitir sdo transferidas
com o documento.

* Astransmiss6es param apdés 30 segundos.

Atengao: Algumas unidades portateis TI-Nspire™ mais antigas ndo podem
receber pastas, apenas ficheiros. Se receber uma mensagem de erro durante
o envio para uma unidade portatil TI-Nspire™ mais antiga, consulte
Mensagens de erro e notificagdo comuns.

Enviar um documento ou uma pasta para outra unidade portatil
1. Certifique-se de que as duas unidades portateis estdo ligadas.

2. Abra o browser de ficheiros Os meus documentos e va para o ficheiro ou a
pasta que pretende transferir.

3. Prima as teclas 5 e 6 no touchpad para realgar o documento ou a pasta
que pretende enviar.

4. Prima (1] (6] para seleccionar Enviar no menu Documentos.

Unidade portatil TI-Nspire™: Prima M (o).

5. Atransferéncia do ficheiro comeca. Aparece uma barra de progresso para
permitir que siga a transferéncia. Existe um botdo Cancelar na caixa de
didlogo A enviar... que permite cancelar a transmissdo em progresso.

No fim de uma transmissdo bem-sucedida, aparece a mensagem

“<Pasta / Nome do ficheiro> transferido como <Pasta / Nome do ficheiro>".
Se o ficheiro tiver mudado de nome na unidade portatil de recepcéao,
aparece o0 novo nome do ficheiro.

Receber um documento ou uma pasta
N&o é necessaria nenhuma acg¢ao por parte do utilizador da unidade portatil

TI-Nspire™ de recepc¢do. As unidades portateis ligadas automaticamente
quando ligar o cabo.

No fim de uma transmissdo bem-sucedida, aparece a mensagem "
<Pasta/Nome do ficheiro> recebido." Se o ficheiro tiver sido renomeado, a
mensagem mostra o novo nome do ficheiro.

Atencgao: Algumas unidades portateis TI-Nspire™ mais antigas ndo podem
receber pastas, apenas ficheiros. Se receber uma mensagem de erro durante
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0 envio para uma unidade portatil TI-Nspire™ mais antiga, consulte
Mensagens de erro e notificagdo comuns.

Cancelar uma transmissao

1.

Para cancelar uma transmissdo em progresso, prima Cancelar na caixa
de didlogo da unidade portatil emisorra. O utilizador de uma das unidades
portateis também pode premir [esc]. (Unidade portatil TI-Nspire™: prima
(e=2)).

Prima ou para eliminar a mensagem de erro de transmissao.

Unidade portatil TI-Nspire™: prima ou (enter).

Transferir ficheiros entre computadores e unidades
portateis

No espaco de trabalho Documentos, os professores e os estudantes podem
utilizar o método “arrastar e largar” para transferir rapidamente ficheiros e
pastas de um computador para uma unidade portatil ou transferir ficheiros de
uma unidade portatil para um computador.

1.

Ligue a unidade portatil a um computador com um cabo USB A padréo
para mini B.

No software TI-Nspire™, abra o espaco de trabalho Documentos.

Na Caixa de ferramentas dos documentos, clique em I para abrir o
Explorador de conteudo.
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Documents Toolbox

]

[ Computer

Lookin: [TI—Nspire - Cow

Mame = Size
|5 Backups
I3 Calculator

I3 Downloads
|y Examples
I3 Folder2
|53 Folder3
I Faolderd

ligadas ™

[§l Connected Handhelds &

Look in: [Cunnemed Handhelds - S

Mame
& TI-Mspire FO26

4. Va para a pasta que contém o ficheiro que pretende transferir.

»  Para transferir de uma unidade portatil para o computador, seleccione
o ficheiro e, em seguida, “arraste e largue” o ficheiro numa pasta no
painel Computador.
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»  Para transferir um ficheiro do computador para uma unidade portatil,
seleccione o ficheiro e, em seguida, “arraste e largue” o ficheiro numa
unidade portatil ligada.

Nota: Os utilizadores do software TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ Navigator™ Edi¢cao
do Professor podem também utilizar as op¢bes do espaco de trabalho
Conteldo para transferir ficheiros de uma unidade portatil para um
computador.

Utilizar a opgao Guardar na unidade portatil

No espaco de trabalho Documentos, pode também utilizar a opgao Guardar na
unidade portatil do menu Ficheiro para transferir um ficheiro para uma unidade
portatil ligada quando quiser guardar um ficheiro numa pasta especifica da
unidade portatil.

1
2
3.
4

Certifique-se de que a unidade portéatil esta ligada ao computador.
No painel Computador, va para a pasta onde esta o ficheiro.
Seleccione o ficheiro.

Seleccione Ficheiro > Guardar na unidade portatil. Aparece a caixa de
diadlogo Guardar na unidade portatil.

Lookin:EConneded Handhelds

Name
[ TI-Mspire FO26

Document name: |Documentl.ins

Cancel

Ligar unidades portateis e transferir ficheiros 105



5. Faca duplo clique no nome da unidade portatil e va para a pasta onde
pretende guardar o ficheiro.

6. Clique em Guardar. O ficheiro é guardado na pasta seleccionada e a
janela Guardar na unidade portatil fecha-se.

Resolver erros resultantes do envio de pastas

Se receber uma mensagem de erro depois de tentar o envio, pode significar
que a unidade portatil receptora tem um sistema operativo que ndo suporta a
transferéncia. Para resolver este problema, actualize o SO da unidade portatil
receptora e tente enviar novamente.

Mensagens de notificagdo e erro comuns

Apresentada | Mensagem e Descri¢cdo
em
Unidade “Esta estrutura de pastas ndo é suportada na unidade
portatil portatil receptora. O SO da unidade portatil
emissora receptora pode necessitar de ser actualizado, o que
pode fazer através da selecgdo de Enviar SO no menu
Os meus documentos.”
OK
Se receber uma mensagem de erro durante o envio de
uma pasta para uma unidade portatil TI-Nspire™ mais
antiga, tente actualizar o SO na unidade portétil
receptora. Se o erro persistir, pode ter de enviar os
ficheiros individualmente.
Unidade “Transferéncia falhada. Verifique o cabo e tente
portatil novamente.™
emissora OK
Esta mensagem aparece se um cabo ndo estiver ligado a
porta de ligagdo da unidade portatil emissora. Remova e
reintroduza o cabo e tente a transmissdo de documentos
novamente.
Seleccione OK para cancelar a mensagem de
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Apresentada | Mensagem e Descrigao
em

transmissao.

Nota: A unidade portatil emissora pode ndo mostrar
sempre esta mensagem Em vez disso, pode permanecer
OCUPADA até cancelar a transmisséo.

Unidade "O receptor ndo tem espago de armazenamento
portatil suficiente para a transferéncia de ficheiros."

emissora OK

Esta mensagem indica que a unidade portatil receptora
nao tem memoria suficiente para aceitar o ficheiro a
transmitir.

O utilizador da unidade portatil receptora tem de libertar

espaco para obter o novo ficheiro Para fazer isto:

*  Eliminar ficheiros desnecessarios.

*  QGuardar os ficheiros num computador para
recuperacao posterior e, em seguida, elimina-los da
unidade portatil TI-Nspire™.

Unidade “<pasta>/<nome do ficheiro> transferido como
portatil <pasta>/<nome do ficheiro (#).“

emissora .
Esta mensagem aparece no fim de uma transferéncia

bem-sucedida quando o ficheiro tiver sido renomeado
porque ja existe um ficheiro na unidade portatil receptora
com o nome original O ficheiro transmitido é renomeado,
adicionando um namero ao fim do nome A numeragéao da
renomeagao comega sempre com (2) e pode ser
incrementada por um, conforme necessario

Unidade “<pasta>/<nome do ficheiro> transferido como
portatil <pasta>/<novo nome do ficheiro>.™

emissora N .
Esta mensagem indica que uma nova pasta foi criada na
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Apresentada
em

Mensagem e Descri¢ao

unidade portatil receptora para conter o documento
transmitido.

Unidade “<pasta>/<nome do ficheiro (x)> recebido.“

portatil

receptora Esta mensagem indica se a unidade portatil receptora
tiver um documento com 0 mesmo nome do documento a
enviar.

Unidade “<nova pasta>/<novo nome do ficheiro> recebido.“

portatil

receptora Esta mensagem indica que foi criada uma nova pasta
para conter o documento transmitido.

Unidade “Transferéncia falhada. Verifique o cabo e tente

portatil novamente. "

receptora OK

Esta mensagem indica que o cabo ndo esta ligado a
porta de ligacdo da unidade portatil receptora. Remova e
reintroduza o cabo e tente a transmissdo novamente.

Seleccione OK para cancelar a mensagem de
transmissao.
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Gestao de memoria e de ficheiros

A unidade portatil TI-Nspire™ vem equipada com 64 MB de memoria. Da
memoria total, 32 MB sdo dedicados ao armazenamento Flash e 32 MB séo
RAM. Quando o sistema operativo é carregado e como os documentos sdo
criados e guardados na unidade portatil, a memoria € utilizada e pode ser
necessario libertar ou restaurar memaéria ap6s varios meses de utilizagéo. Se
nao existir memoria suficiente na unidade portatil, utilize uma das seguintes
opc¢des para restaurar o espago na unidade portatil:

+ Eliminar documentos e pastas ja ndo utilizados

» Fazer copias de seguranca de ficheiros e pastas para outra unidade
portatil ou computador

* Reiniciar a memdria, que elimina TODOS os ficheiros e pastas da unidade
portatil.
Verificar memoria disponivel

Efectue os passos seguintes para ver a quantidade de memoria (em bytes)
utilizada por todos os documentos e variaveis da unidade portatil.

1. No ecra Pagina inicial, seleccione Estado no menu Defini¢es.

Prima G @.

Aparece a janela Estado da unidade portatil.

Handheld =t

Batteries: 100% 100% ﬁj

Version: 3.0 0.839 =
Available Space: 11.2 ME owt of 27 .8 ME
Metwork: Wirsless cradie 1= not aftached .

Login: Not logesd in. o

About []:4
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2. Veja o campo Espaco disponivel para determinar a memoria disponivel
na unidade portatil.

3. Clique em OK para voltar ao ecra Pagina inicial.

Libertar espagco de memoria

Para libertar ou recuperar memoria, tem de eliminar documentos e/ou pastas
da unidade portatil. Para manter os documentos e as pastas para utilizagao
futura, transfira-os para outra unidade portatil ou computador com o software
TI-Nspire™.

Eliminar ficheiros da unidade portatil

1. Prima (2) para abrir o browser de ficheiros Os meus documentos.

2. Prima a ou w para seleccionar a pasta ou o documento que pretende
eliminar.

3. Prima @) ou prima () (o).

Aparece a caixa de didlogo a pedir para confirmar a eliminagéo.

Canfirm Document Delete

E

Ff Do wou really want to delete document |51
= image_test™ W
= Yes|| |Cancel 8K
£+ 3K
U default_themes 16K
[dimage_test 298K

4. Prima para confirmar ou para cancelar.

O documento/pasta é removido permanentemente da unidade portatil.

Fazer c6pias de segurancga de ficheiros para outra unidade portatil
1. Ligue as duas unidades portateis com o cabo de conectividade USB-USB.
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Prima (2) para abrir Os meus documentos na unidade portatil
emissora.

Prima as teclas a e w para real¢ar o documento que pretende enviar.

Prima e, em seguida, seleccione Enviar ou prima () .

Quando a transferéncia de ficheiros estiver concluida, aparece uma
mensagem na unidade portatil receptora.

Transferir ficheiros para um computador

Utilize o software TI-Nspire™ para transferir ficheiros e pastas de uma unidade
portatil para um computador.

1.

Ligue a unidade portatil a um computador com um cabo USB A padréo
para mini B.

No software TI-Nspire™, abra o espaco de trabalho Documentos.

Na Caixa de ferramentas Documentos, clique em ] para abriro
Explorador de conteudo.
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Documents Toolbox

T— _"}\‘ Painel
Computador
Laok i |Th-Hapire - |
:Nam- - 5ize .
) Backups =
) Calculator
= Dowmloads
) Examples
) Fedded2
—]

) Folder3
Folgerd

Painel Unidades
portateis ligadas

Lockim: | Connected Handhelds o

: ‘g’i:_mm:d [T— X\
G

Mame +
& T-Hspire FO26

4. No painel Computador, va para a pasta onde pretende guardar os
ficheiros.

5. No painel Unidades portateis ligadas, faga duplo clique no nome da
unidade portatil para ver as pastas e os ficheiros na unidade portatil.
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(5] Connected Handhelds 2

Lookin: | Ti-Nspire F926 > | G
Mame s Size
E3 Examples -
E4 Folder1
Ex myLib
E3 new folder
[ default_themestns 1TKB |=
[ Document tns IKB %
[ image_testins 208 KB
[ test1.tns 1KB
[J themes.csv 1KB

6. Seleccione o ficheiro ou a pasta que pretende guardar no computador.
» Clique no ficheiro para seleccionar um ficheiro ou pasta de cada vez.

. Para seleccionar todos os ficheiros da unidade portatil, seleccione o
primeiro ficheiro da lista, prima sem soltar a tecla Shift e, em seguida,
cligue no ultimo ficheiro ou pasta da lista.

. Para seleccionar ficheiros aleatorios, clique no primeiro ficheiro e, em
seguida, prima sem soltar a tecla Ctrl enquanto selecciona os
ficheiros adicionais.

Nota: Se seleccionar varios ficheiros, € guardado como conjunto de ligbes
(ficheiro tilb).

7. Arraste os ficheiros para a pasta no painel Computador ou seleccione
Ficheiro > Guardar como. Os ficheiros s&o copiados para a pasta no
computador.

8. Verifique se os ficheiros necessarios estdo disponiveis no computador e,
em seguida, elimine os ficheiros da unidade portatil.

Nota: Os utilizadores dos softwares TI-Nspire™ ou TI-Nspire™ Navigator™
Edicdo do Professor podem também utilizar as opgdes do espacgo de trabalho
Conteudo para copiar ficheiros de uma unidade portatil para um computador.
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Reiniciar a memoria

Efectue estes passos apenas se quiser eliminar TODOS os ficheiros e pastas
da unidade portatil.

Atengéo: Antes de reiniciar todas as memarias, considere a restauracao da
memoria disponivel suficiente através da eliminacdo dos dados
seleccionados. Se reiniciar todas as memorias, as aplicagdes pré-instaladas
na unidade portatil permanecem, mas as aplicagdes que tenham sido
transferidas no modo TI-84 s&o eliminadas.

1. Depois de confirmar a eliminag&o de todos os ficheiros, prima @
para abrir o browser de ficheiros Os meus documentos.
2. Prima para abrir o menu Contexto.

Seleccione Eliminar tudo ou prima [C]. Aparece a caixa de dialogo Perda
de dados.

Data Loss.

This operation will delete all files and folders on
this dewice. Do wou wish to proceed?

0] 4 CancelJ

[ default_thermes 15K |
| W image_test sl 1

el

.

4. Clique em OK para confirmar que quer limpar a memoaria da unidade
portatil.
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Actualizar o sistema operativo da unidade
portatil

Para tirar partido das mais recentes actualizagdes e funcionalidades da
unidade portétil, transfira os mais recentes ficheiros do sistema operativo a
partir do sitio Web da Tecnologia de Educacgéao (education.ti.com). Pode
actualizar o sistema operativo (SO) das unidades portateis TI-Nspire™ com um
computador e o software seguinte:

+  TI-Nspire™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ Student Software

* TI-Nspire™ CAS Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Student Software

*  TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software

*  TI-Nspire™ CAS Navigator™ Teacher Software

Na sala de aulas, pode utilizar as estagbes de ancoragem TI-Nspire™ para

actualizar o SO em varias unidades portateis em simultaneo.

Pode também transferir o SO de uma unidade portatil TI-Nspire™ para outra ou
de uma unidade portatil TI-Nspire™ CX para outra. No entanto, os sistemas
operativos das unidades portateis ndo sdo permutaveis. Nao pode transferir
um sistema operativo CAS para uma unidade portatil ndo CAS e ndo pode
transferir o sistema operativo de uma unidade portatil TI-Nspire™ para uma
unidade portatil TI-Nspire™ CX.

Antes de comecgar

Antes de iniciar a transferéncia de um SO, certifique-se de que as baterias tém
pelo menos 25% de carga.

+ Para verificar o estado da bateria recarregavel nas unidades portateis
TI-Nspire™ CX, prima (5] (4] para abrir a caixa de dialogo
Estado da unidade portatil.

»  Para verificar o estado da bateria recarregavel e das pilhas AAA nas

unidades portateis TI-Nspire™, prima (5) (@) para abrir a caixa
de didlogo Estado da unidade portatil.
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Quando estiver no modo de transferéncia do SO, a fun¢gdo Automatic Power
Down™ (APD™) ndo funciona Se deixar a unidade portatil no modo de
transferéncia durante um longo periodo de tempo antes de iniciar o processo
de transferéncia, as pilhas podem gastar-se E necessario substituir ou
recarregar as pilhas antes de transferir o SO.

Procurar actualizagbes do sistema operativo

Para obter informacdes actualizadas sobre as actualizagées do SO
disponiveis, consulte o sitio Web da Texas Instruments, http://education.ti.com.

Pode transferir uma actualizacdo do SO do sitio Web da Texas Instruments
para um computador e utilizar um cabo USB para instalar o SO na unidade
portatil TI-Nspire™. E necessaria uma ligacdo a Internet e o cabo USB
adequado para transferir as actualizagdes.

Procurar actualizagées do SO da unidade portatil

Quando utilizar o software TI-Nspire™, pode determinar rapidamente se o SO
da unidade portatil esta actualizado quando a unidade portatil estiver ligado a
um computador.

1. Abra o software TI-Nspire™ e certifique-se de que a unidade portatil esta

ligada ao computador.

2. No espaco de trabalho Documentos, clique em I para abrir o
Explorador de conteudo.

3. No painel Unidades portateis ligadas, seleccione uma unidade portatil
ligada.
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(5] Connected Handhelds £

Look in: [Cnnnemed Handhelds "l e

Mame
B TI-Mspire CX C725

4. Seleccione Ajuda > Procurar por actualizagdo do SO da unidade portatil.

+  Se o sistema operativo for actual, aparece a caixa de dialogo
Procurar por actualiza¢do do SO da unidade portatil a indicar que o
sistema operativo da unidade portatil esta actualizado.

Check for OS Update =5

@ Your TI-Nspire CX operating system is up to date.

+  Se o sistema operativo ndo estiver actualizado, a caixa de dialogo
contém uma mensagem a indicar que esta disponivel uma nova
versao do sistema operativo.

5. Clique em OK para fechar a caixa de dialogo.

Actualizar o sistema operativo da unidade portatil 117



Actualizar o sistema operativo

O software TI-Nspire™ permite actualizar o sistema operativo de uma unidade
portatil ligada a partir dos espacos de trabalho e menus:

Em todas versdes do software, pode seleccionar Ajuda > Procurar
actualizagbes do SO da unidade portatil. Seleccione uma unidade portatil
ligada no Explorador de contetido para activar esta opgéo. Se o SO da
unidade portatil ndo estiver actualizado, a caixa de dialogo indica que
existe uma versao actualizada do sistema operativo. Siga as indicacbes
para actualizar o sistema operativo.

Em todas as versdes do software TI-Nspire™, pode utilizar as opgdes
disponiveis no Espaco dee trabalho Documentos:

Abra o Explorador de conteudo, seleccione o nome da unidade

portatil e, em seguida, clique em "= e seleccione Instalar SO.
—0OU-

Seleccione Ferramentas > Instalar SO da unidade portatil.

Aqueles que utilizam as versées do professor do software TI-Nspire™
podem utilizar as op¢des disponiveis no espaco de trabalho Conteudo:

No painel Recursos, clique com o botdo direito do rato no nome de
uma unidade portatil ligada e, em seguida, seleccione Instalar SO da
unidade portatil.

—0OU-

Seleccione o0 nome no painel Pré-visualizar, clique em ™ no painel
Pré-visualizar e, em seguida, seleccione Instalar SO da unidade
portatil.

—OU—

Cligue com o botdo direito do rato no nome da unidade portatil e
seleccione Instalar SO da unidade portatil.

Completar a actualizagdo do SO

Quando seleccionar a actualizagdo do SO de uma unidade portatil, aparece a
caixa de didlogo Seleccionar ficheiro do SO da unidade portatil.
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Select Handheld OS5 File

LookIn: IQ Downloads

Tl-Mspire tco

File Name:

Files of Type: IHanclhs.'lcl OS5 File -

|- instaos | |- cancel|

O ficheiro apresentado para selecgao é a predefini¢do para o tipo de ficheiro
necessario para a unidade portatil seleccionado.

1. Seleccionar ficheiro do SO:

»  Se estiver a actualizar uma unidade portatil TI-Nspire™ CX,
seleccione TI-Nspire.tco

»  Se estiver a actualizar uma unidade portatil TI-Nspire™ CX CAS,
seleccione TI-Nspire.tcc

+  Se estiver a actualizar uma unidade portatil TI-Nspire™, seleccione
TI-Nspire.tno

+  Se estiver a actualizar uma unidade portatil TI-Nspire™ CAS,
seleccione TI-Nspire.tnc

2. Clique em Instalar SO para transferir o SO e actualizar a unidade portatil.
Aparece a mensagem de confirmacao “Esta prestes a actualizar o sistema
operativo da unidade portatil. Qualquer dado ndo guardado sera perdido.
Deseja continuar?"

3. Clique em Sim para continuar. A caixa de dialogo A instalar SO aparece
para indicar o progresso da transferéncia. Ndo desligue a unidade portatil.
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fa ™
Installing OS =%

Installing 08S...

IMPORTANT! Do not disconnect during OS installation.

L5 J

4. Quando a transferéncia terminar, a caixa de didlogo Informacdes aparece
para indicar que o ficheiro do SO foi transferido com sucesso para a
unidade portatil. Pode desligar a unidade portatil.

Information

= The 05 file has been successiully transferred to the handheld
o The handheld will take a few moments to install the OS and restart.

If you wish, you can disconnect the handheld from the computer now.

5. Clique em OK. O sistema operativo actualizado é instalado na unidade
portatil. Quando a actualizagdo estiver concluida, a unidade portatil
reinicia-se.

6. Na unidade portatil, siga as solicitagbes para:

»  Escolher um idioma preferido
»  Seleccionar um tamanho de tipo de letra preferido

7. Quando o ecra de boas-vindas aparecer, clique em OK. Aparece o ecra
Pagina inicial.

Transferir o sistema operativo de outra unidade portatil

Nota: Nao pode transferir o SO de uma unidade portatil TI-Nspire™ para uma
unidade portatil TI-Nspire™ CX e néo pode transferir no SO de uma unidade

portatil CAS para uma unidade portatil ndo CAS. Os sistemas operativos ndo
sdo iguais nem permutaveis.

Para transferir o SO da unidade portatil para outra:
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Certifique-se de que qualquer documento aberto na unidade portatil
receptora é fechado.

Ligue as duas unidades portateis com um cabo USB mini B para mini B.

Na unidade portatil emissora, seleccione Os meus documentos no ecra
Pagina inicial.

Prima e, em seguida, seleccione Enviar SO.

Numa unidade portatil TI-Nspire, prima (menu).

1. Mew Folder
2. Rename

3 Save As...

4 Collapse

o Close [t
& Send
7
8
9

: Expand All
 Collapse All

Settings and Status »
LM A Send O
B:Refresh Libraries
C:Delete All BBk

|7 Mew Lesson Bundle 1K

—— [ - -

v

Na unidade portatil receptora, aparece a mensagem "Esta a receber uma
actualizagdo do SO. As alteragbes guardadas serdo perdidas. Deseja
continuar?" juntamente com os botbées de resposta Sim e N&o. Seleccione
Sim para receber a actualizagdo do SO

*  Se néo seleccionar Sim em 30 segundos, a unidade portatil responde
automaticamente Nao e a transmissao é cancelada

+  Eimportante guardar e fechar todos os documentos abertos antes de
efectuar uma actualizagéo do SO. A continuagéo de uma actualizagao
do SO numa unidade portatil com um documento aberto ndo
guardado resultara na perda desses dados.

Embora a actualiza¢do esteja em progresso, aparecem as mensagens
seguintes nas unidades portateis receptoras e emissoras:

*  "Areceber SO. Nao desligue o cabo.

* "Aenviar SO. Nao desligue o cabo."
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7. Apos a concluséao da transferéncia, a unidade portatil emissora recebe
uma mensagem de concluséo e pode desligar o cabo O SO ¢ instalado
automaticamente na unidade portatil receptora. Durante o processo de
instalagdo, aparece a mensagem “A instalar SO <numero da versgo>" na
unidade portéatil receptora.

8. Quando a instalacdo terminar, aparece a mensagem “O SO <numero da
versdo> foi instalado. A unidade portatil sera reiniciada.” A reinicializagao
€ iniciada. Se a unidade portatil emissora ainda estiver ligada ao cabo, a
mensagem de transmissdo bem-sucedida continua a aparecer no ecra
dessa unidade portatil.

Importante:

+ Para cada unidade portéatil receptora, ndo se esqueca de criar copias de
seguranca das informacdes e de instalar pilhas novas

+  Certifique-se de que a unidade emissora esta no ecra Enviar SO.

Actualizar o SO em varias unidades portateis

Na sala de aulas, pode utilizar a estagdo de ancoragem TI-Nspire™ para
actualizar o SO em vérias unidades portateis em simultaneo.

As versdes do professor do software TI-Nspire™ permitem transferir ficheiros
do computador para vérias unidades portateis a partir do espaco de trabalho
Conteudo. Consulte Utilizar o espago de trabalho Conteudo para obter mais
informacgdes sobre como transferir ficheiros para as unidades portateis ligadas.

Mensagens de actualiza¢cdo do SO

Esta seccao lista as mensagens de erro e informagao que podem ser
apresentadas nas unidades portateis durante uma Actualizagdo do SO.

Apresentada | Mensagem e Descri¢cdo

em:

Unidade "O receptor ndo tem espago de armazenamento
portatil suficiente. Disponibilize <xxxK>."“
emissora

Esta mensagem indica que a unidade portatil ndo tem
memodria suficiente para o novo SO. O requisito de
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Apresentada | Mensagem e Descrigao

em:
espaco aparece para que saiba quanto espaco da
memoéria tem de ser limpo para o novo sistema operativo.
Pode mover os ficheiros para um computador para
armazenamento para libertar o espago necessario.

Unidade "O receptor tem de mudar as pilhas antes da

portatil actualizagédo do SO.“

emissora
Esta mensagem indica que as pilhas da unidade portatil
receptora tém de ser substituidas. Envie a actualizacdo
do SO assim que as pilhas forem substituidas

Unidade "O receptor tem um SO mais recente e ndo pode

portatil carregar este SO."

emissora OK
Esta mensagem indica que a unidade portatil receptora
tem uma versao do SO mais recente do que a versao
transmitida. Ndo pode voltar a uma versao anterior do
SO.

Unidade "Actualizagdo ndo aceite pelo receptor."“

portatil OK

emissora
Esta mensagem indica que a unidade portatil receptora
recusa a actualizacao.

Unidade "O SO foi transferido. Pode desligar."

portatil OK

emissora
Esta mensagem indica que a transferéncia esta
concluida e é seguro desligar o cabo da unidade portatil
emissora.
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Apresentada
em:

Mensagem e Descri¢ao

Unidade “A enviar SO. Ndo desligue o cabo."

portatil

emissora Esta mensagem, juntamente com uma barra de
progresso, aparece enquanto a Actualizagdo do SO esta
a ser transferida.

Ambas as “Transferéncia falhada. Verifique o cabo e tente

unidades novamente.“

portateis OK
As unidades portateis emissora e/ou receptora ndo estdo
ligadas correctamente. Reintroduza o cabo em cada
unidade portatil e, em seguida, tente a transmissao
novamente

Unidade "Estd a receber uma Actualizagdo do SO. As

portatil alteracdes ndo guardadas serdo perdidas. Deseja

receptora continuar?"

Sim Né&o

Esta mensagem aparece quando uma Actualizagédo do
SO esta quase a comegar. Se ndo seleccionar Sim em 30
segundos, a unidade responde automaticamente N&o.

Unidade “A receber SO. Nido desligue o cabo."

portatil

receptora Esta mensagem, juntamente com uma barra de
progresso, aparece enquanto a Actualizacdo do SO esta
a ser transferida.

Unidade “A instalar SO.“

portatil

receptora Esta mensagem aparece quando a transferéncia estiver

concluida. Aparece para o manter informado sobre o
estado da unidade portatil.
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Apresentada
em:

Mensagem e Descri¢ao

Unidade "O SO foi instalado. A unidade portatil sera
portatil reiniciada."
receptora OK
Esta mensagem de informagao aparece brevemente
antes da reinicializagdo automatica da unidade portatil.
Unidade "A instalagdo estava corrompida. A unidade portatil
portatil serd reiniciada. Necessita de repetir a actualizagéo
receptora do so."

OK

Ocorreu um erro durante a transmissao e a instalagao foi
corrompida. A unidade portatil sera reiniciada. Depois da
reinicializagao, reinstale a Actualizagédo do SO.
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Acerca do modo TI-84

A unidade portéatil TI-Nspire™ CAS ndo funciona no modo TI-84. Se a unidade

portatil for a versdo CAS, ignore todas as referéncias a operagao no modo
TI-84.

Compreender a operacgédo de modo duplo

O dispositivo portatil TI-Nspire™ trabalhos dois teclados: o primeiro € o teclado
TI-Nspire™ e o segundo é o teclado TI-84 Plus.

Teclado TI-84 Plus (a esquerda) e teclado TI-Nspire™
(ligado ao dispositivo portatil)

Alterar o teclado

Atencdo: Quando alterar os teclados, certifique-se de que o dispositivo portatil
esta completamente desligado antes de remover o teclado. A remogéao do
teclado antes da desactivagéo do ecra pode provocar a perda de dados.
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1. Retire atampae
rode o dispositivo
portatil. Faca
deslizar a patilha
para a direita.

O teclado liberta-
se.

2. Volte a unidade
portatil com o
ecra paracima e
deslize o teclado
do ecra.

3. Retire o teclado
do dispositivo
portatil.
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Introduza outro
teclado.

Certifique-se de
que encaixa
confortavelmente
nas guias na
parte inferior e
nas partes
laterais do
dispositivo
portatil.

Nota: O teclado
nao desliza a
partir da
extremidade
inferior da
unidade. Em vez
disso, encaixe-o
nas guias por
cima das pilhas.

Quando o teclado
estiver
correctamente
instalado no
dispositivo
portatil, empurre
o teclado na
direcgao do ecra.

O teclado faz
clique quando
correctamente
instalado e
completamente
inserido no
dispositivo
portatil.
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Cabos do modo TI-84 Plus

Se ja tiver unidades portateis TI-84 Plus e utilizara porta I/O para
conectividade, pode utilizar os mesmos cabos para ligar a uma unidade
portatil TI-Nspire™ com o teclado TI-84.

Cabo de ligagéo USB para ligar a Cabo de ligagao de unidade a unidade
unidade portatil no modo TI-84 a um E/S TI-84 Plus
computador com o software TI-Connect.

Ligar uma TI-Nspire™ com teclado TI-84 Plus a uma unidade portatil
TI-84 Plus

A porta de ligagdo E/S do
teclado TI-Nspire™ TI-84
Plus esta localizada na
extremidade inferior do
teclado. A porta de
ligacdo E/S da TI-84 Plus
esta localizada na
margem superior
esquerda da calculadora
gréfica.

1. Insira a extremidade
do cabo de unidade
-a -unidade E/S na
porta.

2. Insira a outra
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extremidade do cabo
na porta E/S da
calculadora gréfica.

Capturar ecrds no modo TI-84

Para capturar ecras quando utilizar uma unidade portatil TI-Nspire™ TI-84 Plus,
tem de utilizar o software Tl Connect™. O software Tl Connect™ esta disponivel
para sistemas Windows® e Mac® e inclui op¢cbes para capturar imagens do
ecra, transferir ficheiros e actualizar os sistemas operativos. Para mais
informacgdes sobre o software Tl Connect™, visite o sitio Web education.ti.com.

Actualizar o SO da TI-84 Plus

Para actualizar o sistema operativo da unidade portatil TI-84 Plus com o
software TI-Nspire™, mude para TI-Nspire™ e instale o SO mais recente
disponibilizado pela TI.
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Assisténcia e suporte da Texas Instruments

Homepage: education.ti.com

Enderegos de -correio eletronico: ti-cares@ti.com

Base de conhecimento e -correio education.ti.com/support

electrénico:

Informagdes internacionais: education.ti.com/international

Informagbes da Assisténcia e Garantia

Para mais informacgées sobre a duracdo e os termos da garantia ou a
assisténcia, consulte a garantia fornecida com este produto ou contacte o
retalhista/distribuidor local da Texas Instruments.

Precaugbes adicionais para pilhas recarregaveis:

» Utilize apenas o carregador recomendado para a célula ou a pilha, ou um
fornecido com o equipamento original.

+ Remova a célula ou a pilha do carregador ou do adaptador de corrente
alternada quando néo estiver a ser utilizada ou a ser carregada.

+ Auutilizagdo da pilha noutros dispositivos pode provocar lesdes pessoais
ou danos no equipamento ou na propriedade.

*  Nao misture marcas (ou tipos) de pilhas. Existe risco de explosao se a
bateria for substituida por outra de tipo errado.

Para a eliminagdo adequada das pilhas gastas:

Nao mutile, fure ou coloque as pilhas num fogo. As pilhas podem rebentar ou
explodir, libertando produtos quimicos perigosos. Elimine imediatamente as
pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.
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